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Dorazové zatky fady VP poskytuji metodu zaplnéni nevy-
uzitych vstup( v zafizeni Ex a zaroven si zachovavaji ohni-
vzdornost Ex d, zvySenou bezpeénost Ex e ochrany proti
explozi a stupen kryti IP66/67 /68 proti praniku.

Vseobecné objednaci udaje

Verze VP-HEX (Klippon Ex zaslepovaci zatka s Sestihran-
nou hlavou), Nulovaci zastréka, rovny, M 20 x 1,5,
16 mm, Nerezavéjici ocel 1.4404

Cislo objednavky 1219030000

Typ VPS-HEX M20-EX W
GTIN (EAN) 4050118233728
MnozZstvi 24 items

Datum vytvoreni 01.12.2025 07:52:38 MEZ
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Osvédcéeni

Schvaleni l ( €

ROHS Shoda

Rozméry a hmotnosti

Vyska 20 mm Vyska (v palcich) 0.7874 inch

Sitka 30 mm Sitka (v palcich) 1.1811 inch

Délka 20 mm Délka (v palcich) 0.7874 inch

Pramér 20 mm Tloustka stény, min. 0.5 mm

Tloustka stény, max. 15 mm Cista hmotnost 37.72¢g

Teploty

Provozni teplota -50°C...120°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Vseobecné informace

Tésnici O-krouzek Silikon Utahovaci moment 40 Nm

Silikon Ano Stoupani zavitu 1.5 mm

Halogen bez obsahu halogenu Standardy EN 60079-0, EN 60079-1,
EN 60079-31, EN
60079-7,GB 12476.1, GB
12476.5, GB 3836.1, GB
3836.2, GB 3836.3, IEC
60079-0, IEC 60079-1,
IEC 60079-31, IEC
60079-7

Odolnost proti narazu 7,00J AF velikost 1 27 mm

Stupen kryti IP66, IP68 Kabelova prichodka M 20

Zakladni material Nerezavéjici ocel 1.4404 Pramér tésnéni 20.00 mm

Vnéjsi zavit M20x 1,5 Délka zavitu 16 mm

Typ ochrany proti vybuchu

Ex d - ohnivzdorné, Ex e -
zvy$ena bezpecnost

Pokyny k instalaci

Viz navod k instalaci

Cisla certifikati, kabelova prichodka

Identifikace

112G 1D, Ex db IIC Gb, Ex
eb IIC Gb, Ex ta llIC Da

Cislo certifikatu, kabelova prachodka
(ATEX)

TUV IT 16ATEX 059X

Cislo certifikatu, kabelova prachodka IECEx TPS 16.0004X Cislo osvéd&eni, kabelova prichodka 2020322313000069
(IECEx) (CCC)

C. osv&dé&eni (IECEX) IECEXTPS16.0004X

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000451 ETIM 7.0 EC000451

ETIM 8.0 EC000451 ETIM 9.0 EC000451

ETIM 10.0 EC000451 ECLASS 9.0 27-14-44-25

ECLASS 9.1 27-14-44-35 ECLASS 10.0 27-14-44-25

Datum vytvoreni 01.12.2025 07:52:38 MEZ
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ECLASS 11.0 27-14-44-25 ECLASS 12.0 27-14-08-05
ECLASS 13.0 27-14-08-05 ECLASS 14.0 27-14-08-05
ECLASS 15.0 27-14-08-05

Datum vytvoreni 01.12.2025 07:52:38 MEZ
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Nerezové pojistné matice, pfirodni povrch

Kromé kabelovych priichodek pro nejriiznéjsi pouziti

je portfolio produktl doplnéno o zaslepky, prvky na
vyrovnani tlaku, adaptéry a odpovidajici pfislusenstvi, jako
jsou pojistné matice, tésnici krouzky, ploché podlozky a
uzemnovaci krouzky.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SKMUS M20-W Verze
Cislo 1185690000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118233742
MnozZstvi 240 ST

SKMU SS (nerezové pojistnd matice), Pojistna matice, M 20, 2.2 mm,
Nerezavéjici ocel 1.4404

Plocha nylonova podlozka - GWDR

Kromé kabelovych prichodek pro nejriiznéjsi pouziti
je portfolio produktl doplnéno o zaslepky, prvky na

je— vyrovnani tlaku, adaptéry a odpovidajici pfislusenstvi, jako
O o jsou pojistné matice, tésnici krouzky, ploché podlozky a

~~ uzemfiovaci krouzky.

| W

Vseobecné objednaci udaje

Typ GWDR M20-W Verze
Cislo 1185610000 zaviené, M 20, Nylon 6
objednavky

GTIN (EAN) 4050118078305
MnozZstvi 100 ST

Datum vytvoreni 01.12.2025 07:52:38 MEZ
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