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Obrazek vyrobku

Nase malé primyslové stykace PWR jsou obzvlasté
vhodné pro spinani vétsich zatézovych proudu.

¢ 1 NO kontakt (30 A) a 2 NO kontakty (25 A)

¢ Material kontaktd AgSnO

* Dvojity kontakt pro vétsi otevieni kontaktu

* Pfima montaz na DIN listu TS35

¢ S integrovanym LED stavovym displejem

Vseobecné objednaci udaje

Verze D-SERIES PWR, Reléovy modul, Pocet kontaktG: 1,
Spinaci kontakt AgSnO, Jmenovité fidici napéti: 24
V DC, Trvaly proud: 30 A, Sroubové pfipojeni, Tes-
tovaci tlacitko k dispozici: No

Cislo objednavky 1219480000
Typ PWR173024L
GTIN (EAN) 4032248998937
MnozZstvi 10 items

Datum vytvoreni 12.11.2025 08:53:37 MEZ
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Technické udaje
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Osvédcéeni

Schvaleni

( ec“us cA

ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

C. osvédé&eni (cURus) E312083

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 55 mm Hloubka (v palcich) 2.1654 inch
Vyska 34 mm Vyska (v palcich) 1.3386 inch
Sitka 50.5 mm Sitka (v palcich) 1.9882 inch
Cista hmotnost 100.6 g

Teploty

Skladovaci teplota -25°C..56 °C Okolni teplota -25 °C...bb5 °C

Provozni teplota

Vihkost

Rel. vihkost 35...85 %, bez
kondenzace

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Jmenovité udaje UL

C. osvédé&eni (cURus) E312083

Ridici strana

Jmenovité fidici napéti 24V DC Jmenovity proud DC 79,2 mA
Jmenovité vykonové udaje 1,9W Odpor civky 303Q+10%
Ukazatel stavu Zelena LED

Strana zatéze

Rated switching voltage 277V AC Trvaly proud 30A

Max. etnost spinani pfi jmenovité zatézi 0.1 Hz Spickovy proud 150 A /50 ms
AC spinaci vykon (odporovy), max. 8300 VA DC spinaci vykon (odporovy), max. 720W @ 24V
Odlozeni zapnuti <20 ms OdlozZeni vypnuti <10 ms

Typ kontaktu 1 NO contact (AgSnO) Min. spinaci vykon 100mA@ 12V

Obecné udaje

Nosna lista TS 35

Testovaci tlacitko k dispozici No

Indikator pozice mechanického Ne

prepinace

Barevny BéZova

Komponent s klasifikaci hoflavosti UL 94 Komponent Relé s testovacim tlacitkem
Klasifikace hoflavosti UL 94 HB
Komponent Stavovy indikator relé

Klasifikace hoflavosti UL 94 HB
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Komponent Zakladna relé
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
Komponent Kryt relé
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2
Koordinace izolace
Jmenovité napéti 250V Zavaznost znecisténi 3
Kategorie razového napéti [} Skupina izola¢niho materialu llla
Uvolnéni a povrchové vzdalenosti, 25.5 mm Dielektricka pevnost, kontrolni strana- 4 kVef / 1 min

kontrolni strana - strana zatéze

strana zatéze

Dielektricka pevnost otevieného 2 kVef / 1 min Impulse withstand voltage 6 kV (1,2/50 ps)
kontaktu
Stupen kryti IP10

Dalsi detaily o certifikacich / normach

C. osvédceni (cURus) E312083

Udaje o p¥ipojeni (Fidici strana)

Metoda pfipojeni vodice (Fidici strana)  Sroubové pfipojeni

Min. jmenovity upinaci rozsah pfipojeni 0.5 mm2

(Fidici strana)

Max. jmenovity upinaci rozsah pfipojeni 2.5 mm?2
(Fidici strana)

Min. utahovaci moment (fidici strana) 0.5 Nm

Max. utahovaci moment (fidici strana) 1.2 Nm

Velikost Cepele (fidici strana) Vel. PH2

Udaje o pfipojeni (strana zatéze)

Metoda pfipojeni vodi&e (strana zatéze) Sroubové pfipojeni

Min. jmenovity upinaci rozsah pfipojeni 0.5 mm2

(strana zatéze)

Max. jmenovity upinaci rozsah pfipojeni 4 mm?2
(strana zatéze)

Min. utahovaci moment (strana zatéze) 0.5 Nm

Max. utahovaci moment (strana zatéze) 1.2 Nm Velikost Cepele (strana zatéze) Vel. PH2
Data pFipojeni

Metoda pfipojeni vodice Sroubové pfipojeni

Klasifikace

ETIM 6.0 EC001437 ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01 ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01 ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01 ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01
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Schéma pFipojeni Graph
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Dimensional drawing
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Miscellaneous
I
Type PWR }—‘ |_ LED indicator
L with LED
Type of contact Coil voltage
and mounting 006 6VvDC 524 24V AC

173 1NO, DIN-rail mounting

Kédy typl

012 12vDC 548 48VAC
024 24vDC 615 115VAC
048 48VDC 730 230VAC
110 110VDC 900 400VAC
220 220vDC
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