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Obrazek vyrobku

Podobné ilustraci
DRH DC relé (se zhaSecim magnetem)
¢ 1 NC kontakt a 1 NO kontakt
* VoliteIné AC nebo DC civky
* S testovacim tla¢itkem a integrovanym stavovym LED
indikatorem

Vseobecné objednaci udaje

Verze D-SERIES DRW / DRH, Relé 1 NO kontakt a 1 NC
kontakt s elektromagnetickym ventilem AgSnO,
Jmenovité fidici napéti: 24 V AC, Trvaly proud: 16
A, Lopatkové konektory (4,8 mm x 0,5 mm), Testo-
vaci tlacitko k dispozici: Ano

Cislo objednavky 1220090000
Typ DRH275524LT
GTIN (EAN) 4032248998562
Mnozstvi 10 items
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Technické udaje

Osvédcéeni

Schvéleni “
ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

C. osvéd&eni (cURus) E312083

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 48 mm Hloubka (v palcich) 1.8898 inch

Vyska 36 mm Vyska (v palcich) 1.4173 inch

Sitka 36 mm Sitka (v palcich) 1.4173 inch

Cista hmotnost 88.2¢g

Teploty

Skladovaci teplota -40 °C...60 °C Okolni teplota -40 °C...60 °C

Provozni teplota Vihkost Rel. vihkost 5...85 %, bez
kondenzace

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Jmenovité adaje UL

C. osvédé&eni (cURus) E312083

Ridici strana

Jmenovité fidici napéti 24V AC Jmenovity proud AC 101.7 mA
Jmenovité vykonové Gdaje 2,5 VA Odpor civky 1000+ 10%
Ukazatel stavu Cervena LED

Strana zatéze

Rated switching voltage 250V AC Trvaly proud 16 A

Max. ¢etnost spinani pfi jmenovité zatézi 0.1 Hz Max. spinaci napéti, AC 400V

Max. spinaci napéti, DC 300V Spickovy proud 80A/50ms

AC spinaci vykon (odporovy), max. 4000 VA DC spinaci vykon (odporovy), max. 660 W @ 220V

Odlozeni zapnuti <20 ms Odlozeni vypnuti <20 ms

Typ kontaktu 1 NO contact and 1 NC Mechanicka Zivotnost 10x 106 spinaci cykly
contact with blow-out
magnet (AgSnO)

Min. spinaci vykon 100mA @ 12V

Obecné udaje

Testovaci tlacitko k dispozici Ano

Verze testovaciho tladitka Testovaci tlacitko s aretaci, Testovaci tlacitko bez aretace
Indikator pozice mechanického Ano

prepinace

Barevny Transparentni

Komponent s klasifikaci hoflavosti UL 94 Komponent Kryt

Datum vytvoreni 23.03.2026 10:02:52 MEZ
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Technické udaje

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2

Komponent Zakladna relé

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Komponent Stavovy indikator relé

Klasifikace hoflavosti UL 94 HB

Komponent Relé s testovacim tlacitkem

Klasifikace hoflavosti UL 94 HB
Koordinace izolace
Koordinace izolace podle EN 61810-1:2008 Jmenovité napéti 400V
Zavaznost znecisténi 3 Kategorie rdzového napéti I
Skupina izolaéniho materialu llla Uvolnéni a povrchové vzdalenosti, 26,3 mm

kontrolni strana - strana zatéze
Dielektricka pevnost, kontrolni strana- 4 kVef / 1 min Dielektricka pevnost sousednich 4 kVef / 1 min
strana zatéze kontakt(
Dielektricka pevnost otevieného 4 kVef / 1 min Stupen kryti IP20
kontaktu
Dalsi detaily o certifikacich / normach
C. osvédé&eni (cURus) E312083
Data pfipojeni
Metoda pfipojeni vodice Lopatkové konektory
(4,8 mm x 0,5 mm)

Klasifikace
ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01

Datum vytvoreni 23.03.2026 10:02:52 MEZ

Stav katalogu / Nakresy 3



Datovy list

DRH275524LT

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Schéma pFipojeni

Graph

(MM o—o_ o

(NAT o——" YY" ——o (B)A2

Pohled na piny ze spodni strany

Graph

DC Load breaking capacity [DC]
Resistive load

w
o
o

w
o
o

N

-
y
/|
4
/|

Switching voltage [V/DC]

150 AN

1ND£‘|HC or \\

100

50

0 01 02 1 3 5 7 10 15
Switching current [A]

DC mezni zatéZovaci kfivka Odporova zatéz

Graph

Electrical endurance

1x10°

ions

INO/INC or, ZN‘P Resitive load
110V DC

INO/INC quZ%N‘;] ggsiiive load

S1x10 \ T
1N(]/1NE or 2N0 inductive load
K 110 VDC(L/R 7 ms)

1x108 \ \/ ”h/%% \?’Dzd“‘?)ﬁd.}lcn\‘lg]e load
AN
1x10° 58< T~

Switching operat

0 01 05 1 3 5 7 9
Switching current [A]

Elektricka Zivotnost

Dimensional drawing

Operating voltage range [AC]

= N
o o

NS

Coil voltage [U/Un]

e 9o =
o o o

20 0 +20 +30 +40 +50 +60 +70
Ambient temperature [°C]

AC rozsah provozniho napéti

Max 48mm

%* Max 8.5mm

oY ey
4.7 mmH

Max 36mm Max 36mm

Datum vytvoreni 23.03.2026 10:02:52 MEZ

Stav katalogu / Nakresy



Datovy list

DRH275524LT

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Miscellaneous

DRH
Type J
DRH
Type of contact
275 1NO/1NC
276 2NO

Kédy typl

With LED and test button

LT

Coil voltage

012 12VDC 524 24VAC
024 24VDC h48 48VAC
048 48VDC 615 115VAC
110 110V DC 730 230V AC
220 220V DC

Datum vytvoreni 23.03.2026 10:02:52 MEZ
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Zasuvné konektory

Reléové zasuvky pro relé D-SERIES DRW/DRH
¢ Az 3 CO kontakty

* Sroubové pfipojeni

Vseobecné objednaci udaje

Typ SPW ECO 3CO Verze
Cislo 1220250000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248100101
MnozZstvi 10 ST

D-SERIES DRW / DRH, Reléova patice, Pocet kontakt(: 3, CO contact,
Trvaly proud: 16 A, Sroubové piipojeni

Bezpecénostni moduly

Zasuvné ochranné moduly pro reléové zasuvky D-SERIES,
s volitelnymi ochrannymi funkcemi.
* S nulovou diodou nebo RC filtrem

Vseobecné objednaci udaje

Typ RIM 5 6/230VAC Verze
Cislo 1174670000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248971312
MnoZzstvi 10 ST

D-SERIES, RC filtr, Jmenovité Fidici napéti: 6...230 V AC, Zasuvné
pfipojeni Plug-in

Uchytné spony

Prichytka pro relé D-SERIES DRW/DRH
* Kovova spona

Datum vytvoreni 23.03.2026 10:02:52 MEZ
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Typ DRW/DRH CLIP M Verze

Cislo 1220260000 D-SERIES DRW / DRH, Ptichytka
objednavky

GTIN (EAN) 4032248999576

MnozZstvi 10 ST

Viko testovaciho tlacéitka

Vseobecné objednaci udaje

Kryt testovaciho tlacitka pro relé D-SERIES DRW/DRH.

Typ TEST LEVER BLOCK DRH/DRW Verze

Cislo 7760056249 D-SERIES DRW / DRH, Viko testovaciho tlagitka
objednavky

GTIN (EAN) 6944169641626

MnozZstvi 10 ST

Prazdné

Vseobecné objednaci udaje

ESG je vyzkouSeny stitek ve formatu MultiCard pro fadu

rozSifenych elektrickych zafizeni. Vysledkem je vysoce

kvalitni kontrastni oznaceni zafizeni.

K dispozici jsou rlizné typy pro zafizeni od vyrobcu, jako

jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Struény prehled vyhod:

U étl’tky pro vSestranné vyuziti - samolepici nebo
pfipeviovaci Stitky, v zavislosti na typu

* Pro sekvencni zafizeni, napf. ochranné kabelové jistice,
dodavame ESG Stitky pro pripnuti k listé na znacky

¢ Individualni kvalita laserového tisku podle specifikaci

Pro vlastni potisk: Prosime za$lete nam soubor pro nas

software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Typ ESG 6/15 K MC NE GE Verze

Cislo 1880130000 ESG, Znacky na pfistroje x 156 mm, PA 66, Barevny: Zluta, Samolepici
objednavky

GTIN (EAN) 4032248478910

MnozZstvi 200 ST

Typ ESG 6/15 K MC NE WS Verze

Cislo 1880100000 ESG, Znacky na pfistroje x 15 mm, PA 66, Barevny: Bil4, Samolepici
objednavky

GTIN (EAN) 4032248478781

MnozZstvi 200 ST
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Typ ESG 6/17 K MC NE GE Verze

Cislo 1880110000 ESG, Znacky na pfistroje x 17 mm, PA 66, Barevny: Zluta, Samolepici
objednavky

GTIN (EAN) 4032248478798

MnozZstvi 200 ST

Typ ESG 6/17 K MC NE WS Verze

Cislo 1880120000 ESG, Znacky na pfistroje x 17 mm, PA 66, Barevny: Bil4, Samolepici
objednavky

GTIN (EAN) 4032248478804

Mnozstvi 200 ST

Typ ESG 9/11 KMC NEWS Verze

Cislo 1857440000 ESG, Znacky na pfistroje x 11 mm, PA 66, Barevny: Bil4, Samolepici
objednavky

GTIN (EAN) 4032248402731

MnozZstvi 200 ST

Cisté, lepici zadni strana

Vseobecné objednaci udaje

7

SM je stitek MultiCard pro znaceni fidicich a signalnich

zafizeni. Stitky jsou pfipevnény do drzakd nebo pfilepeny

pomoci samolepici folie. Pfizplisobené znacky lze vytvofit

pomoci znacicich systému PrintJet CONNECT nebo

Plotter.

* UZivatelé mohou rychle tisknout Stitky podle svych
potieb

* Neni tfreba mit na skladé drahé standardni Stitky

* Vysoce odolny a kvalitni tisk pfi pouziti PrintJet jako
nahrady za ryti

* Pro extrémni naroky doporuc¢ujeme ochrannou félii ETO
SM.

¢ Drzaky mohou byt pouzity pro tlacitka o priiméru
22 mm nebo 30 mm od spole¢nosti Siemens, ABB,
Moeller a Télémécanique

Pro vlastni potisk: Prosime za$lete ndm soubor pro nas

software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi poZzadavky na znaceni.

Typ SM 18/9.5 K MC NE WS Verze

Cislo 1248580000 SwitchMark, Znacky na pfistroje, 9.5 x 18 mm, Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4050118038965

MnozZstvi 200 ST

Typ SM 18/9.5 K MC NE GR Verze

Cislo 1248610000 SwitchMark, Znagky na pfistroje, 9.5 x 18 mm, Seda
objednavky

GTIN (EAN) 4050118038675

MnozZstvi 200 ST

Typ SM 18/9.5 K MC NE GE Verze

Cislo 1248590000 SwitchMark, Znagky na pfistroje, 9.5 x 18 mm, Siemens 3 SB, Zluta
objednavky

GTIN (EAN) 4050118038958

MnoZstvi 200 ST
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ESG 6/17

Zaruc¢end dlouha Zivotnost: ESG

Stitky v nékolika barvach a formatech maji silnou lepivou
vrstvu k zajiSténi toho nejlepsiho spojeni s podkladovym
materidlem. Diky dvojitému laminovanému polyesteru je
zakladovy material velmi tenky a zaroven extrémné odolny
proti pretrzeni.

Vase vyhody s MultiMark

¢ “Razné materialy pro riizné pozadavky”

¢ Lze pouzit s vybavenim od riznych vyrobct

* Znacky na zafizeni se zndAmym designem

Vseobecné objednaci udaje

Typ ESG 6/17 MM WS Verze
Cislo 2005100000 ESG, Znacky na pfistroje, 6 x 17 mm, Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4050118390728
MnozZstvi 3000 ST

Datum vytvoreni 23.03.2026 10:02:52 MEZ
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Zasuvné konektory

Reléové zasuvky pro relé D-SERIES DRW/DRH
¢ Az 3 CO kontakty

* Sroubové pfipojeni

Vseobecné objednaci udaje

Typ SPW ECO 3CO Verze
Cislo 1220250000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248100101
MnozZstvi 10 ST

D-SERIES DRW / DRH, Reléova patice, Pocet kontakt(: 3, CO contact,
Trvaly proud: 16 A, Sroubové piipojeni
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