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Obrazek vyrobku

Podobné ilustraci
Reléové zasuvky pro relé D-SERIES DRW/DRH
¢ AZ 3 CO kontakty
* Sroubové pripojeni

Vseobecné objednaci udaje

Verze D-SERIES DRW / DRH, Reléova patice, Pgéet kon-
takt(: 3, CO contact, Trvaly proud: 16 A, Sroubové
pfipojeni

Cislo objednavky 1220250000

Typ SPW ECO 3CO

GTIN (EAN) 4032248100101

MnozZstvi 10 items

\/cumrum
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Technické udaje
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Osvédcéeni

Schvaleni c €
ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

C. osvédé&eni (cURus) E312083

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 31T mm Hloubka (v palcich) 1.2205 inch

Vyska 92.1 mm Vyska (v palcich) 3.626 inch

Sitka 38.7 mm Sitka (v palcich) 1.5236 inch

Cista hmotnost 64.1g

Teploty

Skladovaci teplota -40 °C...60 °C Okolni teplota -40 °C...60 °C

Provozni teplota VlIhkost Rel. vlhkost 5...85 %, bez
kondenzace

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Jmenovité udaje UL

C. osvédé&eni (cURus) E312083

Strana zatéze

Rated switching voltage 500V AC Trvaly proud 16 A

Max. spinaci napéti, AC 500V Typ kontaktu 3 CO contact

Obecné udaje

Nosna lista TS 35

Barevny cerna

Komponent s klasifikaci hoflavosti UL 94 Komponent Kryt
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2
Komponent Montazni podstavec
Klasifikace hoflavosti UL 94 HB
Komponent Prichytka
Klasifikace hotlavosti UL 94 HB

Koordinace izolace

Jmenovité napéti 500V Zavaznost znedisténi 2

Kategorie radzového napéti Il Skupina izolaéniho materialu b
Dielektrickad pevnost, kontrolni strana- 4 kVef / 1 min Dielektrickd pevnost sousednich 4 kVef / 1 min
strana zatéze kontaktt

Impulse withstand voltage 7.3 kV (1,2/50 ps) Stupen kryti IP10
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Dalsi detaily o certifikacich / normach

C. osvédé&eni (cURus) E312083

Data pFipojeni

Metoda pfipojeni vodice Sroubové pfipojeni Délka odizolovani, jmenovité pfipojeni 8 mm

Utahovaci moment, min. 0.5 Nm Utahovaci moment, max. 1.2 Nm

Upinaci rozsah, min. 0.5 mm?2 Upinaci rozsah, max. 4 mm?2

Prarez vodiCe, pevny, min. 0.5 mm?2 Prafez vodice, pevny, max. 4 mm?2

Prarez pfipojeni vodica, jemné stacené, 0.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 4 mm?2

min. max.

Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 1.5 mm?2

s koncovkami DIN 46228/4, min. s koncovkami DIN 46228/4, max.

Prafez vodice, pruzny, AEH (DIN 0.5 mm?2 Prafez vodice, pruzny, AEH (DIN 2.5 mm?2

46228-1), min. 46228-1), max.

Pfipojeni vodice M4 vidlicové kabelové oko Velikost noze Vel. PH2
(izolované)

Dulezita poznamka

Informace o produktu K této zadsuvce neni k dispozici kfizové pfipojeni.K této zasuvce neni k dispozici znaceni.
Klasifikace

ETIM 8.0 EC001456 ETIM 9.0 EC001456
ETIM 10.0 EC001456 ECLASS 14.0 27-37-16-03
ECLASS 15.0 27-37-16-03
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Schéma pFipojeni Graph
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Dimensional drawing

Dimensional drawing
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Bezpecénostni moduly

Zasuvné ochranné moduly pro reléové zasuvky D-SERIES,
s volitelnymi ochrannymi funkcemi.
* S nulovou diodou nebo RC filtrem

Vseobecné objednaci udaje

Typ RIM 5 6/230VAC Verze
Cislo 1174670000 D-SERIES, RC filtr, Jmenovité fidici napéti: 6...230 V AC, Zasuvné
objednavky pfipojeni Plug-in

GTIN (EAN) 4032248971312
MnozZstvi 10 ST

Typ RIM 5 6/230VDC Verze
Cislo 1174650000 D-SERIES, Nulovéa dioda, Jmenovité fidici napéti: 6...230 V DC,
objednavky Zasuvné pripojeni Plug-in

GTIN (EAN) 4032248971305
MnozZstvi 10 ST

Uchytné spony

Prichytka pro relé D-SERIES DRW/DRH
* Kovova spona

Vseobecné objednaci udaje

Typ DRW/DRH CLIP M Verze
Cislo 1220260000 D-SERIES DRW / DRH, Ptichytka
objednavky

GTIN (EAN) 4032248999576
Mnozstvi 10 ST
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KFiZzovy Sroubovak, Phillips

Sady Sroubovak izolovanych dle VDE, k praci na
soucastech pod napétim az do 1000V AC a 1500 V DC,
DIN EN 60900. IEC 900. Kazdy kus testovan na ,GS”
bezpecnost. Hrot vyrobeny z vytvrzené, vysokolegované
chrom-vanadiové molybdenové oceli, Uprava povrchu z
délového bronzu.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SDIK SLIM PH2 X 100 Verze
Cislo 2749660000 Sroubovak, Sitka &epele (B): 2 mm, 100 mm, Tloudtka Gepele (A): 2
objednavky

GTIN (EAN) 4050118896404
MnozZstvi 1ST

Typ SDIK PH2 X 100 Verze
Cislo 2749900000 Sroubovak, Sitka epele (B): 2 mm, 100 mm, Tloustka cepele (A): 2
objednavky

GTIN (EAN) 4050118897203
MnozZstvi 18T

Typ SDK PH2 X 100 Verze
Cislo 2749420000 Sroubovak, Sitka epele (B): 6 mm, 100 mm, Tloustka Gepele (A): 2
objednavky

GTIN (EAN) 4050118895643
MnozZstvi 1ST
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