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Bajonetové zasuvné konektory podle IEC 61076-3-106
ver.1 (EtherNet/IP), kov, prazdny kryt

Vseobecné objednaci udaje

Verze Prazdny plast, Skfin montovana s pfirubou, Vari-
anta 1 dle IEC 61076-3-106, IP67

Cislo objednavky 1221030000

Typ IE-BHD-VO 1M-SCA

GTIN (EAN) 4050118003956

Mnoizstvi 10 items

Datum vytvoreni 09.01.2026 03:36:40 MEZ
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Osvédcéeni
Schvaleni

e(UL)us

LISTED

ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E316369
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 27 mm Hloubka (v palcich) 1.063 inch
Vyska 32 mm Vyska (v palcich) 1.2598 inch
Sitka 32 mm Sitka (v palcich) 1.2598 inch
Cista hmotnost 56.4 g
Teploty
Skladovaci teplota Provozni teplota -40°C..70°C

Teplota instalace

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li
pouzitelné/znamo)

6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, 6,6"-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1

SCIP

ebbbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

Vseobecné udaje

Barevny Ruzné Hlavni material krytu Tlakové lity zinek
Typ montaze 4 Srouby, Centralni matice Stupen kryti IP67

Cykly zapojovani 750

Obecné standardy

Standardni konektor IEC 61076-3-106 Var. 1 C. osvédé&eni (cULus) E316369
Klasifikace

ETIM 8.0 EC001031 ETIM 9.0 EC001031

ETIM 10.0 EC001031 ECLASS 14.0 27-19-01-04
ECLASS 15.0 27-19-01-04
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Nakresy

Vyfez instalace Detailni vykres

1..3mm

@21

24

9

$3.3 (4x)
oder / or M3 (4x)

C__IT _11]

Mounting cut-out: 1. With central screw Tloustka stény pfi pouziti sttedového Sroubového spoje
connection / 2. For mounting with four M3 screws
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