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Podobné ilustraci

Digitalni vstup/vystup, pfima FTA pro Honeywell C300

I0TA.

Pasivni rozhrani (FTA) pro pripojovani Honeywell C300

digitalni IOTA.

¢ Jasné znaceni: Stejny konektor a pozice na FTA i na
IOTA.

¢ Svételna kontrolka (LED) signalizuje pozici prepinace.

¢ Moznost napajeni IOTA pres FTA (chranéno pojistkou).

¢ Ochrana kanalu pojistkou (volitelna).

* Systém pfipojeni svorkou s taznou pruzinou nebo
Srouby.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Rozhrani, RS, 1-vodicovy, Pfipojeni s kotevni svor-
kou

Cislo objednavky 1222950000

Typ FTA-C300-32DI-LD-Z

GTIN (EAN) 4050118006452

Mnozstvi 1 items

Stav objednavky Preruseno

K dispozici do 2014-05-20T00:00:00+02:00

Datum vytvoreni 23.01.2026 01:04:59 MEZ
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Osvédcéeni

Schvaéleni € “

ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

C. osvédéeni (UR) E141197

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 65 mm Hloubka (v palcich) 2.5591 inch
Vyska 87 mm Vyska (v palcich) 3.4252 inch
Sitka 216 mm Sitka (v palcich) 8.5039 inch
Cistd hmotnost 330.88¢

Teploty

Skladovaci teplota -40...60 °C Provozni teplota -25..60 °C
Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢c, 7a, 7cl

pouzitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2e4a427f-c282-4ebf-8ee2-8af7c9348f4e

Jmenovité udaje UL

Jmenovity proud IN TA Provozni teplota UL, min. 0°C
Provozni teplota UL, max. 25°C Jmenovité napéti UN 24V DC
Jmenovité napéti DC UN (napajeni) 24V Jmenovity proud (napajeni) 0.63 A
Jmenovity proud, pojistka (napajeni) 0.63 A

Obecné udaje

Stavovy displej LED kanalu zelena Odpojeni kanalu Ne

Bod méreni napéti Ne Testovaci bod na méreni proudu Ne

Typ testovaciho bodu Ne Stykac Ne

Pojistka kanalu Ne LED stav napéti napéajeni Zluta
Pojistka napajeni 630 mA

Udaje o pf¥ipojeni

Pocet polu (fidici strana) 64 pdla Napajeni pfipojeni LM2NZF 5,08 mm
Systém kabelaze 1-vodicovy Pfipojeni (strana periferie) LM2NZF 5,08 mm

Pf¥ipojeni k Fidici strané

SLDV-THR 5.08

Jmenovité adaje

Provozni napéti

24V DC*£ 10 %

Max. proud na kanal

1A

Celkovy provozni proud

5A

Datum vytvoreni 23.01.2026 01:04:59 MEZ
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Podle normy DIN EN 50178 Jmenovité napéti izolace <60V AC
Kategorie prepéti I} Zavaznost Urovné znedisténi 2

Test pulzniho napéti (1,2/50us) 0.8 kV Zkusebni napéti izolace AC 0.35 kV
P¥ipojovaci pole

Min. prifez vodice, AWG AWG 24 Typ pfipojeni Pripojeni s kotevni svorkou
Objimka s plastovou manZetou, max. 1.5 mm?2 Pruzné s objimkou, min. 0.25 mm?2
Pruzné s objimkou, max. 1.5 mm?2 Pruzné, max. HO5(07) V-K 1.5 mm?2
Pruzné, min. HO5(07) V-K 0.2 mm?2 Pevné, max. HO5(07) V-U 2.5 mm?2
Pevné, min. HO5(07) V-U 0.2 mm?2 Délka odizolovani 7.5 mm
Rozsah upnuti, max. 2.5 mm?2 Rozsah upnuti, min. 0.13 mm?2
Max. prafez vodice, AWG AWG 14

P¥ipojeni napajeni

Typ pfipojeni Pf¥ipojeni s kotevni svorkou Upinaci rozsah, min. 0.13 mm?2
Upinaci rozsah, max. 2.5 mm?2 Pevné, min. HO5(07) V-U 0.2 mm?2
Pevné, max. HO5(07) V-U 2.5 mm?2 Pruzné, min. HO5(07) V-K 0.2 mm?2
Pruzné, max. HO5(07) V-K 1.5 mm?2 Pruzné s objimkou, max. 1.5 mm?2
Pruzné s objimkou, min. 0.25 mm?2 Koncovka s plastovou objimkou, max. 1.5 mm?2
Prafez vodice, min. AWG AWG 14 Priifez vodic¢e, max. AWG AWG 24
Délka odizolovani 7.5 mm

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002780 ETIM 9.0 EC002780
ETIM 10.0 EC002780 ECLASS 14.0 27-14-11-52
ECLASS 15.0 27-14-11-52

Datum vytvoreni 23.01.2026 01:04:59 MEZ

Stav katalogu / Nakresy



Datovy list

FTA-C300-32DI-LD-Z

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

B3
' _
-3
—
[ !
H °

CN3

82

CN2

3132
32

81

ON1

Datum vytvoreni 23.01.2026 01:04:59 MEZ

Stav katalogu / Nakresy



