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M2 3 kulaté zasuvné konektory nabizeji velky pocet pfipo-
jovacich cykll, vysokou proudovou zatizZitelnost a vysokou
hustotu kontaktl spojenou s minimalnimi rozmeéry.
Skiinég, vlozky a krimpovaci kontakty je tfeba objednat
zvlast.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Sensor/Actuator plug-in connector
Cislo objednavky 1224560000

Typ SAI-M23-SE-12-F-G

GTIN (EAN) 4050118008494

Mnozstvi 1 items

RoHS

Vnmrum
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Osvédcéeni

Schvaleni c € UK
ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

C. osvédéeni (UR) E344862

Rozméry a hmotnosti

Cista hmotnost 79

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS Vyhovujici

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1c533b66-fcff-4dab-b89f-fdb5fbf5chbb

Technické udaje - upravitelné zasuvné konektory

Pocet polu

12

Kédovani

z4dnd

Povrch kontaktu

Pozlacené

Typ pfipojeni

Pajené kalisky

Hlavni material krytu

Thermoplasticky polyamid
PA 6, PBT

Material kontaktu

Slitina médi a zinku

Jmenovité napéti 200V Jmenovity proud 8A

Cykly zapojovani > 1000 Zavaznost znecisténi 3

Druh kontaktu Konektor samec Prafez pfipojeni max. 1.5 mm?2
Prafez pfipojeni min. 0.08 mm?2

Klasifikace

ETIM 8.0 EC003557 ETIM 9.0 EC003557
ETIM 10.0 EC003557 ECLASS 14.0 27-44-02-23
ECLASS 15.0 27-44-02-23
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