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Obrazek vyrobku

.PUSH IN” - inovativni pfipojovaci systém spole¢nosti Wei- VSeobecné objednaci udaje
dmiuiller zjednodus$uje proces pfipojovani vodicu.

Vyhody pro uzivatele a aplikace: Verze Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 3.81 mm,
* Vysokéa hustota baleni diky velmi malé vysce kompo- P°éethp""“: 171' 158°°' ':UBSH IN's tlacitkem. Upinaci
o - - . , - rozsahn, max.: 1.0 mm<, box

nentl. Jednoduse zasurnite pripraveny vodi¢ — hotovo Eislo objednavky 1235930000
¢ VVysoka hustota komponentu s kompaktnim SCDN / Typ BCF 3.81/17/180ZE SN OR BX

SCDN-THR dvouuroviiovym konektorem samcem GTIN (EAN) 4050118020694
« Zjednodu$ené zpracovani diky integrovanym tlagitkim LUl 50 items

na otevieni upinaci iednotk Udaje vyrobku IEC:320V /175 A /0.14- 1.5 mm?

€ P J 4 _ _ UL: 300V / 10 A/ AWG 26 - AWG 16

¢ Intuitivni manipulace - misto pro vstup vodi¢e a mani- Baleni Box

pulaéni plocha jsou jasné oddéleny.
e Zamykani a uvoliovani bez pouziti nastrojl diky paten-
tované uvolniovaci zapadce (LR) spolec¢nosti Weidmidiller
Zasuvné konektory spolec¢nosti Weidmiuiller, roztec¢
3,81 mm (0,15") jsou kompatibilni s rozlozenim béznych
zasuvnych konektorl, Ize je kédovat a maji prostor na
potisk.

Datum vytvoreni 13.11.2025 11:10:46 MEZ

Stav katalogu / Nakresy 1


https://eshop.weidmueller.com/p/1235930000

Datovy list

BCF 3.81/17/180ZE SN OR BX

Technické udaje

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Osvédcéeni

Schvéleni “

ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

C. osvéd&eni (cURus) E60693

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 34.6 mm Hloubka (v palcich) 1.3622 inch
Vyska 9.3 mm Vyska (v palcich) 0.3661 inch
Sitka 64.86 mm Sitka (v palcich) 2.5535 inch
Cista hmotnost 14.44 g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Systémové parametry

Skupina produktt

OMNIMATE Signal - fada
BC/SC 3,81

Typ pfipojeni

Pfipojeni v provozu

Metoda pfipojeni vodice PUSH IN s tlacitkem Rozte¢ v mm (P) 3.81 mm
Roztec v palcich (P) 0.150" Smér vystupu vodice 180°
Pocet pola 17 L1 v mm 60.96 mm
L1 v palcich 2.400" Pocet fad 1
Mnozstvi fady kolika 1 Jmenovity prifez 1 mm?2
Ochrana bezpecna proti dotyku dle Bezpecné pred dotykem Ochrana bezpecna proti dotyku dle IP20 zapojené/ IP10
normy DIN VDE 57 106 prstd normy DIN VDE 0470 nezapojené
Stupen kryti IP20 Objemovy odpor b mQ
Muze byt kddovano Ano Délka odizolovani 9 mm
Hrot Sroubovéaku 0,4x25 Standard hrotu Sroubovéaku DIN 5264
Cykly zapojovani 25 Zasuvna sila / pol, max. 8N
Tazné sila / p6l, max. 7N
Baleni
Baleni Box Délka VPE 165.00 mm
Sitka VPE 118.00 mm Vyska VPE 46.00 mm
Typové testy
Test: Nezapojeni (neni vyménitelnost) Test vizualni zkouska

Vyhodnoceni vyhovélo
Udaje o materialu
Izolaéni material PA 66 GF 30 Barevny OranZova
Barevny graf (podobné) RAL 2000 Skupina izolaéniho materialu Il
Komparativni index sledovani (CTI) 2550 Odpor izolace 2108 Q
Moisture Level (MSL) Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
Material kontaktu Slitina médi Povrch kontaktu pocinované
Struktura vrstev kontaktu konektoru 4..8 um Sn Skladovaci teplota, min. -40 °C
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Skladovaci teplota, max. 70°C Provozni teplota, min. -50°C
Provozni teplota, max. 120°C Teplotni rozsah, instalace, min. -25°C
Teplotni rozsah, instalace, max. 120°C

Vodice vhodné k pFipojeni

Upinaci rozsah, min. 0.14 mm?2

Upinaci rozsah, max. 1.5 mm?2

Prafez propojeni AWG, min. AWG 26

Prafez propojeni AWG, max. AWG 16

Pevné, min. HO5(07) V-U 0.14 mm?2

Pevné, max. HO5(07) V-U 1.5 mm?

Pruzné, min. HO5(07) V-K 0.14 mm?2

Pruzné, max. HO5(07) V-K 1.5 mm?

dutinkou s plastovym limcem, , DIN 0.25 mm?2

46228 pt 4, min.

dutinkou s plastovym limcem, DIN 1T mm?2

46228 pt 4, max.

s vodi¢em a dutinkou, DIN 46228 pt 1, 0.25 mm?2

min.

s vodi¢em a dutinkou, DIN 46228 pt 1, 1.5 mm?

max.

Zasunte méfi¢ v souladu s EN 60999 a

xb; o

2,4mmx 1,5 mm; 1,9 mm

Upinatelny vodic¢

Prlrez pfipojeni vodice Typ zapojeno tenkym
vodiCem

jmen. 0.5 mm2

vodi¢ova koncovka Délka odizolovani ‘ jmen. 12 mm
Doporuc¢ena dutinka HO0,5/16 OR
na konci vodice
Délka odizolovani | jmen. 10 mm
Doporuc¢ena dutinka HO,5/10

na konci vodice

Prirez pfipojeni vodice

Typ

zapojeno tenkym
vodiCem

jmen. 0.75 mm?2
vodiCova koncovka Délka odizolovani ‘ jmen. 12 mm

Doporucena dutinka HO,75/16 W

na konci vodice

Délka odizolovani | jmen. 10 mm

Doporuc¢ena dutinka HO,75/10

na konci vodice

Prifez pfipojeni vodice

Typ

zapojeno tenkym
vodiCem

jmen. T mm?2

vodiCova koncovka Délka odizolovani ‘ jmen. 12 mm
Doporucenéa dutinka H1,0/16D R
na konci vodice
Délka odizolovani ‘ jmen. 10 mm
Doporuc¢ena dutinka H1,0/10

na konci vodice

Prifez pfipojeni vodice

Typ

zapojeno tenkym
vodi¢em

jmen. 0.34 mm?
vodiCova koncovka Délka odizolovani ‘ jmen. 10 mm
Doporucena dutinka HO0,34/12 TK

na konci vodice

Referencéni text

Vnéjsi pramér plastové objimky by nemél byt vétsi nez rozte¢ (P), Délka koncovek se vybira v

zavislosti na produktu a jmenovitém napéti.
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testovano podle normy IEC 60664-1, IEC 61984 Jmenovity proud, min. pocet polu 175 A
(Tu=20 °C)

Jmenovity proud, max. pocet poéld 175 A Jmenovity proud, min. pocet poli 175 A

(Tu=20 °C) (Tu=40 °C)

Jmenovity proud, max. pocet poéli 16.3 A Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 320V

(Tu=40 °C) stupen znecisténi ll/2

Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 160V Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 160V

stupen znecisténi lll/2 stupen znecisténi lll/3

Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 2.5 kv Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 2.5 kV

prepéti / stupen znecisténi ll/2 prepéti / stupen znedisténi lll/2

Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 2.5 kV Kratkodoby odpor proti zkratovému 3x1sse76 A

prepéti / stuper znecisténi lll/3 proudu

Jmenovité udaje podle CSA

Jmenovité napéti (aplikacni skupinaB / 300V Jmenovité napéti (aplikacni skupinaC/ 50V

CSA) CSA)

Jmenovité napéti (aplikac¢ni skupinaD / 300 V Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaB/ 10 A

CSA) CSA)

Jmenovity proud (aplikaéni skupinaD / 10 A Prafez vodice AWG, min. AWG 26

CSA)

Prirez vodice AWG, max. AWG 16

Jmenovité udaje podle UL 1059

Institut (cURus) CURUS C. osvéd&eni (cURus) E60693

Jmenovité napéti (aplikacni skupinaB / 300V Jmenovité napéti (aplikacni skupinaD / 300V

UL 1059) UL 1059)

Jmenovity proud (aplikacni skupinaB/ 10 A Jmenovity proud (aplikacni skupinaD / 10 A

UL 1059) UL 1059)

Prafez vodice, AWG, min. AWG 26 Prafez vodic¢e, AWG, max. AWG 16

Odkaz na hodnoty pro schvaleni

Specifikace jsou maximalni
hodnoty, podrobnosti viz
prislusna certifikace.

Dulezita poznamka

IPC shoda Shoda: Produkty jsou vyvijeny, vyrdbény a dodavany v souladu s mezinarodnimi uznavanymi
standardy a normami a splfuji zajisténé vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive spliuji
dekorativni vlastnosti v souladu s IPC-A-6 10 ,Tfida 2”. Dal$i naroky na produkty je mozné
vyhodnotit na pozadani.

Poznamky * Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other

components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

P on drawing = pitch

Conductors suitable for connection: 1.5 mm?2 with wire-end ferrule with plastic collar, DIN 46
228/1, with a rated voltage of 125V/2.5 kV with Ill/3 or 250 V/2.5 kV with 1I/2

Crimp shape A for wire-end ferrules with crimping tools PZ 1,5 (order no. 9005990000) or PZ
6/5 (order no. 9011460000) for larger wire cross-sections recommended.

Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1

Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4

The test point can only be used as potential-pickup point.

In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking
capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load

Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months
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Klasifikace

ETIM 6.0 EC002638 ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638 ETIM 9.0 EC002638
ETIM 10.0 EC002638 ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09 ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02 ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02 ECLASS 14.0 27-46-02-02
ECLASS 15.0 27-46-02-02

Datum vytvoreni 13.11.2025 11:10:46 MEZ

Stav katalogu / Nakresy



Weidmiiller 3t

BCF 3.81/17/180ZE SN OR BX

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

> www.weidmueller.com
Nakresy

Obrazek vyrobku

Dimensional drawing
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P¥iklad pouziti Vyhoda produktu

Solid PUSH IN contactSafe and durable
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