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Obrazek vyrobku

RoHS

Vnm-um

Kabelaz proudového a napétového transformatoru

NaSe testovaci a rozpojovaci svorkovnice s pruzinovou
nebo Sroubovou technologii umozniuji vytvoreni vSech
dulezitych prevodnikovych obvod( pro bezpecné a sofisti-
kované méreni proudu, napéti a vykonu.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Praichozi svorkovnice, Sroubové piipojeni, Tmavé
bézova, 6 mm?, 41 A, 630 V, Pocet pripojeni: 2

Cislo objednavky 1238920000

Typ WTD 6 SL 0.STB

GTIN (EAN) 4050118032192

Mnozstvi 50 items

Datum vytvoreni 24.03.2026 10:15:45 MEZ
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Technické udaje

Osvédéeni

Schvaéleni K E H A UK
EUR| CA

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 50 mm Hloubka (v palcich) 1.9685 inch
Hloubka vcerné DIN listy 50.56 mm Vyska 82.7 mm
Vyska (v palcich) 3.2559 inch Sitka 7.9 mm
Sitka (v palcich) 0.311inch Cistd hmotnost 19.68 g
Teploty
Skladovaci teplota -25°C..55 °C Okolni teplota -50°C..75°C
Trvala provozni teplota, min. -50 °C Trvala provozni teplota, max. 120°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Specifikace systému
Verze Sroubové pfipojenti, s Nutna koncova deska Ano
pruzinovym upinanim
kabelu, s konektory
samicemi, Jeden konec
bez konektoru
Pocet potenciall 1 Pocet arovni 1
Pocet svérnych bodu na Groven 2 Pocet polu na fadu 1
Urovné propojené interné Ne PE pfipojeni Ne
Nosn4 lista TS 35 N-funkce Ne
PE funkce Ne Funkce PEN Ne
Udaje materialu
Zakladni material Wemid Barevny Tmavé bézova
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
Dalsi technicka data
Oteviené strany prava Pocet podobnych svorek 1
Verze testovana ve vybusném prostiedi Ne Typ montaze Prichytka
Data hodnoceni
Jmenovity prifez 6 mm?2 Jmenovité napéti 630V
Jmenovité DC napéti 630V Jmenovity proud 41 A
Proud pfi maximu vodicu 57 A Standardy IEC 60947-7-1
Vnitfni odpor podle IEC 60947-7-x 0.78 mQ Ztrata vykonu v souladu s normou IEC  1.31W
60947-7-x
Kategorie razového napéti [} Zavaznost znedisténi 2
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Vodiée k upevnéni (dalsi pFipojeni)

Typ pfipojeni, dalsi pfipojeni Sroubové pfipojeni

Vodiée k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)

Meéfidlo podle IEC 60947-1 Ab Prafez propojeni AWG, max. AWG 10
Smeér pfipojeni na strané Utahovaci moment, max. 1.6 Nm
Utahovaci moment, min. 0.8 Nm Délka odizolovani 16 mm

Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni Pocet pfipojeni 2

Upinaci rozsah, max. 6 mm?2 Upinaci rozsah, min. 0.5 mm?2
Svérny Sroub M 3,5 Velikost noze 0,8 x4,0 mm
Prarez propojeni AWG, min. AWG 20 Prarez pripojeni vodiCe, jemné splétany 6 mm?2

Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.5 mm?2
s koncovkami DIN 46228/4, min.

s koncovkami DIN 46228/4, max.
Pruafez pfipojeni vodice, jemné splétany 6 mm?2
s koncovkami DIN 46228/1, max.

Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.5 mm?2
s koncovkami DIN 46228/1, min.

Prafez pfipojeni vodica, jemné stacené, 6 mm?2

max.

Prarez pfipojeni vodica, jemné stacené, 0.5 mm?2
min.

Prafez pfipojeni vodica, splétané, max. 6 mm?2

Prafez pfipojeni vodicd, splétané, min. 0.5 mm?2 Prarez pripojeni vodiCe, pevné jadro, 6 mm?2
max.

Prafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 0.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodicl, jemné splétané, 0.5 mm?2

min. min.

Vseobecné

Prafez propojeni AWG, max. AWG 10 Prafez propojeni AWG, min. AWG 20

Standardy IEC 60947-7-1 Nosna lista TS 356

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897

ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-01

ECLASS 15.0 27-25-01-01
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Propojky
r——— Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich
svorkovnic se provadi prostrednictvim propojek. DalSimu
| usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyzZ jsou pdély
i1 LA preruseny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale
B zajiSténa. NaSe portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné
——

] o

Vseobecné objednaci udaje

systémy propojek pro modularni svorkovnice.

Typ wav 6/2
Cislo 1052360000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190075866
MnozZstvi 50 ST

Verze
Propojka (svorka), Piisroubovano, Zluta, 57 A, Poget poll: 2, Rozteé v

mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Sitka: 7.6 mm

Typ waQyv 6/3
Cislo 1054760000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190174163
MnozZstvi 50 ST

Verze
Propojka (svorka), Pfisroubovano, Zluta, 57 A, Poget polt: 3, Rozteé v

mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Sitka: 7.6 mm

Typ wav 6/4
Cislo 1054860000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190180799
MnozZstvi 50 ST

Verze
Propojka (svorka), Pfiroubovano, Zluta, 57 A, Poget péld: 4, Rozted v

mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Sitka: 7.6 mm

Typ wav 6/10
Cislo 1052260000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190153977
MnozZstvi 20 ST

Verze
Propojka (svorka), Pfidroubovano, Zluta, 57 A, Poget péld: 10, Rozted v
mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Sitka: 7.6 mm

Testovaci adapter a testovaci zasuvky

'Y
ol

Vseobecné objednaci udaje

Testovaci adaptéry a testovaci zastréky se pouzivaji pro
elektrické pfipojeni mezi svorkovnicemi a testovacim
zafizenim. Timto zplGsobem lze elektricky kontakt vytvorit
Vv propojeném stavu a meéreni lze provést snadno.

Typ GWHUE M3 WTL6
Cislo 1255010000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118075892
MnozZstvi 50 ST

Verze

Spojovaci objimka (svorka), Pfisroubovano, Sitka: 6 mm, Vyska: 6 mm,

Hloubka: 13.3 mm, Pocet pola: 1, Méd' - zinek
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Prislusenstvi

Kabelaz proudového a napétového transformatoru
Nase testovaci a rozpojovaci svorkovnice s pruzinovou
nebo Sroubovou technologii umozniuji vytvoreni vSech
dulezitych prevodnikovych obvod( pro bezpecné a
sofistikované méreni proudu, napéti a vykonu.

Vseobecné objednaci udaje

Typ WAP WTL6 SL Verze
Cislo 9538110000 Koncova desticka pro svorkovnice, Tmavé bézova, Vyska: 82.2 mm,
objednavky Sitka: 1.5 mm, V-0, Wemid, Pfichytka: Ne

GTIN (EAN) 4008190574994
MnozZstvi 20 ST

Koncové a predélové desky

Délici desky a koncové desky jsou nezbytnym
prisluSenstvim pro svorkovnice. Délici desky zajistuji

, 7 optické a elektrické oddéleni riznych potenciall a
e M T funkénich skupin, ¢imz zvySuji bezpecnost a zajistuji
\\ % | B prehlednou strukturu uvniti rozvadéce. Koncové

L,&KJ desky uzaviraji fadu svorkovnic po stranach, chrani

pred kontaktem s Zivymi ¢astmi a zajiStuji Cisty a
stabilni povrch. Oba komponenty jsou presné sladény s
prislusnou fadou svorkovnic Weidmiuiller, cozZ pfispiva k
bezpe¢nému, kompatibilnimu a profesionalnimu zapojeni.
Vseobecné objednaci udaje

Typ WAP WTL6 SL 4-6 Verze
Cislo 1238880000 Koncova desticka pro svorkovnice, Tmavé béZova, Vyska: 82.2 mm,
objednavky Sitka: 1.5 mm, V-0, Wemid, Pfichytka: Ne

GTIN (EAN) 4050118045680
Mnozstvi 20 ST

Typ WTW EN Verze
Cislo 1058800000 Predélova deska (svorka), Tmavé bézova, Vyska: 86 mm, Sitka: 3 mm,
objednavky V-0, Wemid

GTIN (EAN) 4008190140175
MnoZstvi 20 ST
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Koncova podpéra

Nabidka produktt Weidmiuiller zahrnuje koncové drzaky,
které zarucuji trvalou a spolehlivou montaz na pfipojnici

a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubll. Koncovy drzak nabizi vice moznosti oznaceni,
také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkuSebni

zastrcky.
Vseobecné objednaci udaje
Typ WEW 35/2 Verze
Cislo 1061200000 Bog&nice, Tmavé bézova, TS 35, HB, Wemid, Sitka: 8 mm, 100 °C
objednavky

GTIN (EAN) 4008190030230
MnozZstvi 50 ST

Hackova kabelova oka

- B =

- X -

PouZziti izolovanych konektord uzivatellim zarucéuje trvalou
a konzistentni kvalitu elektrickych pfipojeni.
Navic prinaseji vyhody pfi instalaci.

0

- g -

Vseobecné objednaci udaje

Typ HBT 1,6 -4,6 RT Verze
Cislo 1233340000 kabelové oko, konec svorky,lzolovany kabelovy konektor, 1.5 mm?2,1.5
objednavky mm? - 4.6 mm2,Cervena

GTIN (EAN) 4050118210972
MnozZstvi 100 ST

Typ HBT 2,5 - 4,6 BL Verze
Cislo 1233330000 kabelové oko, konec svorky,lzolovany kabelovy konektor,2.5 mm?2,2.5
objednavky mm? - 4.6 mm?2,Modra

GTIN (EAN) 4050118016901
Mnozstvi 100 ST

Typ HBT 6,0-4,6 GE Verze
Cislo 1216230000 kabelové oko, konec svorky,lzolovany kabelovy konektor,4.6 mm?2,4.6
objednavky mm2 - 6 mm2,Zluta

GTIN (EAN) 4050118000337
MnozZstvi 100 ST

Datum vytvoreni 24.03.2026 10:15:45 MEZ
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Prazdné
X Znacky WS jsou idealni volbou pro konektory fady W.
T Diky jejich systémové kompatibilité Ize WS Stitky vyuzit i
TILLLLLL s fadami | a Z. Velka plocha na znageni umozniuje dlouhé
. \ fetézce znakd, ale také vicefadkovy text.
\ Stitky WS jsou idedlni na zna¢eni pomoci dlouhych

fetézcl znakd. Diky osvédé¢enému formatu MultiCard
‘ je mozny tisk pomoci tiskarny PrintJet CONNECT nebo
[TILLLLL J plotteru.
: * | ze nasazovat v pasech nebo jednotlivé
| m « Stitky v ovéfeném formatu MultiCard
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.
Vseobecné objednaci udaje

Typ WS 12/6.5 MC NE WS Verze
Cislo 1609920000 WS, Oznadeni svorek, 12 x 6.5 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.50
objednavky Weidmueller, Allen-Bradley, Bila

GTIN (EAN) 4008190203511
MnozZstvi 540 ST

Propojky

Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich
svorkovnic se provadi prostrednictvim propojek. DalSimu
‘ usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyzZ jsou pdély
LA preruseny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale
zajiSténa. NaSe portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné
systémy propojek pro modularni svorkovnice.

Vseobecné objednaci udaje

Typ waQv 10/2 Verze
Cislo 1052560000 Propojka (svorka), Piisroubovano, Zluta, 76 A, Po&et poéli: 2, Rozted v
objednavky mm (P): 9.90, Izolované: Ano, Sitka: 7.565 mm

GTIN (EAN) 4008190154943
MnozZstvi 50 ST

Typ waQv 10/3 Verze
Cislo 1054960000 Propojka (svorka), Pfisroubovano, Zluta, 63 A, Poget polt: 3, Rozteé v
objednavky mm (P): 9.90, Izolované: Ano, Sitka: 7.565 mm

GTIN (EAN) 4008190079079
MnozZstvi 50 ST

Typ wayv 10/4 Verze
Cislo 1055060000 Propojka (svorka), Pfiroubovano, Zluta, 63 A, Poget poéli: 4, Rozted v
objednavky mm (P): 9.90, Izolované: Ano, Sitka: 7.565 mm

GTIN (EAN) 4008190188245
MnoZstvi 50 ST

Datum vytvoreni 24.03.2026 10:15:45 MEZ
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Typ wav 10/10
Cislo 1052460000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190152130
MnozZstvi 20 ST

Verze

Propojka (svorka), Pfidroubovano, Zluta, 63 A, Poget péla: 10, Rozted v

mm (P): 9.90, Izolované: Ano, Sitka: 7.55 mm

Drzak stitku znaéeni

Vseobecné objednaci udaje

Drzak znacky nabizi moznost dodate¢né montaze
standardnich znagek s rozteéi 5 nebo 5,1 mm. Uhlové
drzaky lze volitelné zacvaknout a Ize je namontovat do
vSech standardnich oznacovacich kanall modularnich
svorkovnic Klippon® Connect. Typy montaznich znacek
naleznete v prislusném prislusenstvi drzaku oznaceni.

Typ BZT 1 WS 10/5 Verze
Cislo 1805490000 Pislusenstvi, Drzak Stitku znageni

objednavky
GTIN (EAN) 4032248270231
MnozZstvi 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Verze
Cislo 1805520000 Prislusenstvi, Drzak Stitku znaceni

objednavky
GTIN (EAN) 4032248270248
MnozZstvi 100 ST

WS 12/6.5

pnn
. o7

WS/ DEK

MultiMark znacky pouzivaji inovativni kompozitni material
sestavajici ze dvou komponent. Tuhy okraj podkladu
znacky se bezpecéné pripne ke konektoru. Diky elastické
povrchové Upravé se znacka snadno pfipne. Tento
specialné razeny material Ize natdhnout, ¢imz lze pokryt
rdzné rozestupy, které se obzvlasté u dlouhych svorkovnic
nascitaji. Dal$i vyhoda: na material povrchu se skvéle
tiskne a tim zarucuje trvanlivé znaceni odolné proti
opotrebeni. RozliSeni tisku 300 dpi také umoZriuje velmi
snadno Citelny potisk.

Vase vyhody s MultiMark

¢ Kompatibilni s modularnimi svorkovnicemi spolec¢nosti
Weidmiiller

* Pevné drzici a odolny tisk

* Kontinualni pasky Setfi s Casem pfi instalaci

¢ Snadna instalace diky inovativnimu kompozitnimu
materialu

* Velké pole pro stitek pro optimalni citelnost

¢ Vysoka flexibilita diky nezavislosti na vyrobci
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Vseobecné objednaci udaje

Typ WS 12/6.5 MM WS
Cislo 2619930000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118626155
MnozZstvi 600 ST

Verze

WS, Oznaceni svorek, 12 x 6.5 mm, Weidmueller, Bila
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