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Obrazek vyrobku

Vsestranné oddélovaci prepazky

Oddélovaci prepazky lIze vyuzit k vizualnimu slouceni sig-

nall za ucelem elektrické

izolace moduld a doplnéni znacek pro vétsi prehlednost.

To z nich ¢&ini

obzvlasté vSestranné prisluSenstvi. Oddélovaci prepazky

zveétsuji

odstup a povrchové vzdalenosti mezi dvéma moduly, ¢imz

zvySuji

jmenovité izola¢ni napéti mezi dvéma moduly az na 600

V. Dvojité

oddélovaci prepazky lze oznacit znackami WADbS nebo

WS10/5 a

umoznuji kontinualni kfizové propojky. Instalace je usnad-

néna pomoci

perforaci pro individualni rozélenéni kanall kfizovych pro-

pojek.

¢ Oddélovaci prepazky vizualné oddéluji skupiny jednu od
druhé

¢ Odsazeni pro individualni roz¢lenéni kanall kfizovych
propojek

* Prepazky oddéluji dva moduly zvySenim odstupu a povr-
chovych vzdalenosti az na 600 V

Vseobecné objednaci udaje

Verze TERMSERIES, Délici deska
Cislo objednavky 1240800000

Typ TW TXS/TXZ R3.2

GTIN (EAN) 4050118028188
Mnozstvi 10 items

Datum vytvoreni 31.03.2026 11:19:24 MEZ
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 83.3 mm Hloubka (v palcich) 3.2795 inch
Vyska 98.8 mm Vyska (v palcich) 3.8898 inch
Sitka 3.2 mm Sitka (v palcich) 0.126 inch
Cista hmotnost 109¢g
Teploty
Skladovaci teplota Provozni teplota
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Obecné udaje
Nosn4 lista TS 35
Barevny OranZova
Komponent s klasifikaci hoflavosti UL 94 Komponent Kryt
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
Klasifikace
ETIM 8.0 EC002586 ETIM 9.0 EC002586
ETIM 10.0 EC002586 ECLASS 14.0 27-37-16-92
ECLASS 15.0 27-37-16-92

Datum vytvoreni 31.03.2026 11:19:24 MEZ

Stav katalogu / Nakresy



Datovy list

TW TXS/TXZ R3.2

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dimensional drawing

P¥iklad pouziti

:
il

Priklad pouziti

If two partition walls are used, markers can be attached

If two partition walls are used, markers can be attached
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Ruzné

Type code TERMSERIES accessories

Xéﬂ_—!

N OO

TXS/TXZ
Supply

[ [

TERM.‘SERIES'J

Interface
Cross
Partition plate
na.

Adapter
Connection
PUSH IN

F10
F20
155 SUBD

Srew
Tension

Large

R3.2
6.4/2
6.4/10
6.4/51
12.8/26

(for 12.8 mm sockets)
All shapes
Supply terminal

Kédy typl

Orange
Blue
Red
Black

Flat connector 10-poles
Flat connector 20-pales
15 pole Sub-D connector
3.2 mm width

6.4 mm grid 2-poles

6.4 mm grid 10-poles
6.4 mm grid 51-poles
12.8 mm grid 26-poles

Datum vytvoreni 31.03.2026 11:19:24 MEZ

Stav katalogu / Nakresy



Weidmiiller 3£

TW TXS/TXZ R3.2 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
Prazdné
] Znacky WS jsou idealni volbou pro konektory fady W.
CITTTITITL) Diky jejich systémové kompatibilité Ize WS $titky vyuZit i
TIIIIIIIIL s fadami | a Z. Velka plocha na znaceni umozniuje dlouhé
‘ ! fetézce znakd, ale také vicefadkovy text.
' LT Stitky WS jsou idealni na zna&eni pomoci dlouhych
I fetézcl znakl. Diky osvédéenému formatu MultiCard
: ‘ je mozny tisk pomoci tiskarny PrintJet CONNECT nebo
(AT AR AR J plotteru.

i N * | ze nasazovat v pasech nebo jednotlivé
‘ [TIL] « Stitky v ov&feném forméatu MultiCard
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.
Vseobecné objednaci udaje

Typ WS 10/6 M MC NE WS Verze
Cislo 1818400000 WS, Oznadeni svorek, 10 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Allen-Bradley, Bila

GTIN (EAN) 4032248310876
MnozZstvi 600 ST

Typ WAD 5 MC NE WS Verze
Cislo 1112910000 Oznaceni skupiny, Kryt, 33.3 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00 WDU
objednavky 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, Bila

GTIN (EAN) 4032248891689
MnozZstvi 48 ST
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