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ValueLine od spolec¢nosti Weidmdiller se sklada z nefi- VSeobecné objednaci udaje
zenych a fizenych pfepinacu ve vysoce kvalitnim IP 30
ochranném kovovém krytu. Toto vybaveni muZze byt Verze Sitovy spinad, fizeny, Fast Ethernet, Poget porti: 6x
dodéano s porty Fast Ethernet a Gigabit Ethernet. Rizené . RJ45, 2" ST multimode, IP30, -40 °C...75 °C
. . oy v , Cislo objednavky 1240990000
prepinace ValueLine podporuji fadu uziteénych funkci pro
U ) ) ) Typ IE-SW-VLO8MT-6TX-2ST
spravu, jako jsou rychla kruhova redundance, VLAN, QoS, 1y (EAN) 4050118029017
RMON zaloZené na portech, sprava Sitky pasma, zrcadleni  Mnozstvi 1 items

portl a chybové hlaSeni pfes e-mail nebo relé. Kruhovou

redundanci Ize jednodus$e nastavit pomoci webového roz-

hrani pro spravu, nebo pomoci prepinace DIP na vrchni

strané.

* Nefizené Plug&Play prepinace ve vysoce kvalitnim kovo-
vém krytu (IP 30)

¢ Cenové dostupna stredni tfida

* Rizené prepinade pro vstup do konfigurovatelné
infrastruktury sité

* Nefizeny plny Gigabitovy prepinac s 8 porty

e Certifikace: CE, FCC, cULus, Trida | Div. 2 / ATEX,
DNV / GL
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ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E230683
Cislo certifikatu (cULUSEX) E344136
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 105 mm Hloubka (v palcich) 4.1338 inch
Vyska 135 mm Vyska (v palcich) 5.3149 inch
Sitka 53.6 mm Sitka (v palcich) 2.1102 inch
Cist4 hmotnost 890 g
Teploty
Skladovaci teplota -40 °C...85 °C Provozni teplota -40°C..75°C
Vihkost 5 az 95 % (bez
kondenzace)
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 7a, 7cl
pouzitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Charakteristika pFepinace
Prioritni fronty 4 Max. pocet dostupnych siti VLAN 64
VLAN-ID min 1 VLAN-ID max 4094
IGMP skupiny 256 Velikost tabulky MAC 8 K
Velikost zasobniku paketu 1 Mbit Zakladni deska Sitky pasma 1.6 Gbit/s

Charakteristika radiostanice s optickymi viakny

Pfenosova rychlost 100 Mbps

Typ radiostanice Multimode

Typ konektoru ST-Duplex

Pfenosové vzdalenost, typ. 5 km

Vinova délka typ. 1300 nm
Vinova délka X
min. 1260 nm
max. 1360 nm
Vinova délka RX
min. 1100 nm
max. 1600 nm

Pfijimaci vykon min. -32 dBm
max. -3 dBm

Pfenos energie min. -20 dBm
max. -10 dBm
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Ochrana pred zaménou polarity

Ano

Napéajeci napéti

12/24/48 V DC, 2 redundantni vstupy

Ochrana proti proudu pfi pretizeni

Ano

Typ pripojeni

1 blok svorek o 6 kontaktech s moznosti demontaze

Rozsah napéjeciho napéti Typ napéti DC
Napéti, min. 9.6V
Napéti, max. 60V

Aktudlni spotieba Napéti 24V
Proud 0.35 A

Funkce spravy

Konfigurace zafizeni

Webovy prohlize¢ (HTTP/
HTTPS), SNMP v1/v2c/v3,
Konzola Telnet, Port lokalni
sériové konzoly (RS-232
pfes port RJ-45), Nastroj
Windows

Funkce monitorovani

SNMP v1/v2c/v3,

Link Layer Discovery
Protocol (LLDP), Zrcadleni
portu, Statistika port(,
Monitorovani portd,
Syslog, RMON (vzdalené
monitorovani), Varovani
podle udalosti pfes e-mail,
Varovani podle udalosti
pres relé, Varovani podle
udalosti pres sluzbu SNMP
trap

Redundance sité

Spanning Tree Protocol
(STP), Rapid Spanning Tree
Protocol (RSTP), Turbo-
kruh (¢as zotaveni <20
ms), Turbo-fetézec (Cas
zotaveni <20 ms)

Filtr sitového provozu

Kvalita sluzby (QoS), VLAN
podle tagli, VLAN podle

portd, IGMP v1/v2, GMRP,
Omezeni rychlosti provozu

Sprava IP adres

Sprava ¢asové synchronizace

Staticky, BootP, RARP,
DHCP klient, DHCP server
(podle portti), DHCP
moznost 82 (agent relé)

SNTP klient, NTP klient

Bezpeénostni funkce

Podpora priimyslového protokolu

Segmentace VLAN,
Zapnout/vypnout porty,
Ochrana smycky

Zarizeni PROFINET podle
tfidy shody B, EtherNet/IP,
Modbus/TCP slave

MTBF

MTBF

Podle normy

Telcordia (Bellcore), GB

Doba provozu (hodin), min.

1277138 h

Podminky prostiedi

Provozni teplota, max. 75 °C Provozni teplota, min. -40 °C
Vihkost 5 az 95 % (bez Skladovaci teplota, max. 85 °C
kondenzace)
Skladovaci teplota, min. -40 °C
Rozhrani
Porty optickych vldken 100BaseFX porty (ST RJ45 porty 10/100BaseT(X), auto

konektor), Multimode

negotiation, PIné/Half-
duplex rezim, Auto MDI/
MDI-X port

Rozhrani portu konzoly

RS-232

DIP prepinac¢ funkce

Turbo ring, Master,
Coupler, Rezerva
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Kontakt alarmu

Treleovy vystup s
proudovou kapacitou 1 A
pfi 24V DC

Pocet portl

6x RJ45, 2 * ST multimode

Ukazatel LED

PWR1, PWR2, ZAVADA,
MSTR/HEAD, CPLR/TAIL,
10/100M (TP port), 100M
(opticky port).

Shoda a schvaleni EMC

Zona rizika vybuchu

UL/cUL, tfida |, sekce 2,
skupiny A, B, C a D, ATEX
zéna 2 ExnAnCIIC T4 Gec

Volny pad

Podle IEC 60068-2-32

Normy EMC

EN 55032, EN 55024,
CISPR 32, FCC Part

15 Subpart B Class A,
IEC 61000-4-2 ESD:
Contact: 6 kV; Air: 8 kV,
IEC 61000-4-3 RS: 80
MHz to 1 GHz: 20 V/m,

IEC 61000-4-4 EFT: Power:

2 kV; Signal: 1 kV, IEC
61000-4-5 Surge: Power:
2 kV; Signal: 2 kV, IEC
61000-4-6 CS: 10V, IEC
61000-4-8

Vibrace

podle IEC 60068-2-6

Otres

podle IEC 60068-2-27

Odeslat pouziti

DNV

Bezpecnostni norma

UL508, UL 60950-1, EN
60950-1

Technické udaje

Hlavni material krytu kov Typ montaze DIN lista, Panel (voliteIné
s instalacni soupravou)
Stupen kryti IP30 Rychlost Fast Ethernet
Prepinac fizeny
Technologie
MIB MIB-II, MIB podobné siti Prepinani dat UlozZit a vpred
Ethernet, P-BRIDGE MIB,
Mustek MIB, RSTP MIB,
RMON MIB skupina 1, 2,
3,9
Rizeni toku IEEE 802.3x fizeni toku, Standardné IEEE 802.3 for 10BaseT,
Zpétny tlak — kontrola toku IEEE 802.3u for
100BaseT(X) and
100BaseFX, IEEE 802.3x
for flow control, IEEE
802.1D-2004 pro protokol
Spanning Tree, IEEE
802.1w for Rapid STP,
IEEE 802.1p for Class of
Service, IEEE 802.1Q for
VLAN tagging
Zaruka

Casovy interval

b let
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Klasifikace

ETIM 8.0 EC000734 ETIM 9.0 EC000734
ETIM 10.0 EC000734 ECLASS 14.0 19-17-04-01
ECLASS 15.0 19-17-04-01
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Modul zalohovani a obnoveni konfigurace (pro pouziti s pfepinaci zafizeni WLAN Value- a PremiumLine
jako Basic- a ValueLine)

Modul pro uloZeni a nacitani konfigurace zatizeni

e Zkracena doba vypnuti jednoduchou rekonfiguraci, je-li
vybaveni vyménéno

* Automatické nacteni ulozené konfigurace mozné po
restartu zafizeni

* Kompaktni a robustni design

¢ Pouzitelné se vSemi fizenymi spinaci Weidmdiller a
primyslovymi zafizenimi WLAN

Vseobecné objednaci udaje

Typ EBR-MODULE RS232 Verze
Cislo 1241430000 Konfiguraéni modul, IP40, 0 °C...60 °C
objednavky

GTIN (EAN) 4050118029086
MnozZstvi 18T

Souprava pro montaz na 19" stojan

¢ Pro montaz zafizeni ur¢enych na DIN listu do 19"
stojant

Vseobecné objednaci udaje

Typ RM-KIT Verze
Cislo 1241440000 Kit for 19"-rack mounting
objednavky

GTIN (EAN) 4050118029154
MnozZstvi 18T

Ethernet

¢ Vhodné pro kat. 5 (do 100 MHz) a kat. 6 (do 250 MHz,
tfida E)

¢ Vhodné pro PoE+ (podle IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Typ 3a4)

¢ Ochrana vSech vodi¢ovych dvoulinek

* Pfipojeni pomoci konektorll samic RJ45

* Kovovy kryt
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Vseobecné objednaci udaje

Typ VDATA CAT6 Verze
Cislo 1348590000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118153002
Mnozstvi 1ST

Upevnéni svorkovnice, Ochrana proti prepéti, Cat.6, PoE, 802.3 bt u
typu 1, 802.3 bt u typu 2, 802.3 bt u typu 3, 802.3 bt at Type 4
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