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« Siroké rozsahy variant s 5 az 16 porty

¢ Varianty pro Gigabit Ethernet

¢ Dva redundantni vstupy napajeni 12/24/48 V DC

* Modely s médénym a optickym rozhranim (multimode
nebo singlemode)

¢ Extenzivni schvéleni: CE, FCC, cULus, Class | Div. 2 /
ATEX Zone 2, DNV-GL

Vseobecné objednaci udaje

Verze Sitovy spinac, nefizeny, Gigabit Ethernet, Pocet
portG: 8 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -10
°C..60°C

Cislo objednavky 1241270000

Typ IE-SW-VL08-8GT

GTIN (EAN) 4050118029284

MnozZstvi 1 items

Creation date 18.02.2026 02:57:54 MEZ
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Osvédcéeni
Schvaéleni ——

“@IIS “@‘“ ATEX | = | UK

CA
LISTED rorHAZLOC. CiD2 Y KOREANGERT
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E141197
Cislo certifikatu (cULusEX) E223527
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 105 mm Hloubka (v palcich) 4.1338 inch
Vyska 135 mm Vyska (v palcich) 5.3149 inch
Sitka 52.85 mm Sitka (v palcich) 2.0807 inch
Cist4 hmotnost 850 g
Teploty
Skladovaci teplota -40 °C...85 °C Provozni teplota -10°C...60 °C
Vihkost 5 az 95 % (bez
kondenzace)

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li
pouzitelné/znamo)

6¢c, 7a, 7cl

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289

Charakteristika pFepinace

Velikost tabulky MAC 8K Velikost zasobniku paketu 4000 kBit
Zakladni deska Sitky pasma 16 Gbit/s Podpora jumbo rdmcut az 9,6 KB
Elektrické napajeni
Ochrana pred zaménou polarity K dispozici
Napajeci napéti 12/24/48 V DC, 2 redundantni vstupy
Spotieba proudu 0,32 Apii 24V
Typ pfipojeni 1 blok svorek o 6 kontaktech s moznosti demontaze
Rozsah napéjeciho napéti Typ napéti DC
Napéti, min. 9.6V
Napéti, max. 60V
Funkce spravy
Podpora priimyslového protokolu Pole CC-Link IE
MTBF
MTBF Podle normy Telcordia (Bellcore), GB
Doba provozu (hodin), min. 2398736 h
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Podminky prostfedi

Provozni teplota, max. 60 °C Provozni teplota, min. -10°C
VlIhkost 5 az 95 % (bez Skladovaci teplota, max. 85 °C
kondenzace)
Skladovaci teplota, min. -40 °C
Rozhrani
RJ45 porty 10/100/1000BaseT(X), DIP prepinac funkce Sledovani portu, Aktivace/

auto negotiation, PIné/
Half-duplex rezim, Auto
MDI/MDI-X port

deaktivace ochrany vysilani
pred boufi, Aktivovat/
deaktivovat podporu
jumbo ramce, Aktivace/
deaktivace IEEE 802.3az
energeticky uc¢inného

Ethernetu
Kontakt alarmu Treleovy vystup s Pocet port( 8 *RJ4b
proudovou kapacitou 1 A 10/100/1000BaseT(X)

pii 24 V DC

Ukazatel LED

Kontrolka LED napajeni:
PWR1, PWR2, ZAVADA,
10/100/1000M

Shoda a schvaleni EMC

Zona rizika vybuchu

UL/cUL, tfida |, sekce 2,
skupiny A, B, C a D, ATEX
zéna 2 Exec nCIIC T4
Gc, EN IEC 60079-0, EN
IEC 60079-15, EN IEC
60079-7

Volny pad

Podle IEC 60068-2-32

Normy EMC

EN 55032, EN 55035,
EN 61000-6-4, EN
61000-6-2, CISPR 32,
FCC Part 15 Subpart B
Class A, IEC 61000-4-2
ESD: Contact: 6 kV; Air:

8 kV, IEC 61000-4-3 RS:
80 MHz to 1 Ghz: 10 V/
m, IEC 61000-4-4 EFT:
Power: 2 kV; Signal: 2
kV, IEC 61000-4-5 Surge:
Power: 2 kV; Signal: 2 kV,
IEC 61000-4-6 CS: 10V,
IEC 61000-4-8

Vibrace

podle IEC 60068-2-6

Otres

podle IEC 60068-2-27

Odeslat pouZziti

DNV

Bezpecnostni norma

UL508, EN 62368-1

Technické udaje

Hlavni material krytu

Kov

Typ montaze

DIN lista

Stupen kryti

IP30

Rychlost

Gigabit Ethernet

Prepinac¢

nefizeny

Technologie

Prepinani dat

Ulozit a vpred

Rizeni toku

IEEE 802.3x fizeni toku,
Zpétny tlak - kontrola toku

Standardné

IEEE 802.3 for
10BaseT, IEEE 802.3u
for 100BaseT(X),

IEEE 802.3ab for
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1000BaseT(X), IEEE
802.3x for flow control,
IEEE 802.3az Energy-
Efficient Ethernet

Zaruka

Casovy interval 5 let

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000734 ETIM 9.0 EC0O00734
ETIM 10.0 EC000734 ECLASS 14.0 19-17-04-02
ECLASS 15.0 19-17-04-02
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Souprava pro montaz na 19" stojan

Vseobecné objednaci udaje

* Pro montaz zafizeni ur¢enych na DIN listu do 19"

stojanl

Typ RM-KIT

Cislo 1241440000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118029154
MnozZstvi 1ST

Verze

Kit for 19"-rack mounting

Ethernet

Vseobecné objednaci udaje

* Vhodné pro kat. 5 (do 100 MHz) a kat. 6 (do 250 MHz,

tfida E)

* Vhodné pro PoE+ (podle IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt

Typ 3 a4)

* Ochrana vSech vodi¢ovych dvoulinek
* Pfipojeni pomoci konektort samic RJ45

¢ Kovovy kryt

Typ VDATA CAT6
Cislo 1348590000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118153002
MnozZstvi 18T

Verze

Terminal rail fixing, Surge protection, Cat.6, PoE, 802.3 bt at Type 1,
802.3 bt at Type 2, 802.3 bt at Type 3, 802.3 bt at Type 4
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