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Sériovy/Ethernetovy prevodnik s 1 nebo 2 porty pro pri-

myslovou automatizaci

* VylepSena prepétova ochrana pro sériové, LAN a napa-
jeci porty

* Odolné Sroubovaci svorkovnice pro napajeni a sériové
konektory

¢ Snadné kabelaz diky kaskadovym Ethernetovym portim

¢ Redundantni vstupy DC elektrického napajeni

* \/ystrahy pres reléovy vystup a e-mail

* Minimalni spotfeba elektrické energie

Vseobecné objednaci udaje

Verze Pfevodnik sériové / ethernetové vedeni, 2x
RJ45, 2x DB9 pro RS-232/422/485, Pocet
portd: 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x DB9 for
RS-232/422/485, IP30, 0 °C...60 °C

Cislo objednavky 1242090000

Typ IE-CS-2TX-2RS232/485
GTIN (EAN) 4050118030495
MnozZstvi 1 items

Datum vytvoreni 19.03.2026 04:57:41 MEZ
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Osvédcéeni
Schvaleni
(@us UK
[H us ey ATEX c n
LISTED  rommazLOC. ciD2
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E141197
Cislo certifikatu (cULusEX) E223527
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 105 mm Hloubka (v palcich) 4.1338 inch
Vyska 140 mm Vyska (v palcich) 5.5118 inch
Sitka 36 mm Sitka (v palcich) 1.4173 inch
Cista hmotnost 485 g
Teploty
Skladovaci teplota -40 °C...85 °C Provozni teplota 0°C..60°C
Vihkost 5 az 95 % (bez
kondenzace)

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li

pouzitelné/znamo)

6¢c, 7a, 7cl

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289

Elektrické napajeni

Napajeci napéti
Typ pfipojeni

24V DC, 2 redundantni vstupy
1 vyménitelna 8padlova svorkovnice

Rozsah napéjeciho napéti Typ napéti DC
Napéti, min. 12V
Napéti, max. 48 V
Aktudlni spotieba Napéti 12V
Proud 0.25 A
Napéti 24V
Proud 0.12A
MTBF
MTBF Podle normy Telcordia (Bellcore), GB

Doba provozu (hodin), min.

262805 h

Parametry sériové komunikace

Rizeni toku RTS/CTS a DTR/DSR Pfenosova rychlost v baudech 50 bit/s to 921,6 kbit/s
(RS-232), XON/XOFF

Parita ne, pfimy, liché, Prostor, Stop bity 1,15,2
Mark

Datové bity 5,6,7.8
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Provozni teplota, max. 60 °C Provozni teplota, min. 0°C

VlIhkost 5 az 95 % (bez Skladovaci teplota, max. 85 °C
kondenzace)

Skladovaci teplota, min. -40 °C

Rozhrani

RJ45 porty

10/100BaseT(X), Auto
MDI/MDI-X port

Pocet portl

2x RJ45 10/100BASE-
T(X), 2x DB9 for
RS-232/422/485

Ochrana kabelu sité Ethernet

Ochrana proti prepéti 1 kV
(Groven 2)

Ochrana sériového kabelu

15 kV ESD ochrana pro
v§echny signaly, ochrana
proti pfepéti 1 kV (Uroven

RS485 fizeni sméru dat

ADDC® (automatické
fizeni sméru dat)

Ochrana magnetickou izolaci

1,5 kV vestavéno

Shoda a schvaleni EMC

Zoéna rizika vybuchu

UL/cUL, tfida |, sekce 2,
skupiny A, B, C a D, ATEX
zéna 2 ExnAnCIIC T3 Ge

Volny pad

Podle IEC 60068-2-32

Normy EMC

EN 61000-4-2 (ESD),
Stage 3, EN 61000-4-3
(RS), Stage 3, EN
61000-4-5 (surge),

EN 6 1000-4-5 (surge
voltage), Stage 3, EN
61000-4-6 (CS), Stage
3, EN 61000-4-8, EN
61000-4-11, EN 565032,
EN 55035, FCC Part 15,
Oddil B, Class A

Vibrace

podle IEC 60068-2-6

Otres

podle IEC 60068-2-27

Bezpecnostni norma

UL508, EN 62368-1

Technické udaje

Hlavni material krytu kov Typ montaze Nosna lista
Stupen kryti IP30
Technologie
Rizeni toku RTS/CTS a DTR/DSR
(RS-232), XON/XOFF
Zaruka

Casovy interval

5 let

Software

Ovlada¢ Windows Real COM

Windows 95/98/ME/
NT/2000, Windows,
XP/2003/Vista/2008/7
x86/x64

MozZnosti konfigurace

Webova konzola, sériova
konzola, konzola Telnet,
pomocny program
Windows

Protokol sité

ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP,
BOOTP, Telnet, Rtelnet,
DNS, SNMP, HTTP, SMTP,
SNTP, IGMP
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Spolehlivost

Funkce alarmu Vestavény bzucak a RTC Automaticky restart pfi selhani Vestavény hlidaci ¢asovaé
(WDT)

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000310 ETIM 9.0 EC000310

ETIM 10.0 EC000310 ECLASS 14.0 19-17-01-32

ECLASS 15.0 19-17-01-32
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Souprava pro montaz na 19" stojan

Vseobecné objednaci udaje

* Pro montaz zafizeni ur¢enych na DIN listu do 19"

stojanl

Typ RM-KIT

Cislo 1241440000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118029154
MnozZstvi 1ST

Verze

Kit for 19"-rack mounting

Ethernet

Vseobecné objednaci udaje

* Vhodné pro kat. 5 (do 100 MHz) a kat. 6 (do 250 MHz,

tfida E)

* Vhodné pro PoE+ (podle IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt

Typ 3 a4)

* Ochrana vSech vodi¢ovych dvoulinek
* Pfipojeni pomoci konektort samic RJ45

¢ Kovovy kryt

Typ VDATA CAT6
Cislo 1348590000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118153002
MnozZstvi 18T

Verze

Terminal rail fixing, Surge protection, Cat.6, PoE, 802.3 bt at Type 1,
802.3 bt at Type 2, 802.3 bt at Type 3, 802.3 bt at Type 4
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