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COMPLIANT
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¢ Pro automatické odizolovani a krimpovani

« Casové Usporna a efektivni prace

¢ Snadno sefiditelné podle pfisludného rozsahu prifezl

* Odizolovani a krimpovani v jediném pracovnim kroku

e Zpracovani pouzder a kontaktd od jinych vyrobcli mize
zpusobit chyby a poskodit stroj!

Vseobecné objednaci udaje

Verze Automatic stripper and crimper
Cislo objednavky 1243790000

Typ CRIMPFIX L PZ3

GTIN (EAN) 4050118031966

Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 18.03.2026 09:45:26 MEZ
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Technické udaje
Osvédcéeni
Schvaleni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 330 mm Hloubka (v palcich) 12.9921 inch
Vyska 460 mm Vyska (v palcich) 18.1102 inch
Sitka 390 mm Sitka (v palcich) 15.3543 inch
Cista hmotnost 34000 g
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢c, 7a, 7cl
pouzitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP d2df479e-2b79-4€98-adc7-b03577df98ae
PW65 udrzba - automatické odizolovani/nalisovani koncovek
Rozsah odizolovani 0,5-2,5 mm2 (TAWG Hlavice Elektropneumaticky
20-14)
Doba pulzu priblizné 1's Prafez koncovek, max. 2.5 mm?2
Prafez koncovek, min. 0.5 mm? Délka nalisovani koncovek 8 mm
Spotfebni materidl volna kabelova oka Délka koncové dutinky na vodice 14 mm
Pfipojeni stlaceného vzduchu 5-5,5 bar Elektrické pfipojeni 100-240V / 50/60 Hz /
110 VA
Klasifikace
ETIM 8.0 EC002778 ETIM 9.0 EC002778
ETIM 10.0 EC002778 ECLASS 14.0 17-13-01-01
ECLASS 15.0 17-13-01-01
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