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Obrazek vyrobku

Integrovana sbérnice na nosnou liStu pro modularni sys-
tém pouzder elektroniky.
P¥i napajeni, pfipojovani nebo distribuci v ramci modular-
nich aplikaci mize sbérnice Rail bus nahradit zdlouhavy
proces individualniho zapojeni flexibilnim a neprerusova-
nym feSenim v celém systému.
Systémova sbérnice je bezpecné umisténa do standardni
35 mm montazni listy. Kontaktni blok SMD sbérnice lze
natavit a spéajet, aby byl proces béhem montaze dilt zcela
automatizovan. Odolné zlacené kontaktni plochy zajis-
tuji staly a spolehlivy kontakt uréeny pro kryty zadstavnych
vSech Sitek.
¢ Unikatni rozsah: Integrované pripojeni zahrnuje vSechny
dostupné Sitky: od 6 mm desticky po velkoplosny kryt o
Sifce 67 mm.
¢ Snadnd udrzba béhem instalace Vyména modulu je
snadna, a to i ve stavajicich skupinach moduld, —-aniz by
to mélo vliv na sousedni moduly.
Univerzalni integrace NepreruSena systémova sbér-
nice je bezpeénym zplsobem umisténa do standardni
35 mm montazni listy.
Spolehlivé: Galvanizovanéa pozlacené Pét plné-arched
kontaktud slouZi k vytvoreni trvalého kontaktu do sbér-
nice listy. PAJENA PRIRUBA THR zaijisti, aby pfipojeni
obvodové desky bylo stabilni.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Sbérnicovy systém pro montaz na listu, Deska s
gbvody sbérnice, OMNIMATE Kryt - fada CH20M,
Sitka: 500 mm

Cislo objednavky 1248230000

Typ CH20M BUS 4.50/05 AU/500

GTIN (EAN) 4050118053227

MnoZstvi 10 items

Datum vytvoreni 20.03.2026 03:31:24 MEZ

Stav katalogu / Nakresy
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Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

Datovy list

CH20M BUS 4.50/05 AU/500

www.weidmueller.com

Technické udaje

Osvédcéeni
Schvaéleni >
T
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 1.5 mm Hloubka (v palcich) 0.0591 inch
Vyska 21.8 mm Vyska (v palcich) 0.8583 inch
Sitka 500 mm Sitka (v palcich) 19.685 inch
Cista hmotnost 442 g
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Udaje o materialu
Barevny cerna Barevny graf (podobné) RAL 9011
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Material kontaktu Au (zlato)
Povrch kontaktu Pozlacené Provozni teplota, max. 120°C
Udaje o materialu
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Provedeni povrchu zlato
Zakladni material Plast
Systémové parametry
Tloustka povlaku Au, min. 0.5 ym Tloustka povlaku Au, max. 0.8 ym
Tloustka povlaku Cu, min. 0.7 ym Pfipustné zatiZzeni proudem, max. na b A
proudovou cestu
Pfipustné zatiZzeni proudem, max. 25 A Napétova AC sbérnicova lista podle DIN 63 V
proudova cesta (souctovy proud) EN 60664, max.
Napétova AC sbérnicova lista podle 30V
UL840, C22.2 ¢. 14.5, max.
Obecné udaje
Barevny cerna Stupen kryti IP20 v instalovaném stavu
Nosna lista TS35x 7,5, TS35x 15, Barevny graf (podobné) RAL 9011
pres profil sbérnice
Klasifikace
ETIM 8.0 EC001031 ETIM 9.0 EC001031
ETIM 10.0 EC001031 ECLASS 14.0 27-18-27-92
ECLASS 15.0 27-18-27-92
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Mév¥ici proudové prevodniky kompatibilni se siti ACT20C

Vseobecné objednaci udaje

Rada ACT20C byla vyvinuta specialné pro aplikace

s trvalym provozem. Umoznuje trvalé monitorovani
diagnostickych informaci a informaci o zafizeni

a procesech (,monitorovani stavu”).

Neékolik ACT20C komponent( tvofi stanici, ktera se sklada
z ACT20C Ethernetové brany, komunikaénich ACT20C
signalnich prevodnik a ACT20C svorky k zakonceni
sbérnice.

Typ ACT20C-LBT-10 Verze
Cislo 1510340000 Svorka na zakonéeni shérnice pro stanici ACT20C, Vstup : O...
objednavky 40/50/60 A, Vystup : Impuls

GTIN (EAN) 4050118319491
MnozZstvi 1ST
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