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5 bateriovych modult s kapacitou od 1,2 Ah do 17 Ah
muze dodavat proud az 40 A po dobu 30 minut nebo 1
A po dobu 30 hodin a jsou plné kompatibilni s fidicimi
jednotkami DC UPS CP DC UPS 24V 20A/10A & CP DC
UPS 24V 40A. A jisté, fada DURAeco predstavuje flexi-
bilni a snadno pouzitelné feSeni v cenové vyhodném pro-
vedeni.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Battery

Cislo objednavky 1251090000

Typ CP A BATTERY 24V DC12AH

GTIN (EAN) 4050118043129

Mnozstvi 1 items

Stav objednavky Tento produkt v budoucnu uz nebude k dispozici.
K dispozici do 2021-07-31T00:00:00+02:00

Alternativni vyrobek DURA ECO LA-BAT 24V 12AH
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ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E349959
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 134 mm Hloubka (v palcich) 5.2756 inch
Vyska 1565 mm Vyska (v palcich) 6.1024 inch
Sitka 229 mm Sitka (v palcich) 9.0157 inch
Cista hmotnost 9120¢g
Teploty
Skladovaci teplota -15°C..40°C Provozni teplota 0°C..40
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS Vyhovuijici
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 30bf869c-8adc-4ed2-ad02-c 1fec963e943
Operaéni rozhrani a Fidici vstupy
Teplotni sonda NTC 100 kQ
Vstup
Jmenovité vstupni napéti 24V DC Jmenovita kapacita 12
Nabijeci proud, max. 1.8A
Vystup
MozZnost paralelniho pfipojeni Ano Vystupni proud, max. 50 A
Doba zalohovani 10 A 51 min Teplotni sonda NTC 100 kQ
Ochrana proti opacnému napéti Ano Doba zalohovani 20 A 22.7 min
Ochrana pred pretizenim a zkratem Pojistka 2x25 A Doba zalohovani 40 A 9.2 min
Vseobecné udaje
Stupen kryti IP20 Max. perm. vlhj. vzduchu (provozni) 5 %.... 95 % rel. vihkost
Vibrace DIN lista/sténa v souladu s -/0749g Sokova sténa podle normy IEC 68227 30g
normou IEC 68-2-6
Koordinace izolace
Stupen kryti lll, bez uzemnéni, pro SELV
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Data o pFipojeni (signal)

Prarez dratového pfipojeni, flexibilni 1.5 mm?2 ZpUsob dratového pfipojeni (signal) Sroubové pfipojeni s
(signal), max. moznosti zapojit
Prafez dratu, AWG/kcmil (signél), max. 16 Prafez dratu, pevny (signal), min. 0.2 mm2
Prafez dratu, pevny (signél), max. 1.5 mm?2 Prafez dratového pripojeni, flexibilni 0.2 mm2

(signal), min.
Pocet svorek (signal) 2 Prafez dratu, AWG/kemil (signdl), min. 28

Data o pFipojeni (vstup)

Prafez vodice, AWG/kcmil (vstup), max. 6 Prafez vodice, AWG/kcmil (vstup), min. 22
Prafez dratového pfipojeni, flexibilni 16 mm2 Prafez vodice, flexibilni (vstup), min. 0.5 mm?2
(vstup), max.

Prafez vodice, tuhy (vstup), max. 16 mm?2 Prafez vodice, tuhy (vstup), min. 0.2 mm?2
Utahovaci moment, min. (vstup) 1.2 Nm Utahovaci moment, max. (vstup) 1.5 Nm

Data o pFipojeni (vystup)

Pocet svorek 2(+/9) Prafez vodice, AWG/kcmil , max. 6

Prafez vodice, AWG/kcmil , min. 22 Prafez vodice, pruzny , max. 16 mm?2
Prafez vodice, pruzny , min. 0.5 mm? Priifez vodice, tuhy , max. 16 mm?2
Prifez vodice, tuhy , min. 0.2 mm?2 Utahovaci moment, min. 1.2 Nm
Utahovaci moment, max. 1.5 Nm

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002850 ETIM 9.0 EC002850
ETIM 10.0 EC002850 ECLASS 14.0 27-04-06-92
ECLASS 15.0 27-04-06-92
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Buffer times-output current curve
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Koncova podpéra

Vseobecné objednaci udaje

Nabidka produktt Weidmiuiller zahrnuje koncové drzaky,
které zarucuji trvalou a spolehlivou montaz na pfipojnici

a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubll. Koncovy drzak nabizi vice moznosti oznaceni,
také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkuSebni
zastrcky.

Typ WEW 35/1 VO GF SW Verze
Cislo 1478990000 Bog&nice, &erna, TS 35, V-0, Wemid, Sitka: 12 mm, 130 °C
objednavky

GTIN (EAN) 4050118286892
MnozZstvi 50 ST

Typ WEW 35/2 VO GF SW Verze
Cislo 1479000000 Bodnice, &erna, TS 35, V-0, Wemid, Sitka: 8 mm, 130 °C
objednavky

GTIN (EAN) 4050118286779
MnozZstvi 50 ST

Plochy Sroubovak

Vseobecné objednaci udaje

Sady Sroubovaki izolovanych dle VDE, k praci na
soucéastech pod napétim az do 1000 V AC a 1500 V DC,
DIN EN 60900. IEC 900. Kazdy kus testovan na ,GS”
bezpecnost. Hrot vyrobeny z vytvrzené, vysokolegované
chrom-vanadiové molybdenové oceli, Gprava povrchu z
délového bronzu.

Typ SDIS SL 0.6X3.5X100 Verze
Cislo 1274660000 Sroubovak, MontaZni nastroj
objednavky

GTIN (EAN) 4050118072631
Mnozstvi 1ST

Typ SDIS SL 1.0X5.5X125 Verze
Cislo 1274680000 Sroubovak, Montazni nastroj
objednavky

GTIN (EAN) 4050118073263
MnozZstvi 1ST
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