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Obrazek vyrobku

Integrace, rozsiteni a pfizplsobeni - dokonaly doplnék
kazdé aplikace

PIné strukturovana fada systémovych prislusenstvi pro
fadu krytd Klippon® TB umoziiuje snadné prizplsobeni
krytu ke spInéni specifickych pozadavkul jakékoliv apli-
kace.

Drzaky na dokumenty

Drzaky na dokumenty pro spravné skladovani dokumentt
v krytu

Vseobecné objednaci udaje

Verze Klippon TB (Terminal Box), Drzaky dokumentu,
Nytované, Vyska: 110 mm, Sitka: 130 mm,
Hloubka: 20 mm, Zakladni material: Nerezaveéjici
ocel 1.4301, Nerezavéjici ocel 1.4301 (304), Les-
t€né do zrcalového lesku, Stfibrna

Cislo objednavky 1252780000

Typ DOHA KTB A6 S2 R
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Technical data
Osvédcéeni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 20 mm Hloubka (v palcich) 0.7874 inch
Vyska 110 mm Vyska (v palcich) 4.3307 inch
Sitka 130 mm Sitka (v palcich) 5.1181 inch
Rozmér pfi montazi - vyska 73 mm Cistd hmotnost 17049
Teploty
Provozni teplota
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Vseobecné informace
Tloustka materialu T mm Provedeni povrchu Lesténé do zrcalového
lesku
Zakladni material Nerezavéjici ocel 1.4301, Pfipojeni krytu Upevriovaci oka
Nerezavéjici ocel 1.4301
(304)
Vseobecné informace o pfislusenstvi
Tloustka materialu T mm Provedeni povrchu Lesténé do zrcalového
lesku
Zakladni material Nerezavéjici ocel 1.4301, Rozmér pfi montazi - vyska 73 mm
Nerezavéjici ocel 1.4301
(304)
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000317 ETIM 9.0 EC000317
ETIM 10.0 EC000317 ECLASS 14.0 27-18-28-90
ECLASS 15.0 27-18-28-90
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