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Kryty Rockstar® HighPower jsou vyrobeny z vysoce pev-
ného litého hliniku a diky neustalé optimalizaci nabizeji
dokonalou ochranu proti drsnym podminkam. Vicedilné
kryty poskytuji uZivateldm moznost provéfovat pracovni
procesy az do posledniho kroku postupu.

Vseobecné objednaci udaje

Verze HDC pouzdra, Instala¢ni velikost: 8, Stupen kryti:
IP68, IP69, v zapojeném stavu, Kryt, Pfipojeni s
upinacim tfmenem, Standardné

Cislo objednavky 1253580000

Typ HDC IP68 24B MD 2M42
GTIN (EAN) 4050118046007
MnozZstvi 1 items
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Osvédcéeni
Schvaleni
DY

ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 181 mm Hloubka (v palcich) 7.126 inch
Vyska 19 mm Vyska (v palcich) 0.748 inch
Sitka 57 mm Sitka (v palcich) 2.2441 inch
Rozmeér pfi montazi - Sirka 164 mm Cistd hmotnost 12049
Teploty
Mezni teplota -50°C..120°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Chemicka odolnost Latka Aceton

Chemicka odolnost Odolné

Latka Dieselovy olej

Chemicka odolnost Nestabilni

Latka Etylalkohol

Chemicka odolnost Odolné

Latka Prevodovy olej

Chemicka odolnost Podminéné odolné

Latka Hydraulicky olej

Chemicka odolnost Podminéné odolné

Latka Petrolejovy benzin

Chemicka odolnost Nestabilni

Latka Pot

Chemicka odolnost Podminéné odolné

Latka Prémiovy benzin

Chemicka odolnost Nestabilni

Latka Voda

Chemicka odolnost Odolné

Latka uv

Chemickéa odolnost Odolné

Latka 0z6n

Chemicka odolnost Odolné
Vseobecné udaje
Pocet pola 0 Design pouzdra Kryt
Instalaéni velikost 8 Barevny ¢erna, ¢erna (podobna

odstinu RAL 9005)
Provedeni povrchu Praskové lakovani Typ Kryt
Rada HighPower Neobsahuje halogeny false
BG 8 Stupen kryti IP68, IP69, v zapojeném
stavu
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Obecné udaje

Utahovaci moment

11 Nm

Hlavni material krytu

tlakové lity hlinik

Provedeni povrchu

Praskové lakovani

Stupen kryti

IP68, IP69, v zapojeném
stavu

Rada HighPower EMC kryty Ano

Materidl zajistovaciho prvku Nerezové ocel

Verze

Horni ¢ast/dolni ¢ast/vicko Kryt Kryt s krytem

Utahovaci moment 11 Nm Pocet kabelovych vstupl nahote 2

Pocet kabelovych vstupt ze strany 0 Design pouzdra Kryt

Design zajistovaciho systému Pfipojeni s upinacim Design Standardné

tfrmenem

Instalaéni velikost 8 Kabelovy vstup se zavitem

Typ Kryt Verze svorky Pfipojeni s upinacim
tfmenem

Tésnéni Silikonova pryz Barva (RAL) RAL 9011, RAL 9005

BG 8

Dulezita poznamka

Informace o produktu

V zavislosti na zamysleném provozu mohou interné generovana napéti prekryvat pracovni napéti
a obsahovat odpovidajici $picky. Je nutné zajistit, aby tato Spickova napéti neprekrocila jmenovité

napéti. V pfipadé aplikaci mimo tuto specifikaci nas prosim kontaktujte.

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437
ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 14.0 27-44-02-02
ECLASS 15.0 27-44-02-02
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Accessories

Sety nastrénych kliéa

Imbusovy kli¢ vyrobeny z vytvrzené, vysokolegované
chrom-vanadiové oceli podle DIN ISO 2936 L (DIN 911),
vysoce kvalitni upraveny povrch.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ SKWSD-S 1,6-10,0 Verze
Cislo 9008850000 Mounting tool
objednavky

GTIN (EAN) 4032248266609
MnozZstvi 1ST
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