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Obrazek vyrobku

COMPLIANT

Zakladni prvek modularniho krytu CH20M nabizi fadu
vyhod, které z néj €ini vynikajici volbu pro vaSe typy pou-
Ziti. Diky specialnim vyfezim pro sbérnicové kontakty a
kontakty FE je obzvlasté flexibilni a pfizplisobitelny.

Dalsi vyhodou je moznost laserového potisku krytu, ktery
vam nabizi vysokou presnost a individualni moznosti
designu a konstrukce. K dispozici je také Siroka skala
barev, diky nimzZ si pouzdro muZete navrhnout zcela podle
svych predstav.

Pouzdro CH20M je také vhodné pro standardni montazni
listy, coz usnadniuje instalaci a integraci do stavajicich sys-
témau.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Modularni kryt, 0MNIIVJATE Kryt - fada CH20M
¢erna, Zakladni prvek, Sitka: 17.5 mm

Cislo objednavky 1254130000

Typ CH20M17 B BK/OR 2010

GTIN (EAN) 4050118047103

Mnozstvi 12 items

W'D
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Osvédcéeni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 108 mm Hloubka (v palcich) 4.252 inch
Vyska 109.3 mm Vyska (v palcich) 4.3031 inch
Sitka 17.5 mm Sitka (v palcich) 0.689 inch
Cista hmotnost 29.86 g
Teploty
Okolni teplota -25°C...85 °C Rozsah provozni teploty -40..120°C
Vlhkost Rel. vlhkost 5-93%, Tu =

40 °C bez kondenzace
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Udaje o materialu
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Izolaéni material PA 66 GF 30
Skupina izola¢niho materialu | Provedeni povrchu neoSetiené
Zakladni material Plast Komparativni index sledovani (CTI) 600 = CTI
Vlastnosti sestavy
Pocet slotli pro zasuvky namontované 6 Pocet PCB, max. 1
sestavy, max.
Pocet Urovni pfipojeni, max. 3 Pocet pola, max. 18
Vyska soucasti na desce ploSnych spoji, 11.1 mm Typ sestavy desky ploSnych spoju dvoustranny

max.

Tepelné testy

Tepelné zkousky

ZkuSebni podminky

tfi kryty instalované v fadé - bez rozestupu

ZkuSebni osy vodorovné
Okolni teplota 80 °C
Rozptyleni vykonu, max. 09w
Okolni teplota 60 °C
Rozptyleni vykonu, max. 1.7W
Okolni teplota 40 °C
Rozptyleni vykonu, max. 245 W
Okolni teplota 20°C
Rozptyleni vykonu, max. 32W

Vlastnosti komponenty

Barva pfipinaci patky OranZova Pocet Urovni pfipojeni, max. 3

Typ konstrukce - pozadavky IN

Tolerance for the PCB shape +0.1T mm PCB thickness 1.6 mm
Tolerance of circuit board thickness +0,15 mm
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Individualizaéni moZnosti

MoZna znaceni na miru Ano Proces objednavky specificky pro Viz pokyny pod zatéZzemi
zékaznika
Alternativni barvy Vice na vyzadani MozZnosti zpracovani Zpracovani laserem

Obecné udaje

Barevny cerna Stupen kryti IP20 v instalovaném stavu
Nosna lista TS 35 Barevny graf (podobné) RAL 9011
Encapsulation option Ne

Dulezita poznamka

Informace o produktu Tvary obvodovych desek, zakdzané zény a dalsi informace pro design obvodovych desek je mozné
nalézt v kategorii technologie zapojovani v odpovidajicich zahlavich stazenych soubor.

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001031 ETIM 9.0 ECO01031
ETIM 10.0 EC001031 ECLASS 14.0 27-19-06-01
ECLASS 15.0 27-19-06-01
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Obrazek vyrobku Obrazek vyrobku

Zakladni prvek bez funkéniho
vyrezu v oblasti zacvakavaci nohy

Rozmérovy vykres

105.8 17,
109.3
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