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V dnesni dobé jsou ¢asto potieba individualni délky
kabel. K uspokojeni t&chto pozadavk( nabizi spole¢nost
Weidmiuiller Sirokou Fadu zasuvnych konektord pro vlastni
montaz.

Vseobecné objednaci udaje

Verze SUB-D

Cislo objednavky 1264180000

Typ PB-DP SUB-D M12 180
GTIN (EAN) 4050118054279
Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 12.12.2025 09:12:56 MEZ
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Datovy list

PB-DP SUB-D M12 180

Technické udaje
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Osvédcéeni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 14.8 mm Hloubka (v palcich) 0.5827 inch
Vyska 80.7 mm Vyska (v palcich) 3.1772 inch
Sitka 31 mm Sitka (v palcich) 1.2205 inch
Cista hmotnost 90¢g
Teploty
VlIhkost Max. 75% pfi +25°C, bez
kondensace
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6al
pouzitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP a9842d10-2b72-46ab-baf9-9c77c24a2a09
Technické specifikace konektoru sub-D
Utahovaci moment 0.3 Nm Hlavni material krytu ZnAl
VlIhkost Max. 75% pfi +25°C, bez Stupen kryti IP30
kondensace
Cykly zapojovani =200 Rychlost prenosu dat 12 MBit/s
Vystupni tvarovka 180° Ukoncovaci rezistor k dispozici Ne

BUS rozhrani

D-Sub 9-pdlovy, Kontakt

Zasouvaci konektor a pfifazeni kontakta V souladu se specifikaci

PROFIBUS

Vzajemné blokovani UNC4-40 Rozsah teplot krytu -20..+70°C
BUS, kabelové rozhrani M12 konektor samec a Programovaci rozhrani Ne

samice s kddovanim B,

pfifazené 2 a 4 kontakty
Klasifikace
ETIM 8.0 EC001132 ETIM 9.0 EC001132
ETIM 10.0 EC001132 ECLASS 14.0 27-44-03-02
ECLASS 15.0 27-44-03-22
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