CH20M FE 12-67 3.2SN RL

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Funkéni bezpecnost - bud’ pIné integrovana, nebo jedno-
duSe namontovana

Volitelna pfipojka .,CH20M FE" poskytuje optimalni
ochranu vaseho systému pomoci kontaktu montazni liSty
pro funkéni uzemnéni.

Predmontovany kontakt funkéniho uzemnéni v pouzdie o
priméru 6 mm zajiStuje spolehlivé pfipojeni stinéni elek-
troniky k montazni listé. Funk&ni zemnici kontakt je k dis-
pozici pro kryty od 12,5 do 67,5 mm, které Ize pajet preta-
venim.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Kryty elektroniky, Pfislusenstvi, Pfipojeni pajenim
pretavenim prichozim otvorem, 5.00 mm, Pocdet
pdla: 1, Pajeci kolik, délka (I): 3.2 mm, pocinované,
StiibFité Seda, Tape

Cislo objednavky 1264240000

Typ CH20M FE 12-67 3.2SN RL
GTIN (EAN) 4050118073997
MnozZstvi 750 items

Odaje vyrobku UL:

Baleni Tape
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 11.7 mm Hloubka (v palcich) 0.4606 inch
Vyska 13.1T mm Vyska (v palcich) 0.5157 inch
Sitka 5.4 mm Sitka (v palcich) 0.2126 inch
Cista hmotnost 059

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Udaje o materialu

Barevny StibFité Seda Barevny graf (podobné) RAL 7001
Povrch kontaktu pocinované Skladovaci teplota, min. -40 °C
Skladovaci teplota, max. 70°C

Jmenovité udaje podie IEC

testovano podle normy IEC 60664-1, IEC 61984

Udaje o materialu

Provedeni povrchu pocinované Zakladni material Slitina médi
Obecné udaje

Barevny StiibFité Seda Stupen kryti IP20
Barevny graf (podobné) RAL 7001

Dulezita poznamka

IPC shoda Shoda: Produkty jsou vyvijeny, vyrdbény a dodavany v souladu s mezinarodnimi uznavanymi
standardy a normami a splfiuji zajisténé vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive spliuji
dekorativni vlastnosti v souladu s IPC-A-6 10 ,Tfida 2". Dalsi naroky na produkty je mozné
vyhodnotit na pozadani.

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001031 ETIM 9.0 EC001031

ETIM 10.0 EC001031 ECLASS 14.0 27-18-27-92

ECLASS 15.0 27-18-27-92
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