Datovy list

CA100C

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

CAT00 ¢

Weidlm'lller £
Y

¢ Pro automatické odizolovani a krimpovani

« Casové Usporna a efektivni prace

¢ Snadno sefiditelné podle pfislusného rozsahu prifezl

* Odizolovéani a krimpovani v jediném pracovnim kroku

e Zpracovani pouzder a kontaktd od jinych vyrobcll mize
zpusobit chyby a poskodit stroj!

Vseobecné objednaci udaje

Verze Automatic stripper and crimper
Cislo objednavky 1266370000

Typ CA100C

GTIN (EAN) 4050118056303

Mnozstvi 1 items

MPLIANT
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 280 mm Hloubka (v palcich) 11.0236 inch
Vyska 390 mm Vyska (v palcich) 15.3543 inch
Sitka 410 mm Sitka (v palcich) 16.1417 inch
Cista hmotnost 23000 ¢

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS Vyhovuijici

REACH SVHC Lead 7439-92-1

PWG65 udrzba - automatické odizolovani/nalisovani koncovek

Rozsah odizolovani 0,14 - 0,34 mm2 (TAWG Hlavice Elektropneumaticky
26 - 22)

Doba pulzu pfiblizné 1,5 s Prarez koncovek, max. 0.34 mm?

Prafez koncovek, min. 0.14 mm?2 Délka nalisovani koncovek 6/8 mm

Spotiebni material volna kabelova oka, S Délka koncové dutinky na vodice 10/12 mm
plastovym limcem a bez ni

Pfipojeni stlaceného vzduchu b bar Elektrické pfipojeni 100-240V / 50/65 Hz

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002778 ETIM 9.0 EC002778

ETIM 10.0 EC002778 ECLASS 14.0 17-13-01-01

ECLASS 15.0 17-13-01-01
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Prislusenstvi / nahradni dily

* Pro automatické odizolovani a krimpovani

« Casové Gsporna a efektivni prace

¢ Snadno sefiditelné podle prislusného rozsahu prarez(

* Odizolovani a krimpovani v jediném pracovnim kroku

¢ Zpracovani pouzder a kontaktt od jinych vyrobc mize
zpusobit chyby a poskodit stroj!

Vseobecné objednaci udaje

Typ AIMESA CF U/L/LS SK TIN Verze
Cislo 1283530000 Automatické pfistroje, Nahradni dil
objednavky

GTIN (EAN) 4050118073676
MnozZstvi 1ST

Typ HUEHABA 0.14 CA 100 C Verze
Cislo 1314530000 PfisluSenstvi, Nahradni dil
objednavky

GTIN (EAN) 4050118117592
MnozZstvi 18T

Typ HUEHABA 0.25 CA 100 C Verze
Cislo 1314520000 Prisluenstvi, Nahradni dil
objednavky

GTIN (EAN) 4050118117585
MnozZstvi 1ST

Typ HUEHABA 0.34 CA 100 C Verze
Cislo 1314510000 Prislugenstvi, Nahradni dil
objednavky

GTIN (EAN) 4050118117370
MnozZstvi 18T
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