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Obrazek vyrobku

Nabidka produktt Weidmuiller zahrnuje koncové drzaky,
které zarucuiji trvalou a spolehlivou montaz na pfipojnici

a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubll. Koncovy drzak nabizi vice moznosti oznaceni,
také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkusebni
zastrcky.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Boénice, Tmavé bézova, TS 35, V-0, Wemid, Sitka:
9 mm, 130 °C

Cislo objednavky 1269050000

Typ EW 35 DB

GTIN (EAN) 4050118065008

Mnoizstvi 50 items

Stav objednavky Tento produkt v budoucnu uz nebude k dispozici.

Posledni datum objed- 2026-12-31T00:00:00+01:00

navky

Alternativni vyrobek EW 35
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https://eshop.weidmueller.com/p/1269050000
https://eshop.weidmueller.com/p/0383560000
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Osvédéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 27 mm Hloubka (v palcich) 1.063 inch
Vyska 46 mm Vyska (v palcich) 1.811 inch
Sitka 9 mm Sitka (v palcich) 0.3543 inch
Cista hmotnost 532g

Teploty

Okolni teplota -60 °C...85 °C Trvala provozni teplota, min. -60 °C
Trvala provozni teplota, max. 130°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Uhlikova stopa vyrobku Kolébka k brané 0.043 kg CO2 eq.

Specifikace systému

Verze Pro svorky Nosna lista TS 356
Udaje materialu

Zakladni material Wemid Barevny Tmaveé bézova
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Dalsi technicka data

Navod k instalaci

P¥ima montaz

Typ montaze

Prisroubovano

Aretace

k upevnéni Sroubem

Vodiée k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)

Utahovaci moment, max. 0.6 Nm Utahovaci moment, min. 0.5 Nm
Vseobecné

Navod k instalaci Pfima montaz Nosna lista TS 356
Klasifikace

ETIM 8.0 EC001041 ETIM 9.0 EC001041
ETIM 10.0 EC001041 ECLASS 14.0 27-25-03-02
ECLASS 15.0 27-25-03-02
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ZGB pantové skupinové drzaky

Vseobecné objednaci udaje

ZGB 15 je oto¢ny drzak stitkd. Tento drzak na znacky
muZe pojmout znacky na konektory Dekafix 5, WS 12/5
nebo vkladaci stitky ESO 15.

ZGB 30 je oto¢ny drzak stitkd. Tento drzak na znacky
muze pojmout znacky na konektory Dekafix 5, WS 12/5
nebo vkladaci stitky ESO 7.

Zasouvaci $titky a ochranné pasky neleznete pod zalozkou
LPrislusenstvi”.

Typ ZGB 15
Cislo 1636530000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190297053
MnozZstvi 20 ST

Verze
Oznaceni svorek, Oznaceni svorek, 15 x 7 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00

Weidmueller, Bila

Typ ZGB 30
Cislo 1611930000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190002251
MnozZstvi 20 ST

Verze
Oznaceni svorek, Oznaceni svorek, 32 x 7 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00

Weidmueller, Bila
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