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PushPull zasuvné konektory podle IEC 61076-3-106
ver.4 (IEC24702), plast, s vlozkou RJ45

Vseobecné objednaci udaje

Verze Zastrcka RJ45, neni tfeba naradi, Verze 4,
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)

Cislo objednavky 1271240000

Typ |IE-PS-VO4P-RJ45-FH-B

GTIN (EAN) 4050118060027

Mnoizstvi 10 items

Datum vytvoreni 04.12.2025 02:03:30 MEZ
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Cista hmotnost 32.2g¢g

Teploty

Skladovaci teplota Provozni teplota -40 °C...70°C
Teplota instalace

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Vseobecné udaje

Pfipojeni 1 RJ45 Pfipojeni 2 IDC

Popis vyrobku Verze 4 Propojeni TIA-568B
Barevny cerna Hlavni material krytu PA UL 94 VO
Pruafez izolace, min. 0.85 mm Priifez izolace, max. 1.6 mm
Kategorie Cat.6A / Class EA (ISO/ Povrch kontaktu Pozlaceny nikl

IEC 11801 2010)

Pramér pfipojeni, pevny vodi¢ 0.4..0.64 mm Prafez pfipojeni vodice, pevny (AWG)  AWG 24..AWG 22
Pramér pfipojeni, pruzny vodi¢ 0.48...0.76 mm Prafez pripojeni vodice, pruzny vodi¢ AWG 26..AWG 22
(AWG)
Klasifikace MICE M M3 Klasifikace MICE | 13
Klasifikace MICE C C1 Klasifikace MICE E E3
Pramér plasté, min. 5 mm Pramér plasté, max. 10 mm
Stinéni 360&deg, celkovy kryt Stupen kryti IP67
Cykly zapojovani 750 Moznost znovu se pfipojit 2 10 cykll (pro stejné nebo

VvEétsi prarezy)

Elektrické vlastnosti

Dielektricka pevnost, kontakt / stinéni

= 1500 V AC/DC

Dielektricka pevnost, kontakt / kontakt

21000V AC/DC

Obecné standardy

Standardni konektor

IEC 61076-3-106 Var. 4,

IEC 60603-7-51

PrisluSenstvi komunikac¢niho kabelu
specificky podle aplikaci

Navod k instalaci sité
PROFINET

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 ECO01121
ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-44-03-90
ECLASS 15.0 27-44-03-90
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Rozmérovy vykres

72,6 y
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Ochranné kryty

Na ochranu vasich zafizeni pred prachem a necistotou.

Vseobecné objednaci udaje

Typ |E-PP-VO4P Verze
Cislo 1963890000 Pouzdro zastrcky, ochranny kryt
objednavky

GTIN (EAN) 4032248646319
MnozZstvi 10 ST

Prazdné

— ESG je vyzkouSeny stitek ve formatu MultiCard pro fadu
LT rozSifenych elektrickych zafizeni. Vysledkem je vysoce
kvalitni kontrastni oznaceni zafizeni.
EEVR K dispozici jsou rlizné typy pro zafizeni od vyrobcu, jako
S jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.
: Stru¢ny prehled vyhod:
| « Stitky pro vestranné vyuZiti - samolepici nebo
pfipeviiovaci Stitky, v zavislosti na typu
| ¢ Pro sekvencéni zafizeni, napf. ochranné kabelové jistice,
dodavame ESG Stitky pro pripnuti k listé na znacky
¢ Individualni kvalita laserového tisku podle specifikaci
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ ESG 9/11 K MC NE WS Verze
Cislo 1857440000 ESG, Znacky na pfistroje x 11 mm, PA 66, Barevny: Bil4, Samolepici
objednavky

GTIN (EAN) 4032248402731
MnozZstvi 200 ST

Lisovaci nastroj

P¥i praci pod napétim je tfeba dodrzovat specialni zasady
a pouzivat specialni nastroje — nastroje, které byly pro
tento Ucel specialné vyrobeny a testovany.

Spoleénost Weidmiiller nabizi kompletni fadu klesti, které
spliuji narodni i mezinarodni zkuSebni standardy.
VSechny klesté jsou vyrobeny a testovany podle DIN

EN 60900.

Kle$té maji ergonomickou rukojet a tudiz se snadnéji a
pohodInéji drzi. Nedochazi k tisknuti prstl k sobé, coz
znamend mensi ndamahu béhem c&innosti.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ PWZ RJ45
Cislo 1118040000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248899197
MnozZstvi 1ST

Verze

Lisovaci nastroje
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