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HDC zasuvné konektory podle IEC 61076-3-106 ver.b,
kov, s vlozkou RJ45

Vseobecné objednaci udaje

Verze Zastrcka RJ45, neni tieba naradi, Cat.6A / Class
EA (ISO/IEC 11801 2010)

Cislo objednavky 1271250000

Typ |IE-PS-VO5M-RJ45-FH-B

GTIN (EAN) 4050118060034

Mnoizstvi 10 items

Datum vytvoreni 17.11.2025 02:14:15 MEZ
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Osvédcéeni

ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti

Cista hmotnost 92749

Teploty

Skladovaci teplota

Provozni teplota

Teplota instalace

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li

pouZitelné/znamo)

6bl, 6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

4f3aae94-c2bc-4010-b63b-bb114babbdb5

Vseobecné udaje

Pfipojeni 1 RJ45 Pfipojeni 2 IDC

Barevny cerna Hlavni material krytu tlakoveé lity hlinik
Prifez izolace, min. 0.85 mm Prafez izolace, max. 1.6 mm
Kategorie Cat.6A / Class EA (ISO/ Povrch kontaktu Pozlaceny nikl

IEC 11801 2010)

Prameér pfipojeni, pevny vodi¢ 0.4..0.64 mm Prafez pfipojeni vodiCe, pevny (AWG)  AWG 24..AWG 22
Prameér pfipojeni, pruzny vodic 0.48..0.76 mm Pruafez pfipojeni vodice, pruzny vodi¢ AWG 26..AWG 22
(AWG)
Klasifikace MICE M M3 Klasifikace MICE | 13
Klasifikace MICE C C1 Klasifikace MICE E E3
Pramér plasté, min. 5 mm Prameér plasté, max. 12 mm
Stinéni 360&deg; stinény kontakt Stupen kryti IP67
Cykly zapojovani 750 MozZnost znovu se pfipojit 2 10 cykli (pro stejné nebo

VEtsi prarezy)

Elektrické vlastnosti

Dielektrick& pevnost, kontakt / stinéni

21500 V AC/DC

Dielektrickd pevnost, kontakt / kontakt

21000V AC/DC

Obecné standardy

Pfislusenstvi komunikac¢niho kabelu

specificky podle aplikaci

Navod k instalaci sité
PROFINET

Klasifikace

ETIM 6.0 EC001121 ETIM 7.0 EC001121
ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121
ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 9.0 27-44-03-90
ECLASS 9.1 27-44-03-90 ECLASS 10.0 27-44-03-90
ECLASS 11.0 27-44-03-90 ECLASS 12.0 27-44-03-90
ECLASS 13.0 27-44-03-90 ECLASS 14.0 27-44-03-90
ECLASS 15.0 27-44-03-90
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Ochranné kryty

Na ochranu vasich zafizeni pred prachem a necistotou.

Vseobecné objednaci udaje

Typ |E-PP-VO5M Verze
Cislo 1968920000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248692668
MnozZstvi 1ST

Skfifh montovana s pfirubou, ochranny kryt
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