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Vseobecné objednaci udaje

Verze Konektor FO, Nahradni lisovaci buben, IP67 s
pouzdrem

Cislo objednavky 1278430000

Typ IE-SCRJ-IP67-POF-100

GTIN (EAN) 4050118069136

Mnozstvi 100 items

Datum vytvoreni 11.11.2025 10:37:42 MEZ

Stav katalogu / Nakresy 1


https://eshop.weidmueller.com/p/1278430000

Datovy list

IE-SCRJ-IP67-POF-100
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 26.5 mm Hloubka (v palcich) 1.0433 inch

Vyska 5.8 mm Vyska (v palcich) 0.2283 inch

Cista hmotnost 3g

Teploty

Skladovaci teplota Provozni teplota

Teplota instalace

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢c

pouZitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Vseobecné udaje

Popis vyrobku Nahradni lisovaci buben Barevny Razné

Stupen kryti IP67 s pouzdrem Typ vldkna POF

Ztrata pri zapojovani <1,0dB Pripojeni 1 SCRJ

Pfipojeni 2 Systém rychlého pfipojeni: Material dutinky Nikl-stfibro
krimpovani, fezani

Klasifikace

ETIM 6.0 EC001122 ETIM 7.0 EC001122

ETIM 8.0 EC001122 ETIM 9.0 EC001122

ETIM 10.0 EC001122 ECLASS 9.0 19-17-01-22

ECLASS 9.1 19-17-01-22 ECLASS 10.0 19-17-01-22

ECLASS 11.0 19-17-01-22 ECLASS 12.0 19-17-01-22

ECLASS 13.0 19-17-01-22 ECLASS 14.0 19-17-01-22

ECLASS 15.0 19-17-01-22
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