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Podobné ilustraci

Abbildung ahnlich
Integrace, rozsiteni a pfizplsobeni: idealni rozSifeni kazdé
aplikace
Konzistentni struktura pfislusenstvi pro nové kryty Klip-
pon® TB umozniuje snadné prizplsobeni krabice ke spl-
néni specifickych poZadavka kazdé aplikace.
Prirubové desky
Prirubové desky ve dvou tloustkach, pro snadnou vyménu
pfedem sestavenych prvk

Vseobecné objednaci udaje

Verze Klippon TB (Terminal Box), deska pfiruby, rovny,
Vyska: 208 mm, Sitka: 117 mm, Hloubka: 3 mm,
Priichodkové desky: vlevo, prava, Zakladni mate-
rial: Nerezavéjici ocel 1.4404, Nerezavéjici ocel
1.4404 (316L), elektricky lesténo, St¥ibrna
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 3 mm Hloubka (v palcich) 0.1181 inch
Vyska 208 mm Vyska (v palcich) 8.189 inch
Sitka 117 mm Sitka (v palcich) 4.6063 inch
Cista hmotnost 500 g

Teploty

Provozni teplota

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Vseobecné informace

Tloustka materialu

3 mm

Navod k instalaci

Sroubova montaz

Provedeni povrchu

elektricky leSténo

Zakladni material

Nerezavéjici ocel 1.4404,
Nerezavéjici ocel 1.4404
(316L)

Integralni upevnéni

PfiSroubovano

Stupen kryti (UL)

Type 3, Type 4X, Type 12

Prichodkové desky

vlevo, prava

Prirubovéa deska

Ano

Mista vyuZiti

Zo6na rizika vybuchu,
Zpracovatelsky pramysl,
Doprava

Vseobecné informace o pfislusenstvi

Tloustka materialu

3 mm

Pramér otvoru péjeciho oc¢ka (D)

7 mm

Provedeni povrchu

elektricky lesténo

Zakladni material

Nerezavéjici ocel 1.4404,
Nerezavéjici ocel 1.4404
(316L)

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000211 ETIM 9.0 EC000211
ETIM 10.0 EC000211 ECLASS 14.0 27-14-24-21
ECLASS 15.0 27-14-24-21

Creation date 06.01.2026 08:43:58 MEZ

Catalogue status / Drawings



