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Obrazek vyrobku

Integrace, rozsiteni a pfizplsobeni: idealni rozSifeni kazdé

aplikace

Konzistentni struktura pfislusenstvi pro nové kryty Klip-
pon® TB umozniuje snadné prizplsobeni krabice ke spl-
néni specifickych poZadavka kazdé aplikace.

Drzaky vyrobnich stitkd

K dispozici je cela fada drzakd $titkd pro dobrou viditel-
nost oznaceni, dalsi Stitky podle potieby.

Vseobecné objednaci udaje

Verze

Klippon TB (Terminal Box), Drzak desky s indika-
tory, Nytované, Vyska: 50 mm, Sitka: 171 mm,
Hloubka: 16.5 mm, Zakladni material: Nerezavéjici
ocel 1.4301, Nerezavéjici ocel 1.4301 (304), Les-
t€né do zrcalového lesku, Stfibrna

Cislo objednavky

1283450000

Typ TPSDHA KTB 130X50 S2 R
GTIN (EAN) 4050118073621
Mnozstvi 1 items
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 16.5 mm Hloubka (v palcich) 0.6496 inch
Vyska 50 mm Vyska (v palcich) 1.9685 inch
Sitka 171 mm Sitka (v palcich) 6.7323 inch
Cista hmotnost 80¢

Teploty

Provozni teplota

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Vseobecné informace

Tloustka materialu

T mm Provedeni povrchu

Lesténé do zrcalového
lesku

Zakladni material

Nerezavéjici ocel 1.4301,
Nerezavéjici ocel 1.4301
(304)

Poznamka: tfida ochrany

Montaz je mozna v
jakékoliv pozici na viku,

a to i uvnitf utésnéného
prostoru krytu. Tésnéni
vika ale nesmi byt
poruseno. K zajisténi
100% tésnéni je tfeba
montaz provést pomoci
fixacniho materialu -
1252190000 TPSD
FIXING SET KTB. Vykonovy
Stitek se na drzak pfipina
jednotlivé. Doporucujeme
k montazi pouzit fixacni
material 1285200000 SD
FIXING SET.

Vseobecné informace o prislusenstvi

Tloustka materialu T mm Provedeni povrchu Lesténé do zrcalového
lesku
Zakladni material Nerezavéjici ocel 1.4301,
Nerezavéjici ocel 1.4301
(304)
Klasifikace
ETIM 8.0 EC002626 ETIM 9.0 EC002626
ETIM 10.0 EC002626 ECLASS 14.0 27-18-28-16
ECLASS 15.0 27-18-28-16
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