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Obrazek vyrobku

Integrace, rozsiteni a pfizplsobeni - dokonaly doplnék
kazdé aplikace

PIné strukturovana fada systémovych prislusenstvi pro
fadu krytd Klippon® TB umoziiuje snadné prizplsobeni
krytu ke spInéni specifickych pozadavkul jakékoliv apli-
kace.

Montazni hardwarové sady

K dispozici jsou montazni hardwarové sady pro rychlou a
snadnou instalaci drzakd na typové znacky a dokumenty a
kryta proti desti.

Znacky na konektory Sada na pfipevinovani stitk(i - SD

je potreba na pripevnéni plastového (Trafolyte) ID nebo
typového Stitku. Za pomoci této sady mulzete pripevnit ID
nebo typovy §titek pfimo na viko krytu. Tato sada na pfi-
pevnovani stitk(l byla vyvinuta specialné pro tento ucel.
Pouze tato sada zajisti provoz bez Unikl do krytu nebo
poskozeni Stitku.

Univerzalni pfipeviovaci sada - TPSD byla vyvinuta k
poskytnuti bezpeéné a rychlé instalace napf. drzakud typo-
vych §titkd, krytQ proti desti a drzakd na dokumenty. Pou-
Zitim této pripevnovaci sady zmenSite riziko netésnosti na
uplné minimum.

Vseobecné objednaci udaje

Verze

Klippon TB (Terminal Box), Sada na pfipevnéni
identifikaéniho $titku, Vyska: 12 mm, Sitka: 12
mm, Hloubka: 16.4 mm, Zakladni material: Nere-
zova ocel, neoSetiené, Stfibrna

Cislo objednéavky 1285200000
Typ SD FIXING SET
GTIN (EAN) 4050118075472
Mnozstvi 1 items
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Technické udaje
Osvédcéeni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 16.4 mm Hloubka (v palcich) 0.6457 inch
Vyska 12 mm Vyska (v palcich) 0.4724 inch
Sitka 12 mm Sitka (v palcich) 0.4724 inch
Cista hmotnost 35.41g
Teploty
Provozni teplota
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Vseobecné informace
Provedeni povrchu neosetiené Zakladni material Nerezova ocel
Vseobecné informace o pfislusenstvi
Provedeni povrchu neosSetrené Zakladni material Nerezova ocel
Dulezita poznamka
Informace o produktu baleni (PU) = 20 kusu, dostate¢né mnozstvi pro 10 upevnéni
Klasifikace
ETIM 8.0 EC002625 ETIM 9.0 EC002625
ETIM 10.0 EC002625 ECLASS 14.0 27-18-28-07
ECLASS 15.0 27-18-28-07
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