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Priimyslovy Fast Ethernet media konvertor

¢ 10/100BaseT(X) automatické vyjednavani a automa-
tické MDI/MDI-X

e Link Fault Pass-Through (LFP)

* Varovani v pripadé selhani napéjeni a selhani portu

¢ Redundantni vstupy elektrického napajeni

¢ -40 az 75 °C provozni teplota (T modely)

¢ Urceno pro oblasti s nebezpecim vybuchu (tfida 1 sekce
2 / Atex zona 2)

Vseobecné objednaci udaje

Verze Media konvertor, Fast Ethernet, Pocet port(: 1x
RJ45, 1 * SC singlemode, IP30, -40 °C...75 °C

Cislo objednavky 1286900000

Typ IE-MC-VLT-1TX-1SCS

GTIN (EAN) 4050118077766

Mnoizstvi 1 items

Datum vytvoreni 19.03.2026 06:08:38 MEZ

Stav katalogu / Nakresy 1
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LISTED rorHAZLOC. C1D2 KOREANCERT
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E141197
Cislo certifikatu (cULUSEX) E223527
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 105 mm Hloubka (v palcich) 4.1338 inch
Vyska 135 mm Vyska (v palcich) 5.3149 inch
Sitka 53.6 mm Sitka (v palcich) 2.1102 inch
Cist4 hmotnost 765 g
Teploty
Skladovaci teplota -40 °C...85 °C Provozni teplota -40°C..75°C
Vihkost 5 az 95 % (bez
kondenzace)
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS Vyhovuijici
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b14ead46f-06a9-4191-9f88-14cc6c04a8a8
Charakteristika radiostanice s optickymi vlakny
Pfenosova rychlost 100 Mbps
Typ radiostanice Singlemode
Typ konektoru SC-Duplex
Pfenosova vzdalenost, typ. 40 km
VInovéa délka typ. 1310 nm
VInova délka X
min. 1280 nm
max. 1340 nm
Vinova délka RX
min. 1100 nm
max. 1600 nm
Pfijimaci vykon min. -34 dBm
max. -3 dBm
Pfenos energie min. -5 dBm
max. 0 dBm
Ekonomické spojeni 29 dB
Poznamka P¥i pfipojovani vldaknového transceiveru v jednoduchém rezimu na kratkou vzdalenost
doporucujeme pouzit tlumici ¢lanek pro prevenci poskozeni transceiveru nadmérnym optickym
vykonem.
Elektrické napajeni
Ochrana pfed zaménou polarity K dispozici
Napéajeci napéti 24V DC, 2 redundantni vstupy
Ochrana proti proudu pfi pretizeni 1.1A
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Technické udaje

Typ pripojeni 1 blok svorek o 6 kontaktech s moznosti demontaze
Rozsah napéjeciho napéti Typ napéti DC
Napéti, min. 12V
Napéti, max. 45V
Aktudlni spotieba Napéti 12V
Proud 0.32 A
Napéti 24V
Proud 0.16 A
MTBF
MTBF Podle normy MIL-HDBK-217F, GB 25°C
Doba provozu (hodin), min. 401000 h
Podminky prostiedi
Provozni teplota, max. 75 °C Provozni teplota, min. -40 °C
Vihkost 5 az 95 % (bez Skladovaci teplota, max. 85 °C
kondenzace)
Skladovaci teplota, min. -40 °C
Rozhrani
Porty optickych vldken 100BaseFX porty (SC RJ45 porty 10/100BaseT(X)

konektor), singlemode

DIP pfepinac funkce

100BaseFX pIné/Half-
duplex rezim, Sledovani
portu

Kontakt alarmu

Treleovy vystup s
proudovou kapacitou 1 A
pfi 24V DC

Pocet portt

1x RJ45, 1 *SC
singlemode

Ukazatel LED

PWR1, PWR2, ZAVADA,
10/100M (TP port), 100M
(opticky port)., FDX/COL
(port vlakna)

Shoda a schvaleni EMC

Zona rizika vybuchu

UL/cUL, tfida |, sekce 2,
skupiny A, B, C a D, ATEX
zéna 2 ExnAnCIIC T4 Ge

Volny pad

Podle IEC 60068-2-32

Normy EMC

EN 55032, EN 55024,
CISPR 32, FCC Part

15 Subpart B Class A,
IEC 61000-4-2 ESD:
Contact: 6 kV; Air: 8 kV,
IEC 61000-4-3 RS: 80
MHz bis 1 Ghz: 3V/

m, IEC 61000-4-4 EFT:
Power: 2 kV; Signal: 2
kV, IEC 61000-4-5 Surge:
Power: 1 kV; Signal: 1 kV,
IEC 61000-4-6 CS: 3V/
m, IEC 61000-4-8, IEC
61000-4-11

Vibrace

podle IEC 60068-2-6

Otres

podle IEC 60068-2-27

Odeslat pouziti

DNV

Bezpecnostni norma

UL508, UL 60950-1, EN
60950-1

Technické udaje

Hlavni material krytu kov Typ montaze DIN lista, Panel (volitelné
s instala¢ni soupravou)
Stupen kryti IP30 Rychlost Fast Ethernet

Datum vytvoreni 19.03.2026 06:08:38 MEZ

Stav katalogu / Nakresy



Datovy list

IE-MC-VLT-1TX-1SCS

Technické udaje

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technologie
Standardné IEEE 802.3 for 10BaseT,
IEEE 802.3u for
100BaseT(X) and
100BaseFX
Zaruka
Casovy interval 5 let
Klasifikace
ETIM 8.0 EC001467 ETIM 9.0 EC001467
ETIM 10.0 EC001467 ECLASS 14.0 19-17-01-32
ECLASS 15.0 19-17-01-32
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Modul zalohovani a obnoveni konfigurace (pro pouziti s pfepinaci zafizeni WLAN Value- a PremiumLine
jako Basic- a ValueLine)

Modul pro uloZeni a nacitani konfigurace zatizeni

e Zkracena doba vypnuti jednoduchou rekonfiguraci, je-li
vybaveni vyménéno

* Automatické nacteni ulozené konfigurace mozné po
restartu zafizeni

* Kompaktni a robustni design

¢ Pouzitelné se vSemi fizenymi spinaci Weidmdiller a
primyslovymi zafizenimi WLAN

Vseobecné objednaci udaje

Typ EBR-MODULE RS232 Verze
Cislo 1241430000 Configuration module, IP40, 0 °C...60 °C
objednavky

GTIN (EAN) 4050118029086
MnozZstvi 18T

Souprava pro montaz na 19" stojan

¢ Pro montaz zafizeni ur¢enych na DIN listu do 19"
stojant

Vseobecné objednaci udaje

Typ RM-KIT Verze
Cislo 1241440000 Kit for 19"-rack mounting
objednavky

GTIN (EAN) 4050118029154
MnozZstvi 18T

Ethernet

¢ Vhodné pro kat. 5 (do 100 MHz) a kat. 6 (do 250 MHz,
tfida E)

¢ Vhodné pro PoE+ (podle IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Typ 3a4)

¢ Ochrana vSech vodi¢ovych dvoulinek

* Pfipojeni pomoci konektorll samic RJ45

* Kovovy kryt
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Vseobecné objednaci udaje

Typ VDATA CAT6 Verze

Cislo 1348590000 Terminal rail fixing, Surge protection, Cat.6, PoE, 802.3 bt at Type 1,

objednavky 802.3 bt at Type 2, 802.3 bt at Type 3, 802.3 bt at Type 4
GTIN (EAN) 4050118153002

MnozZstvi 1ST
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