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Obrazek vyrobku

Svorkovnice PUSH IN pro fazeni signalt (PRV) s az 16
urovnémi pfipojeni jsou specialné navrzeny tak, aby spl-
novaly pozadavky na zapojeni signal iniciator( a akc-
nich ¢lenl v procesni fidici technice. Optimalizovana kon-
strukce zarucuje Usporu mista v panelu az o 50 procent.
A jedinecny tvar proudovych list ve tvaru V zajistuje trvale
nizké kontaktni odpory.

Vseobecné objednaci udaje

Verze P fada, Rozvadéc napéti, Jmenovity prarez: 1.5
mm?, Pocet Urovni: 4, Pocet pfipojeni: 16, Barevny:
OranZova

Cislo objednavky 1301630000

Typ PPV 4 OR 35X7.5 DGR
GTIN (EAN) 4050118098983
MnozZstvi 20 items

V(:oupumr
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Technical data
Osvédcéeni
Schvaleni c €
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédé&eni (cURus) E60693
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 47 mm Hloubka (v palcich) 1.8504 inch
Vyska 70 mm Vyska (v palcich) 2.7559 inch
Sitka 9.2 mm Sitka (v palcich) 0.3622 inch
Cist4 hmotnost 21.43g
Teploty
Skladovaci teplota -25°C..56 °C Okolni teplota -5°C..40°C
Trvala provozni teplota, min. -50 °C Trvala provozni teplota, max. 130°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Specifikace systému
Verze Zasuvné PUSH IN Nutna koncova deska Ano
pripojeni, Vertikalné
propojené, Jeden konec
bez konektoru
Pocet potenciall 1 Pocet Grovni 4
Pocet svérnych bodu na Groven 4 Pocet polu na fadu 1
Urovné propojené interné Ano PE pripojeni Ne
Nosna lista TS35x 7,5 N-funkce Ne
PE funkce Ne Funkce PEN Ne
Udaje materialu
Zakladni material Polykarbonat Material provoznich prvkua PBT
Barevny Oranzova Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
Dalsi technicka data
Verze testovana ve vybusném prostfedi Ne Typ montaze Prichytka
Data hodnoceni
Jmenovity priifez 1.5 mm? Jmenovité napéti 250V
Jmenovité DC napéti 250V Jmenovity proud 175 A
Proud pfi maximu vodict 175 A Standardy IEC 60947-7-1, DIN EN
60079
Vnitfni odpor podle IEC 60947-7-x 1.83 mQ Jmenovité impulzni vydrzné napéti 4 kV
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Ztrata vykonu v souladu s normou [IEC  0.56 W
60947-7-x

Kategorie radzového napéti 1}

Zavaznost znecisténi 3

UL data hodnoceni

Prafez vodice propojeni z vyroby max. 16 AWG Velikost napéti B (cURus) 300V
(cURus)

Velikost napéti D (cURus) 300V C. osvédéeni (cURus) E60693
Prafez vodice propojeni v terénu min. 26 AWG Prafez vodice propojeni z vyroby min. 26 AWG
(cURus) (cURus)

Velikost proudu B (cURus) 10 A Velikost proudu D (cURus) 10 A
Prifez vodiCe propojeni v terénu max. 16 AWG

(cURus)

Vodiée k upevnéni (dalsi pFipojeni)

Typ pfipojeni, dalsi pripojeni PUSH IN

Vodice k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)

Prifez propojeni AWG, max. AWG 16 Smeér pripojeni Sklonény / Uhlovy
Délka odizolovani 10 mm Typ pfipojeni 2 PUSH IN
Typ pfipojeni PUSH IN Pocet pfipojeni 16
Upinaci rozsah, max. 1.5 mm? Upinaci rozsah, min. 0.13 mm?2
Velikost noze 0,6 x 3,5 mm Prafez propojeni AWG, min. AWG 24

Prifez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 1.5 mm?2
s koncovkami DIN 46228/4, max.

Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.13 mm?2
s koncovkami DIN 46228/4, min.

Prlrez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 1.5 mm?2
s koncovkami DIN 46228/1, max.

Prafez pfipojeni vodicd, jemné stacené, 1.5 mm?2
max.

Prarez pripojeni vodiCe, jemné splétany 0.13 mm?2
s koncovkami DIN 46228/1, min.

Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 0.13 mm2
min.

Priifez pfipojeni vodica, splétané, max. 1.5 mm?

Pruafez pfipojeni vodicu, splétané, min.  0.13 mm?2

Prafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 1.5 mm? Pruafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 0.13 mm?2

max. min.

Vseobecné

Pocet pola 4 Prafez propojeni AWG, max. AWG 16

Prafez propojeni AWG, min. AWG 24 Standardy IEC 60947-7-1, DIN EN
60079

Nosn4 lista TS35x7,5

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897

ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-19

ECLASS 15.0 27-25-01-19
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Propojka pro patici s pfipojenim PUSH IN

Vseobecné objednaci udaje

KFizové propojeni zasuvek v ramci RIDERSERIES RCI.

Typ

Cislo
objednavky
GTIN (EAN)

MnozZstvi

SRC-1QvP
8870840000

4032248631681
10 ST

Verze
RIDERSERIES RCI, Spojovaci konektor

Prislusenstvi

b

ﬁl

Vseobecné objednaci udaje

‘%

Komplexni prislusenstvi portfolia Klippon® Connect
dokonale vyhovuji do posledniho detailu. To usnadriuje
montaz pfi dodrzovani pozadovanych norem.

Typ PAP PRV/PPV4 SW Verze

Cislo 1173750000 P fada, Bognice, &erna, 3 mm
objednavky

GTIN (EAN) 4032248966165

MnoZzstvi 10 ST

Typ PAP PRV/PPV4 GR Verze

Cislo 1211450000 P fada, Bonice, Seda, 3 mm
objednavky

GTIN (EAN) 4032248992867

Mnozstvi 10 ST

Typ PAP PRV/PPV4 BL Verze

Cislo 1268010000 P fada, Bocnice, Modra, 3 mm
objednavky

GTIN (EAN) 4032248112999

Mnozstvi 10 ST

Typ TW PRV4 Verze

Cislo 1173700000 P fada, Délici deska, Seda, 2 mm, Neti§téno
objednavky

GTIN (EAN) 4032248966134

MnozZstvi 10 ST
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Typ TW PRV4 0-3 Verze
Cislo 1230060000 P fada, Délici deska, Seda, 2 mm, Vytisténo 0-3, vodorovny
objednavky

GTIN (EAN) 4050118013733
MnozZstvi 10 ST

Typ TW PRV4 1-4 Verze
Cislo 1230050000 P fada, Délici deska, Seda, 2 mm, Vytisténo 1-4, vodorovny
objednavky

GTIN (EAN) 4050118013818
Mnozstvi 10 ST

Typ TW PRV4 A-D Verze
Cislo 1230070000 P fada, D&lici deska, Seda, 2 mm, Vytiténo A-D, vodorovny
objednavky

GTIN (EAN) 4050118013764
MnozZstvi 10 ST

Koncova podpéra

Nabidka produktt Weidmiuiller zahrnuje koncové drzaky,
které zarucuji trvalou a spolehlivou montaz na pfipojnici

a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubll. Koncovy drzak nabizi vice moznosti oznaceni,
také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkuSebni

zastrcky.
Vseobecné objednaci udaje
Typ ZEW 35/2 SW Verze
Cislo 1162610000 Boénice, &erna, TS 35, V-2, Wemid, Sitka: 8 mm, 100 °C
objednavky

GTIN (EAN) 4032248962716
MnozZstvi 20 ST

PrisluSenstvi

Komplexni pfislusenstvi portfolia Klippon® Connect
. dokonale vyhovuji do posledniho detailu. To usnadnuje
montaz pfi dodrzovani pozadovanych norem.

Vseobecné objednaci udaje

Typ BZT PRV4 BL 35X7.5 Verze
Cislo 1267990000 P fada, Drzak $titku znaceni, Modra, Pocet trovni: 4, TS 35 x 7,5
objednavky

GTIN (EAN) 4032248112913
MnozZstvi 20 ST
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Typ BZT PRV4 SW 35X7.5 Verze
Cislo 1173600000 P fada, Drzak $titku znaceni, Cerna, Pocet Grovni: 4, TS 35 x 7,5
objednavky

GTIN (EAN) 4032248966226
MnozZstvi 20 ST

Prazdné

= Znacky WS jsou idealni volbou pro konektory fady W.
SEEEE L L] Diky jejich systémové kompatibilité Ize WS Stitky vyuZzit i
‘ s fadami | a Z. Velka plocha na znac¢eni umoznuje dlouhé
‘ fetézce znakd, ale také vicefadkovy text.
; Stitky WS jsou idedlni na zna¢eni pomoci dlouhych
| fetézcl znakl. Diky osvédc¢enému formatu MultiCard
| je mozny tisk pomoci tiskarny PrintJet CONNECT nebo
plotteru.
J’ ¢ Lze nasazovat v pasech nebo jednotlivé
‘ « Stitky v ovéfeném formatu MultiCard
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndam soubor pro nas
software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi poZadavky na znaceni.
Vseobecné objednaci udaje

Typ WS 7.8/9.2 PLUS MC NEGR  Verze
Cislo 1208970000 WS, Oznaceni svorek, 7.8 x 9.2 mm, Rozte¢ v mm (P): 9.20
objednavky Weidmueller, Seda

GTIN (EAN) 4032248990092
MnozZstvi 360 ST

Drzak stitku znaceni

Drzak znacky nabizi moznost dodate¢né montaze
standardnich znag&ek s rozteéi 5 nebo 5,1 mm. Uhlové
drzaky lze volitelné zacvaknout a Ize je namontovat do
vSech standardnich oznacovacich kanall modularnich
svorkovnic Klippon® Connect. Typy montaznich znacek
naleznete v prislusném pfislusenstvi drzaku oznaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ BZT 1 WS 10/5 Verze
Cislo 1805490000 PrisluSenstvi, Drzak Stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270231
Mnozstvi 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Verze
Cislo 1805520000 PrisluSenstvi, Drzak Stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270248
MnozZstvi 100 ST
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Accessories

Plochy Sroubovak

Plochy Sroubovak s kulatou hlavici SD DIN 5265, ISO
2380/2, vystup podle DIN 5264, ISO 2380/ 1. hrot
ChromTop, rukojet SoftFinish

Vseobecné objednaci udaje

Typ SDS 0.4X2.0X60 Verze
Cislo 2749260000 Sroubovak, Sitka Gepele (B): 2 mm, Délka &epele: 60 mm, Tloustka
objednavky Cepele (A): 0.4 mm

GTIN (EAN) 4050118895537
MnozZstvi 1ST
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