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Rychlejsi je lepSi. To také plati pro kabelaz solarnich sys-

tém0. Nase praktické konektory se dobfe drzi v ruce i pfi-

mrazu a lze je instalovat velice rychle a snadno bez krim-

povacich klesti.

Nepotiebujete krimpovaci kontakty a krimpovaci klesté

a vyhnete se chybnému zapojeni. Tim uSetfite 50 %

Casu pfi instalaci - bez vlivu na kvalitu. Nové fotovol-

taické konektory jsou schvalené TUV (némecky technicky

inspektorat) a odpovidaji IEC 62852.

Nase technologie ,.SNAP IN“ umoznuje bezpecné pripo-

jeni s minimalnim Usilim - vlozte, otocte: proud!

* 1500 V DC (DE) / 1500 V DC (EN)

* PRIPINACI technologie

 Kvalita v souladu s normou IEC 62852

* Ergonomicky, ocefiovany design

* Nejrychlejsi fotovoltaicky konektor, ktery je v soucas-
nosti k dispozici

¢ Spolehliva aretace

Vseobecné objednaci udaje

Verze Fotovoltaika, Zasuvny konektor
Cislo objednavky 1303470000

Typ PV-STICK+ VPE200

GTIN (EAN) 4050118102543

Mnozstvi 200 items
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Osvédcéeni
Schvaéleni
é Type
TUV  Approved
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Cista hmotnost 15.31¢g
Teploty
Trvala provozni teplota, min. -40 °C Trvala provozni teplota, max. 85 °C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Uhlikova stopa vyrobku Kolébka k brané 0.145 kg CO2eq.
Technické udaje
Vnéjsi pramér kabelu, max. 7.6 mm Vnéjsi pramér kabelu, min. 5.4 mm
Typ kabelu IEC 62930:2017 Schvaleni TUV Rheinland (IEC
62852)
Priifez vodice, max. 6 mm? Prafez vodice, min. 4 mm?2
Stupen kryti IP65, IP68 (1 m / 60 min), Zavaznost znecisténi 3 (2 vné utésnéného
IP 2x oteviené prostoru)
Jmenovité napéti 1500 V DC (IEC) Jmenovity proud 30A
Zaruka
Casovy interval 2 roky
Klasifikace
ETIM 8.0 EC002928 ETIM 9.0 EC002928
ETIM 10.0 EC002928 ECLASS 14.0 22-57-02-92
ECLASS 15.0 22-57-02-92
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Accessories

Multi-Tool PV Set

With the Viceucelovy nastroj spolec¢nosti Weidmdiller

- multifunkéni nastroj na zpracovani PV solarnich
konektord.

Vseobecné objednaci udaje

Typ MULTITOOL PV SET Verze
Cislo 2771530000
objednavky

GTIN (EAN) 4064675031758
Mnozstvi 1ST

Fotovoltaika, PfisluSenstvi, Provozni nastroj, Nastroj na uvolnéni

Pf¥islusenstvi
Ochranny kryt proti prachu ,Dustcap VSSO” chrani
solarni konektory Weidmdiller a typ 4 pfed prachem a
nedistotami.
.SafetyClip” chrani konektory spoleé¢nosti Weidmdiller
9 Q pfed neiimyslnym otevienim a lze je otevfit pouze pomoci

specialniho vSestranného nastroje.

Vseobecné objednaci udaje

Typ VSSO WM4 C Verze
Cislo 1254870000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118047479
MnoZzstvi 100 ST

Fotovoltaika, Plochy design
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Accessories
Naradi

* Na pruzné a pevné vodice s izolaci ze specialnich
material

¢ VVysoce kvalitni odizolovani pro priimyslové aplikace
(odpovida pozadavkim leteckého priimyslu)

¢ Specialné tvarované odizolovaci Cepele umoznuji
odizolovani specialnich typl konfiguraci izolace a vodice

¢ Délka odizolovani je nastavitelna pomoci koncové
zarazky

* Velmi mnohostranné diky vymeénitelnym odizolovacim
jednotkdm

* VVysledky odizolovani pfesné opakované vzdy znovu a
znovu

* Bez poskozovani vodice

* Spolehlivy nastroj s dlouhou zZivotnosti diky robustnimu
designu

* Integrovana funkce fezani

Vseobecné objednaci udaje

Typ MULTI-STRIPAX PV Verze
Cislo 1190490000 Fotovoltaika, Zasuvny konektor
objednavky

GTIN (EAN) 4032248973262
MnozZstvi 18T

Nastroje na Fezani

Rezaci nastroje na vodiée s vnéjdim pramérem do 8 mm,
12 mm, 14 mm a 22 mm. Specidlni tvar ¢epele umozrniuje
fezani médénych a hlinikovych vodicl bez roztfepeni a

s pouzitim minimalni fyzické ndmahy. Rezné néastroje (KT
8 az KT 22) jsou rovnéz vybaveny ochrannou izolaci do

1 000 V testovanou podle VDE a GS v souladu s normou
EN/IEC 60900.

Vseobecné objednaci udaje

Typ KT 8 Verze
Cislo 9002650000 Nastroje na fezani, Rezaci nastroj k jednoru&nimu ovladani
objednavky

GTIN (EAN) 4008190020163
Mnozstvi 18T
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