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V dnesni dobé jsou ¢asto potieba individualni délky
kabel. K uspokojeni t&chto pozadavk( nabizi spole¢nost
Weidmdiller Sirokou fadu zasuvnych konektord pro viastni
montaz.

Konektory samci a samice pro pfizptsobitelnou montaz
M8, M12, M16 a 7/8" pripojeni, které jsou velmi pevné
a idealni napftiklad pro strojirenstvi. Kulaté zasuvné konek-
tory M 16 umoznuji pfenos obrovského mnozstvi energie
a jiz fadu let se podle nich Fidi standard trhu.

Pajené pripojeni poskytuje vysokou hustotu kontaktl na
malé plose. S touto technologii se odizolovany vodi¢ pfi-
paji ke kontaktlim, ¢imz se docili dobré elektrické vodi-
vosti.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Konektor pfipojitelny v terénu, M 16
Cislo objednavky 1304430000

Typ SAIS-M16-8/9

GTIN (EAN) 4050118103564

Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 06.12.2025 05:23:14 MEZ
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Technické udaje

Osvédcéeni

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Schvaleni

ROHS

Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Cista hmotnost

30g¢g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

Vyhovuijici

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

ebf89fc8-a87f-469 1-b87a-dfb9921774b4

Technické udaje - upravitelné zasuvné konektory

Pocet pola

8

Kédovani

z4dnd

Povrch kontaktu

Ag (st¥ibro)

Pfipojovaci prafez

0,14..0,75mm2 (2,
4,5,6,7 a8pola) /
0,14..0,25mm2 (12 a 16
pola)

Typ pripojeni Pajené pripojeni Hlavni material krytu PA

Odpor izolace 108 Q Pramér kabelu, max. 8 mm
Pramér kabelu, min. 6 mm Prafez vodice, max. 0.75 mm?2
Prafez vodice, min. 0.14 mm?2 Jmenovité napéti 60V
Jmenovity proud bA Stupen kryti IP40
Cykly zapojovani =500 Zavaznost znecisténi 3

Jmenovity proud

7A(2pdlt)/6A(4a
5polt)/5A(6,7a8
polt) /3 A (12 a 16 pold)

Druh kontaktu

Konektor samec

Pfipojeni stinéni

Ne

Material krouzku se zavitem

Tlakové lity zinek

Rozsah teplot krytu -40...+85°C Prafez pfipojeni max. 0.75 mm?2
Pruafez pfipojeni min. 0.14 mm?2

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002635 ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635 ECLASS 14.0 27-44-01-16
ECLASS 15.0 27-44-01-16
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