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Rada krytli Klippon® POK je vyrobena z vysoce kvalitniho

polyesteru vyztuZzeného sklenénymi vlakny a je idedlni

pro aplikace a prostredi, kde je vyZadovana odolnost proti

korozi, odolnost proti narazu a vysoka tfida ochrany IP.

Klicové vlastnosti rozsahlé produktové rady:

e K dispozici v 17 velikostech

¢ Dvé standardni povrchové Upravy (barvy): Seda
(podobna RAL 7001 pro priimyslové pouZziti) a ¢erna
(podobna RAL 9011 pro drsna prostredi, Ex)

¢ Viko s nerezovymi Srouby s kfizovou / plochou drazkou

¢ Lisované tésnéni ze silikonu nebo chloroprenu

¢ Upevinovaci otvory mimo utésnénou oblast pro zajisténi
vysoké ochrany proti vniknuti IP66

¢ Odolnost proti narazu az 7 Joult

¢ Instalace pfimo v krytu nebo pomoci vnitfni montazni
desky

* MontazZ pfimo na zed’ mozna pomoci upeviovacich
otvor(l nebo montazniho podstavce

* Upevinovaci Sroub k pfipevnéni list a desek

* Pozarni odolnost do E60 zavisi na konfiguraci

¢ Spolec¢nost Weidmiiller miZe tuto skfifiku vyrobit a
dodat podle specifikaci zdkaznika - vybaveny vSemi
potfebnymi svorkami a kabelovymi priichodkami.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Klippon POK (prazdné polyesterova skfin), Prazdny
plast, Vyska: 120 mm, Sitka: 122 mm, Hloubka:
90 mm, Zakladni material: Polyester vyztuzeny
skelnym vldknem, neoSetfené, lesténé, cerna

Cislo objednavky 1306050000

Typ KLIPPON POK 121209 EX
GTIN (EAN) 4050118108378
MnoZstvi 1 items

Datum vytvoreni 24.02.2026 12:19:01 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/1306050000
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Technické udaje

Osvédcéeni
Schvaéleni ey
C € e\L)us | = IECEX
LISTED == ATEX - SIRA
KOREANCERT cn
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédé&eni (cULus) E256877
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 90 mm Hloubka (v palcich) 3.5433 inch
Vyska 120 mm Vyska (v palcich) 4.7244 inch
Nejvyssi nebo nejnizsi verze 90 mm Sitka 122 mm
Sitka (v palcich) 4.8031 inch Rozmér pfi montazi - vyska 82 mm
Rozmér pfi montazi - Sirka 106 mm Cista hmotnost 769 g
Teploty
Provozni teplota -55 °C...100 °C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢c
pouzitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP afb385d0-c52b-4449-8502-203596817ab0
Kabelové prichodky, leva strana
M12 8 M16 4
M32 1 M25 1
M20 3
Kabelové prichodky, naho¥e/dole
M20 4 M12 12
M32 1 M25
M16 6
Kabelové priachodky, prava strana
M25 1 M16 4
M32 1 M20 3
M12 8
Svisla montaz
WDU 10 /ZDU 10 1x6 WDU 16 / ZDU 16 1x5
WDU 2,5/2ZDU 2,5 /IDU 2,5 1x12 WDU 4 / ZDU 4 1x10
WDU 6 / ZDU 6 1x7

Datum vytvoreni 24.02.2026 12:19:01 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html
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WDU 2,5 /ZDU 2,5 /IDU 2,5

WDU 4 / ZDU 4

VsSeobecné informace

Tloustka materialu krytu 4.4 mm Tloustka materialu sk¥iné 4.39 mm

Provozni teplota, max. 100 °C Provozni teplota, min. -55°C

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Pripojeni vika Srouby s drazkou/Phillips
Srouby

Standardy DIN EN 62208 - Provedeni povrchu neosetiené, lesténé

Standardni prazdna
skfin, IEC 60079-0, IEC
60079-7, IEC 60079-31

Odolnost proti narazu

Verze 7 J ATEX

Stupen kryti

IP66

Zakladni material

Polyester vyztuzeny
skelnym vlaknem

Material tésnéni

Silikon

Utahovaci moment Sroub( vika

Stupen kryti (UL)

2.5 Nm

Type 4, Type 4X

Pfipojeni krytu

Viko - pocet Sroubt

Instalace skrz zadni stranu
krytu, Upevriovaci oka
4

Pfistupové otevirani: Sitka 113.22 mm Potfebny néastroj SDK PZ2
Pfirubovéa deska Ne Viko Ano
Pfistupové otevirani: vySka 111.22 mm Mista vyuziti Zoéna rizika vybuchu,

Pristavni zafizeni, Vyroba
strojl, Zpracovatelsky
pramysl, Doprava

Cisla certifikata, kryt

Prohlaseni o shodé ¢. (DoC LVD)

DE PS2600 160412
001ISS02

Prokazovani shody ¢. (AoC)

DE PS2600 160308
0011SS03

C. osvédé&eni, svorkovnice (KOSHA) 16-AV4B0-0246X Cislo certifikatu, prazdny kryt (INMETRO) LMP 23.0528U
C. osvédéeni (DNV) TAEOO002R2 C. osvédgeni, svorkovnice (AEx) E223792
C. osvédéeni, svorkovnice (ATEX) IBEXU13ATEX1004 X Cislo certifikatu, prazdny kryt (ATEX) IBExXU13ATEX1003 U
C. osvédé&eni, svorkovnice (INMETRO) LMP 21.0021X C. osvédé&eni, svorkovnice (IECEx) IECEX IBE 13.0004X
Cislo certifikatu, prazdny kryt (IECEx) IECEx IBE 13.0003U C. osvédé&eni (IECEX) IECEXIBE13.0004X
C. osvédé&eni (ATEX) IBEXU13ATEX1004X Cislo certifikatu, prazdny kryt (AEx) E223792
DEF | Podminky osvédéeni ATEX, DNV, IECEX, LR, C. osvédé&eni (cULus) E256877

RMRS, UL AEx Class Div.,

UL AEx Class Zone, cULus,

KC, CCC, INMETRO
Klasifikace
ETIM 8.0 EC002503 ETIM 9.0 EC002503
ETIM 10.0 EC002503 ECLASS 14.0 27-18-05-02
ECLASS 15.0 27-18-05-02

Datum vytvoreni 24.02.2026 12:19:01 MEZ

Stav katalogu / Nakresy
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D-32758 Detmold
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m emelereen

Klippon® POK uzemiiovaci desky

Rada krytt Klippon® POK je vyrobena z vysoce kvalitniho
polyesteru vyztuzeného sklenénymi vladkny a je idedlni
pro aplikace a prostredi, kde je vyZadovana odolnost proti
korozi, odolnost proti narazu a vysoka tfida ochrany IP.
‘ Kli¢ové vlastnosti rozsahlé produktové rady:
; * K dispozici v 17 velikostech
i 1 ¢ Dvé standardni povrchové Upravy (barvy): Seda
| (podobna RAL 7001 pro priimyslové pouZziti) a ¢erna
(podobna RAL 9011 pro drsna prostredi, Ex)
¢ Viko s nerezovymi Srouby s kfizovou / plochou drazkou
* Lisované tésnéni ze silikonu nebo chloroprenu
¢ Upevinovaci otvory mimo utésnénou oblast pro zajisténi
vysoké ochrany proti vniknuti IP66
¢ Odolnost proti narazu az 7 Joulu
* Instalace pfimo v krytu nebo pomoci vnitfni montazni
desky
* Montaz pfimo na zed moZna pomoci upeviovacich
otvori nebo montazniho podstavce
¢ Upevinovaci Sroub k pfipevnéni list a desek
* Pozarni odolnost do EGO zavisi na konfiguraci
¢ Spolec¢nost Weidmiiller mUze tuto skrinku vyrobit a
dodat podle specifikaci zdkaznika - vybaveny vSemi
potfebnymi svorkami a kabelovymi priichodkami.
Vseobecné objednaci udaje

Typ KLIPPON COPL 121209 Verze

Cislo 1390970000 Klippon POK (prazdnéa polyesterova skfit), Zemnici deska, Riizné,
objednavky Vyska: 57.5 mm, Sitka: 177 mm, Hloubka: 0.8 mm, Zakladni material:
GTIN (EAN) 4050118191127 Mosaz, lesténé, neosetiené

MnozZstvi 58T

Datum vytvoreni 24.02.2026 12:19:01 MEZ

Stav katalogu / Nakresy b
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Instalaéni material Klippon® POK

Vseobecné objednaci udaje

Rada krytt Klippon® POK je vyrobena z vysoce kvalitniho

polyesteru vyztuzeného sklenénymi vladkny a je idedlni

pro aplikace a prostredi, kde je vyZadovana odolnost proti

korozi, odolnost proti narazu a vysoka tfida ochrany IP.

Kli¢ové vlastnosti rozsahlé produktové rady:

* K dispozici v 17 velikostech

¢ Dvé standardni povrchové Upravy (barvy): Seda
(podobna RAL 7001 pro priimyslové pouZziti) a ¢erna
(podobna RAL 9011 pro drsna prostredi, Ex)

¢ Viko s nerezovymi Srouby s kfizovou / plochou drazkou

* Lisované tésnéni ze silikonu nebo chloroprenu

¢ Upevinovaci otvory mimo utésnénou oblast pro zajisténi
vysoké ochrany proti vniknuti IP66

¢ Odolnost proti narazu az 7 Joulu

* Instalace pfimo v krytu nebo pomoci vnitfni montazni
desky

* Montaz pfimo na zed moZna pomoci upeviovacich
otvori nebo montazniho podstavce

¢ Upevinovaci Sroub k pfipevnéni list a desek

* Pozarni odolnost do EGO zavisi na konfiguraci

¢ Spolec¢nost Weidmiiller mUze tuto skrinku vyrobit a
dodat podle specifikaci zdkaznika - vybaveny vSemi
potfebnymi svorkami a kabelovymi priichodkami.

Typ TPSD FIXING SET POK Verze

Cislo 1435840000 Klippon POK (prazdnéa polyesterova skfiii), Sada na pfipevnéni
objednavky typového 3titku, Vyska: 12 mm, Sitka: 12 mm, Hloubka: 15.06 mm,
GTIN (EAN) 4050118240771 Zakladni material: Nerezova ocel, neosetiené

MnozZstvi 18T

Typ SD FIXING SET POK Verze

Cislo 1463490000 Klippon POK (prazdna polyesterova skfif), Sada na pfipevnéni
objednavky identifikadniho &titku, Vyska: 12 mm, Sitka: 12 mm, Hloubka: 16.4
GTIN (EAN) 4050118299878 mm, Zakladni material: Nerezavéjici ocel 1.4305 (303), neoSetfené

MnozZstvi 1ST

Datum vytvoreni 24.02.2026 12:19:01 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/1435840000
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Standardni montazni desky Klippon® POK

Vseobecné objednaci udaje

Rada krytt Klippon® POK je vyrobena z vysoce kvalitniho

polyesteru vyztuzeného sklenénymi vladkny a je idedlni

pro aplikace a prostredi, kde je vyZadovana odolnost proti

korozi, odolnost proti narazu a vysoka tfida ochrany IP.

Kli¢ové vlastnosti rozsahlé produktové rady:

* K dispozici v 17 velikostech

¢ Dvé standardni povrchové Upravy (barvy): Seda
(podobna RAL 7001 pro priimyslové pouZziti) a ¢erna
(podobna RAL 9011 pro drsna prostredi, Ex)

¢ Viko s nerezovymi Srouby s kfizovou / plochou drazkou

* Lisované tésnéni ze silikonu nebo chloroprenu

¢ Upevinovaci otvory mimo utésnénou oblast pro zajisténi
vysoké ochrany proti vniknuti IP66

¢ Odolnost proti narazu az 7 Joulu

* Instalace pfimo v krytu nebo pomoci vnitfni montazni
desky

* Montaz pfimo na zed moZna pomoci upeviovacich
otvori nebo montazniho podstavce

¢ Upevinovaci Sroub k pfipevnéni list a desek

* Pozarni odolnost do EGO zavisi na konfiguraci

¢ Spolec¢nost Weidmiiller mUze tuto skrinku vyrobit a
dodat podle specifikaci zdkaznika - vybaveny vSemi
potfebnymi svorkami a kabelovymi priichodkami.

Typ POK MOPL 1212 Verze

Cislo 9510590000 Klippon POK (prazdnéa polyesterova skfin), Montazni deska, Vyska:
objednavky 107 mm, Sitka: 109 mm, Hloubka: 1.6 mm, Zakladni material:
GTIN (EAN) 4008190498221 Ocelové plechy, galvanizované, Rizné, Stiibrna

MnozZstvi 18T

Datum vytvoreni 24.02.2026 12:19:01 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/9510590000
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Montazni desky Klippon® POK v kombinaci se zemnicimi deskami

Vseobecné objednaci udaje

Rada krytt Klippon® POK je vyrobena z vysoce kvalitniho

polyesteru vyztuzeného sklenénymi vladkny a je idedlni

pro aplikace a prostredi, kde je vyZadovana odolnost proti

korozi, odolnost proti narazu a vysoka tfida ochrany IP.

Kli¢ové vlastnosti rozsahlé produktové rady:

* K dispozici v 17 velikostech

¢ Dvé standardni povrchové Upravy (barvy): Seda
(podobna RAL 7001 pro priimyslové pouZziti) a ¢erna
(podobna RAL 9011 pro drsna prostredi, Ex)

¢ Viko s nerezovymi Srouby s kfizovou / plochou drazkou

* Lisované tésnéni ze silikonu nebo chloroprenu

¢ Upevinovaci otvory mimo utésnénou oblast pro zajisténi
vysoké ochrany proti vniknuti IP66

¢ Odolnost proti narazu az 7 Joulu

* Instalace pfimo v krytu nebo pomoci vnitfni montazni
desky

* Montaz pfimo na zed moZna pomoci upeviovacich
otvori nebo montazniho podstavce

¢ Upevinovaci Sroub k pfipevnéni list a desek

* Pozarni odolnost do EGO zavisi na konfiguraci

¢ Spolec¢nost Weidmiiller mUze tuto skrinku vyrobit a
dodat podle specifikaci zdkaznika - vybaveny vSemi
potfebnymi svorkami a kabelovymi priichodkami.

Typ POK MOPL 1212 MINI Verze

Cislo 1534340000 Klippon POK (prazdné polyesterova skfin), Montazni deska, Vyska: 77
objednavky mm, Sitka: 109 mm, Hloubka: 1.5 mm, Zakladni material: Ocelové
GTIN (EAN) 4050118338218 plechy, galvanizované, galvanizované, Stfibrna

MnozZstvi 18T

Datum vytvoreni 24.02.2026 12:19:01 MEZ

Stav katalogu / Nakresy
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TS 15

Vseobecné objednaci udaje

Rada krytt Klippon® POK je vyrobena z vysoce kvalitniho

polyesteru vyztuzeného sklenénymi vladkny a je idedlni

pro aplikace a prostredi, kde je vyZadovana odolnost proti

korozi, odolnost proti narazu a vysoka tfida ochrany IP.

Kli¢ové vlastnosti rozsahlé produktové rady:

* K dispozici v 17 velikostech

¢ Dvé standardni povrchové Upravy (barvy): Seda
(podobna RAL 7001 pro priimyslové pouZziti) a ¢erna
(podobna RAL 9011 pro drsna prostredi, Ex)

¢ Viko s nerezovymi Srouby s kfizovou / plochou drazkou

* Lisované tésnéni ze silikonu nebo chloroprenu

¢ Upevinovaci otvory mimo utésnénou oblast pro zajisténi
vysoké ochrany proti vniknuti IP66

¢ Odolnost proti narazu az 7 Joulu

* Instalace pfimo v krytu nebo pomoci vnitfni montazni
desky

* Montaz pfimo na zed moZna pomoci upeviovacich
otvori nebo montazniho podstavce

¢ Upevinovaci Sroub k pfipevnéni list a desek

* Pozarni odolnost do EGO zavisi na konfiguraci

¢ Spolec¢nost Weidmiiller mUze tuto skrinku vyrobit a
dodat podle specifikaci zdkaznika - vybaveny vSemi
potfebnymi svorkami a kabelovymi priichodkami.

Typ TS15X5 ST POK 0811 Verze
Cislo 8000003890 Nosna lidta, TS 15, Sitka: 98 mm, bez slotu, Ocel, pozinkovany a
objednavky pasivovany

GTIN (EAN) 4050118652550
MnozZstvi 20 ST

Zemnici kolik

Vseobecné objednaci udaje

Zemnici Srouby k vyméné jako kompletni komponent, ve
dvou verzich - mosaz a nerezova ocel.

Typ PEBZ M10 BR SET Verze

Cislo 1277220000 Klippon POK (prazdné polyesterova skfif), Uzemnovaci kolik, Ruzné,
objednavky Vyska: 21 mm, Sitka: 21 mm, Hloubka: 48.7 mm, Zakladni material:
GTIN (EAN) 4050118067019 Mosaz

MnozZstvi 18T

Datum vytvoreni 24.02.2026 12:19:01 MEZ

Stav katalogu / Nakresy
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Klippon® POK uzeminiovaci kolik

Vseobecné objednaci udaje

Rada krytt Klippon® POK je vyrobena z vysoce kvalitniho

polyesteru vyztuzeného sklenénymi vladkny a je idedlni

pro aplikace a prostredi, kde je vyZadovana odolnost proti

korozi, odolnost proti narazu a vysoka tfida ochrany IP.

Kli¢ové vlastnosti rozsahlé produktové rady:

* K dispozici v 17 velikostech

¢ Dvé standardni povrchové Upravy (barvy): Seda
(podobna RAL 7001 pro priimyslové pouZziti) a ¢erna
(podobna RAL 9011 pro drsna prostredi, Ex)

¢ Viko s nerezovymi Srouby s kfizovou / plochou drazkou

* Lisované tésnéni ze silikonu nebo chloroprenu

¢ Upevinovaci otvory mimo utésnénou oblast pro zajisténi
vysoké ochrany proti vniknuti IP66

¢ Odolnost proti narazu az 7 Joulu

* Instalace pfimo v krytu nebo pomoci vnitfni montazni
desky

* Montaz pfimo na zed moZna pomoci upeviovacich
otvori nebo montazniho podstavce

¢ Upevinovaci Sroub k pfipevnéni list a desek

* Pozarni odolnost do EGO zavisi na konfiguraci

¢ Spolec¢nost Weidmiiller mUze tuto skrinku vyrobit a
dodat podle specifikaci zdkaznika - vybaveny vSemi
potfebnymi svorkami a kabelovymi priichodkami.

Typ PEBZ M10 S4 SET Verze

Cislo 1283440000 Klippon POK (prazdnéa polyesterova skfin), Uzemnovaci kolik, Rizné,
objednavky Vyska: 21 mm, Sitka: 21 mm, Hloubka: 48.7 mm, Zakladni material:
GTIN (EAN) 4050118073362 Nerezavéjici ocel 1.4404 (316L)

MnozZstvi 18T

Typ PEBZ M6 BR SET Verze

Cislo 1277250000 Klippon POK (prazdna polyesterova skfifi), Uzemrovaci kolik, Rizné,
objednavky Vyska: 12.3 mm, Sitka: 12.3 mm, Hloubka: 42 mm, Zakladni material:
GTIN (EAN) 4050118067149 Mosaz

MnozZstvi 1ST

Zemnici kolik

/

Prislusenstvi

Datum vytvoreni 24.02.2026 12:19:01 MEZ

Stav katalogu / Nakresy
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Typ PEBZ M6 S4 SET Verze

Cislo 1283430000 Klippon POK (prazdna polyesterova skfifi), Uzemnovaci kolik, Rizné,
objednavky Vyska: 12.3 mm, Sitka: 12.3 mm, Hloubka: 42 mm, Zakladni material:
GTIN (EAN) 4050118073607 Nerezaveéjici ocel 1.4404 (316L)

MnozZstvi 1ST

Rozpérka

Vseobecné objednaci udaje

Nerezové ocelové rozpérky ve trech délkach pro zvétseni
vzdéalenosti montaznimi liStami nebo listami DIN a zadni
sténou krytu.

Typ SP M6 15 MSZN Verze

Cislo 3896100000 Klippon EB (Essential Box), Rozpérka, Vyska: 11.2 mm, Sitka: 10 mm,
objednavky Hloubka: 15 mm, Zakladni materiél: Ocel, Stfibrna

GTIN (EAN) 4008190857851

MnozZstvi 2ST

Typ SP M6 20 MSZN Verze

Cislo 3896200000 Klippon EB (Essential Box), Rozpérka, Vyska: 11.2 mm, Sitka: 10 mm,
objednavky Hloubka: 20 mm, Zakladni materiél: Ocel, Stfibrna

GTIN (EAN) 4008190850234

MnozZstvi 2 ST

Typ SP M6 30 MSZN Verze

Cislo 3896300000 Klippon EB (Essential Box), Rozpérka, Vyska: 11.2 mm, Sitka: 10 mm,
objednavky Hloubka: 30 mm, Zakladni material: Ocel, Stfibrna

GTIN (EAN) 4008190850241

MnozZstvi 2ST

Typ SP M6 15 S2 Verze

Cislo 0935120000 Klippon TB (Terminal Box), Rozpérka, Vyska: 11.2 mm, Sitka: 10 mm,
objednavky Hloubka: 15 mm, Zakladni material: Nerezavéjici ocel 1.4305 (303),
GTIN (EAN) 4032248699056 Stiibrna

MnozZstvi 4 ST

Typ SP M6 10 S2 Verze

Cislo 0935110000 Klippon TB (Terminal Box). Rozpérka, Vyska: 11.2 mm, Sitka: 10 mm,
objednavky Hloubka: 10 mm, Zakladni material: Nerezavéjici ocel 1.4305 (303),
GTIN (EAN) 4032248699049 Stiibrna

Mnozstvi 4 ST

Typ SP M6 20 S2 Verze

Cislo 0935130000 Klippon TB (Terminal Box), Rozpérka, Vyska: 11.2 mm, Sitka: 10 mm,
objednavky Hloubka: 20 mm, Zakladni material: Nerezavéjici ocel 1.4305 (303),
GTIN (EAN) 4032248699001 St¥ibrna

MnozZstvi 4 ST
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Weidmiiller 3£

KLIPPON POK 121209 EX Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
Typ SP M6 30 S2 Verze
Cislo 0935140000 Klippon TB (Terminal Box), Rozpérka, Vyska: 11.2 mm, Sitka: 10 mm,
objednavky Hloubka: 30 mm, Zakladni material: Nerezavéjici ocel 1.4305 (303),
GTIN (EAN) 4032248699117 Stiibrna

MnozZstvi 4 ST

Instalaéni material

Integrace, rozsiteni a pfizplsobeni - dokonaly doplnék
kazdé aplikace

PIné strukturovana rada systémovych pfislusenstvi pro
fadu krytd Klippon® TB umozZnuje snadné pfizpisobeni
krytu ke spInéni specifickych pozadavkil jakékoliv
aplikace.

Montazni hardwarové sady

K dispozici jsou montazni hardwarové sady pro rychlou a
snadnou instalaci drzakd na typové znacky a dokumenty a
krytli proti desti.

Znacky na konektory Sada na pfipevinovani stitki - SD

je potteba na pfipevnéni plastového (Trafolyte) ID nebo
typového Stitku. Za pomoci této sady mlzete pfipevnit

ID nebo typovy Stitek pfimo na viko krytu. Tato sada na
pfipeviovani stitkd byla vyvinuta specialné pro tento Ucel.
Pouze tato sada zajisti provoz bez Unik( do krytu nebo
poskozeni Stitku.

Univerzalni pfipeviovaci sada - TPSD byla vyvinuta k
poskytnuti bezpeéné a rychlé instalace nap¥. drzakud
typovych §titkd, krytd proti desti a drzakd na dokumenty.
Pouzitim této pfipevinovaci sady zmenSite riziko netésnosti
na Uplné minimum.

Vseobecné objednaci udaje

Typ FKSC M6X8 D9/SW3 Verze
Cislo 0642600000 Klippon TB (Terminal Box), Upeviiovaci Sroub, Zakladni material: Ocel
objednavky

GTIN (EAN) 4008190058258
MnoZstvi 50 ST

Montazni podpéra

-

Nabizime Siroké portfolio montazni podpory pro snadnou

T
- ’ manipulaci s nasimi produkty a jejich doplfovani. Od
rliznych nastrojd po izolaéni objimky a rtizné srouby se
nase komponenty navzajem doplfiuji az do posledniho
! detailu, ¢imz usnadriuji montaz v souladu s pfislusnymi

normami a ochrannymi predpisy.

Pt
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Datovy list

KLIPPON POK 121209 EX

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Vseobecné objednaci udaje

Typ FKSC M5X8 D9/SW2.5 Verze
Cislo 0295900000 SAK fada, Sroub s vnitinim 3estihranem, Srouby, Poget pold: 1
objednavky

GTIN (EAN) 4008190133337
MnozZstvi 50 ST

Hloubka 15 mm

Vseobecné objednaci udaje

Rada krytt Klippon® POK je vyrobena z vysoce kvalitniho

polyesteru vyztuzeného sklenénymi vlakny a je idedlni

pro aplikace a prostredi, kde je vyZadovana odolnost proti

korozi, odolnost proti narazu a vysoka tfida ochrany IP.

Klicové vlastnosti rozsahlé produktové fady:

* K dispozici v 17 velikostech

¢ Dvé standardni povrchové Upravy (barvy): Seda
(podobna RAL 7001 pro priimyslové pouziti) a Cerna
(podobna RAL 9011 pro drsna prostredi, Ex)

¢ Viko s nerezovymi Srouby s kfizovou / plochou drazkou

* Lisované tésnéni ze silikonu nebo chloroprenu

* Upevinovaci otvory mimo utésnénou oblast pro zajisténi
vysoké ochrany proti vniknuti IP66

¢ Odolnost proti narazu az 7 Joult

* Instalace pfimo v krytu nebo pomoci vnitfni montazni
desky

* Montaz pfimo na zed’ moZzna pomoci upeviovacich
otvorl nebo montazniho podstavce

¢ Upevinovaci Sroub k pfipevnéni list a desek

¢ Pozarni odolnost do E60 zavisi na konfiguraci

¢ Spolec¢nost Weidmiiller miize tuto skfinku vyrobit a
dodat podle specifikaci zdkaznika - vybaveny vSemi
potfebnymi svorkami a kabelovymi prichodkami.

Typ TS35X15 ST POK 1212 Verze
Cislo 8000073208 Nosna lista, TS 35, TS 35 x 15, se slotem, Ocel, pozinkovany a
objednavky pasivovany

GTIN (EAN) 4064675356554
MnozZstvi 20 ST
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