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Podobné ilustraci

Rozhrani s diodami na ochranu proti prepéti, testovani
kontrolek nebo ochranu proti prepdlovani.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Rozhrani, RSD, Spole&na anoda, Sroubové pfipo-
jeni

Cislo objednavky 1312780000

Typ RSD A20 LP/LP

GTIN (EAN) 4050118115727

Mnoizstvi 1 items

Datum vytvoreni 22.03.2026 08:48:12 MEZ
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Osvédcéeni
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ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

C. osvédéeni (UR) E141197

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 42 mm Hloubka (v palcich) 1.6535 inch
Vyska 70 mm Vyska (v palcich) 2.7559 inch
Sitka 60 mm Sitka (v palcich) 2.3622 inch
Cista hmotnost 68.1g

Teploty

Skladovaci teplota -40...60 °C Provozni teplota 0..55°C
Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 7a

pouzitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP c81824f0-4ab4-46d2-8ea1-dOfb42 1fd3a2

Jmenovité udaje UL

Jmenovity proud IN TA Provozni teplota UL, min. -25°C
Provozni teplota UL, max. 50°C Jmenovity proud Imax. TA
Jmenovité napéti UN 230V

Data pFipojeni

Typ soucasti

Dioda 1N4007

Konfigurace

Sdilena anoda

Data hodnoceni

Jmenovité napéti 230V Jmenovity proud na pfipojeni TA
Komponenty Dioda Hodnota 1N4007
Max. opakujici §pickové napéti 1000V

Koordinace izolace (EN50178)

Podle normy DIN EN 50178 Jmenovité napéti izolace 230V
Kategorie prepéti Il Zavaznost Urovné znecisténi 2

Test pulzniho napéti (1,2/50us) 2 kV Zkusebni napéti izolace AC 0.35 kV
P¥ipojovaci pole

Min. prifez vodice, AWG AWG 26 Typ pripojeni Sroubové pfipojeni
Objimka s plastovou manZetou, max. 2.5 mm?2 Pruzné s objimkou, min. 0.5 mm?2
Pruzné s objimkou, max. 2.5 mm?2 Pruzné, max. HO5(07) V-K 4 mm?2
Pruzné, min. HO5(07) V-K 0.5 mm?2 Pevné, max. HO5(07) V-U 6 mm?2
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Pevné, min. HO5(07) V-U 0.5 mm? Délka odizolovani 6 mm
Utahovaci moment, max. 0.6 Nm Utahovaci moment, min. 0.5 Nm
Rozsah upnuti, max. 6 mm?2 Rozsah upnuti, min. 0.5 mm?2
Max. prufez vodice, AWG AWG 12
Klasifikace
ETIM 8.0 EC002780 ETIM 9.0 EC002780
ETIM 10.0 EC002780 ECLASS 14.0 27-14-11-52
ECLASS 15.0 27-14-11-62
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