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Digitalnim pocitadlo a komunika¢ni moduly brana umoznuje integraci az 15 decentralizovanych IP 67
100/500 kHz; 32bitové rozliseni pocitadla; diagnostika SAI-PRO Subbus moduli na kazdy modul u-remote.
jednotlivych kanalll V dnesnich automatizovanych systé- Modulové elektronika pfivani energii ze vstupni proudové

mech se inkrementalni a absolutni hodnota snimace staly  cesty k pfipojenym snimacim (UIN).
nepostradatelnymi.

Spolec¢nost Weidmiiller nabizi riizné moduly pocitadel
vyvinuté specialné pro tyto aplikace, které umoznuji pri-
jimat vstupni frekvenci do 500 kHz. Modul synchron-
niho-sériového rozhrani (SSI) umozZnuje provadéni vysoce
presnych polohovacich praci s absolutnimi enkodéry.
Tento modul Ize parametrizovat pro poslech nebo pro-
vozni rezim master a tudiz zvlada vsechny oblasti pou-
ziti. Modul s vystupem impulzu je k dispozici pro mé-
feni frekvenci do 100 kHz a UR20-1CNT-500 nabizi
vstup, ktery mlze pfijimat frekvence do 500 kHz. Modul
UR20-2CNT-100 ma dva nezavislé pocitadlové vstupy;
doplfiuje ho modul UR20-1CNT-100-1DO s jednim poci-
tadlem, ktery ale nabizi dal§i moznosti diky zapadce,

P P Sy fv . Vseobecné objednaci udaje
brané a resetovacimu vstupu. To umozinuje externi fizeni

poditadla. Tento modul mize navic pres digitalni vystup

pomoci sady referenénich hodnot spustit okamzitou uda- Vo Remote /0 module, IP20, 4-channel, Communi-
cation module, PUSH IN connection
lost. Cislo objednavky 1315740000
Modul UR20-1COM-232-485-422 nabizi rozsifené moz- Typ UR20-4COM-I0-LINK
nosti komunikace; zafizeni Ize napfiklad konzistentné inte- ~ GTIN (EAN) 4050118118728
Mnozstvi 1 items

grovat do systému u-remote pomoci rozhrani RS232,

RS485 nebo RS422. Modul UR20-1COM-SAI-PRO pred-
stavuje feSeni pro pfipojeni fidici skiiné k periferiim. Tato
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Osvédcéeni
Schvaleni @
C us
[H us ATEX
LISTED x
LISTED  rormazLOC. ciD2
KOREANCERT cn
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédé&eni (cULus) E141197
Cislo certifikatu (cULUSEX) E223527
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 76 mm Hloubka (v palcich) 2.9921 inch
Vyska 120 mm Vyska (v palcich) 4.7244 inch
Sitka 11.5 mm Sitka (v palcich) 0.4528 inch
Rozmér pfi montazi - vyska 128 mm Cista hmotnost 87.62¢g
Teploty
Skladovaci teplota -40°C...+85°C Provozni teplota -20°C...60 °C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 7a, 7cl
pouzitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 82327f13-cd27-455a-abbb-a62e1996dcf8
Uhlikova stopa vyrobku Kolébka k brané 8,658 kg CO2 eq.
Digitalni vstupy
Odolnost proti zkratu Ano Pocet digitalnich vstupt 4

Typ

Typy 1Ta3,EN61131-2 Typ vstupu

Typ 1 v souladu
slEC61131-2, Typ 3
v souladu s [EC61131-2

Vstupni napéti, vysoké >11V Diagnostika modull Ano

Vstupni napéti, nizké <bV Diagnostika jednotlivych kanal Ano

Rozhrani 10-Link

Pocet rozhrani 10-Link 4 Odolnost rozhrani |O-Link proti zkratu Ano

Typ pfipojeni rozhrani 10-Link 10-Link V1.1.2 K dispozici diagnostika jednotlivych Ano
kanald rozhrani 10-Link

K dispozici diagnostika moduld rozhrani Ano Vystupni proud rozhrani 10-Link (rezZim 0.1 A

10-Link C/QDO)

Vystupni proud rozhrani I0-Link (AL+) 05 A
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Elektrické napajeni

Napéajeci napéti

24V DC +20 %/ -15 %,
prostiednictvim systémové
sbérnice

Spotieba proudu z lIN (pfislusny
napajeci Usek)

25 mA + napdjeni snimace

Spotieba proudu z Isys, typ.

8 mA

Obecné udaje

Odolnost proti otfesiim bHz=<f=<8,4Hz Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
3,5 mm rozkmit podle
IEC 60068-2-6, 8,4 Hz =<
f=< 150 Hz: 1 g zrychleni
podle IEC 60068-2-6
Zkusebni napéti 500V Kategorie razového napéti Il
Zavaznost znecisténi 2 Nosna lista TS 35

Tlak vzduchu (provoz)

2 795 hPa (vyska
<2000 m) podle
DINEN 61131-2

Vlhkost vzduchu (pfeprava)

10 % aZ 95 %, bez
kondensace podle DIN EN
61131-2

Tlak vzduchu (pfeprava)

1013 hPa (vyska O m) do
700 hPa (vySka 3000 m)
podle DINEN 61131-2

Tlak vzduchu (skladovani)

1013 hPa (vy$ska O m) do
700 hPa (vyska 3000 m)
podle DINEN 61131-2

VlIhkost vzduchu (provoz)

10 % az 95 %, bez
kondensace podle DIN EN
61131-2

VlIhkost vzduchu (skladovani)

10 % az 95 %, bez
kondensace podle DIN EN
61131-2

Otres 15 g za 11 ms, poloviéni
sinusova vina, podle IEC
60068-2-27
Udaje o systému
Trida A Typ modulu Funkéni modul
Rozhrani u-remote systémova Galvanické oddéleni 500 V DC mezi
sbérnice proudovymi drédhami
Vystupni proud 0,1 A C/Q (DO REZIM), Typ ptipojeni 10-Link
05AL+
Protokol sbérnice PROFINET IRT, PROFINET Rychlost pfenosu systémové sbérnice, 48 Mbit
RT, PROFIBUS DP-V1, max.
EtherCAT, Modbus/TCP,
EtherNet/IP, CANopen,
DeviceNet, POWERLINK,
CC-Link, CC-Link IE TSN,
IEC 61162-450
10 spojeni, standardni 10-Link V1.1.2
Udaje p¥ipojeni
Prafez pfipojeni vodicd, jemné stacené, AWG 16 Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, AWG 26
max. (AWG) min. (AWG)
Prafez vodice, pevnym, max. (AWG) AWG 16 Prafez vodice, pevnym, min. (AWG) AWG 26
Typ pfipojeni PUSH IN Prafez vodice, pevny, max. 1.5 mm?2
Prafez vodice, pevny, min. 0.14 mm?2 Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 1.5 mm?2
max.
Prirez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 0.14 mm2
min.
Klasifikace
ETIM 8.0 EC001604 ETIM 9.0 EC001604
ETIM 10.0 EC001604 ECLASS 14.0 27-24-26-08
ECLASS 15.0 27-24-26-08
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Vysvétleni zkratek

Digital communication- modules

UR20 - 1COM - CAN

u-remote 10-LINK = 10-Link

CAN = CAN

" CANOPEN = CANopen

IF:piotectien 232 = RS232 profocal

485 = RS485 protocol
Number of channels 422 = R8422 protocol
SAI-PRO = Sub bus gateway
SAl Pro modules
V2 = Version 2

COM = Communication
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Prislusenstvi

Vseobecné objednaci udaje

Systémové pfislusenstvi

Objevte Sirokou nabidku prisluSenstvi pro vas systém
u-remote - idealni doplnék pro jesté efektivnéjsi a
flexibilnéjsi aplikace.

Typ UR20-EBK-ACC Verze
Cislo 1346610000 End bracket, ,
objednavky

GTIN (EAN) 4050118151596
MnozZstvi 5 ST

Typ UR20-SM-ACC Verze
Cislo 1339920000 Cover, ,
objednavky

GTIN (EAN) 4050118144727
MnozZstvi 20 ST
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Vseobecné objednaci udaje

Typ PM 2.7/2.6 MC NE WS Verze

Cislo 1323710000 OMNIMATE Signal - series PM, Narazeci znacky, 2.7 x 2.6 mm, Rozte¢
objednavky v mm (P): 3.50 Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4050118126778
Mnozstvi 960 ST
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Vlastni tisk

Vseobecné objednaci udaje

Typ PM 2.7/2.6 MC SDR
Cislo 1323700000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118126761
MnozZstvi 192 ST

Verze
OMNIMATE Signal - series PM, Narazeci znacky, 2.7 x 2.6 mm, Rozte¢

v mm (P): 3.50 Weidmueller, Podle specifikace zadkaznika

Typ DEK 5/8-11.56 MC SDR
Cislo 1341610000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118146059
MnozZstvi 100 ST

Verze
Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 8 mm, Rozte¢ v mm (P): 8.00

Weidmueller, Podle specifikace zakaznika

Vseobecné objednaci udaje

Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro vechny

vodice a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.

Tento systém je idealni pro kratké Ciselné sekvence a

zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacek.

Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.

Potisk je dobre Citelny, ma perfektni kontrast a je k

dispozici v rliznych Sirkach.

« Sirokéa fada potisténych znacek pro okamzité pouziti

* Pasky pro rychlou instalaci

¢ Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory

* K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem

Pro vlastni potisk: Prosime za$lete nam soubor pro nas

software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Typ DEK 5/8-11.5 MC NE WS
Cislo 1341630000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118145946
MnoZstvi 500 ST

Verze
Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 8 mm, Rozte¢ v mm (P): 8.00

Weidmueller, Bila
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Hlinik

Hlinik ma druhou nejlepsi elektrickou vodivost po médi.
Jednou z vyhod je nizka vaha, vyhodou je vynikajici
ochrana proti korozi.

Vseobecné objednaci udaje

Typ TS 35X7.56 2M/AL/BK Verze
Cislo 0330800000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190100650
Mnozstvi 40 M

Svorkovnicova lidta, Prisludenstvi, Hlinik, neo3etfené, Sitka: 2000 mm,
Vyska: 35 mm, Hloubka: 7.5 mm

Nerezova ocel

Nerezova ocel je kolektivni termin pro vS§echny typy oceli
A (slitin) s vysokym stupném cistoty a odolnosti vici korozi.

Vseobecné objednaci udaje

Typ TS 35X7.5 2M/CRN Verze
Cislo 1747350000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248003372
MnoZzstvi 40 M

Svorkovnicova lista, PfisluSenstvi, Nerezavéjici ocel 1.4301,

neosetiené, Sitka: 2000 mm, Vyska: 35 mm, Hloubka: 7.5 mm

Ocel

Ocelové DIN listy jsou na trhu nejrozsifenéjsi. Mezi
kovovymi DIN liStami maji nejnizsi ochranu proti zkratu,
podobné k nerezové oceli.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ TS 35X7.5 2M/ST/ZN Verze

Cislo 0383400000 Svorkovnicova lista, PfisluSenstvi, Ocel, pozinkovany a pasivovany,
objednavky Sitka: 2000 mm, Vyéka: 35 mm, Hloubka: 7.6 mm

GTIN (EAN) 4008190088026

Mnozstvi 40 M

Typ TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN Verze

Cislo 0514500000 Svorkovnicova lista, Pfislusenstvi, Ocel, pozinkovany a pasivovany,
objednavky Sitka: 2000 mm, Vyska: 35 mm, Hloubka: 7.5 mm

GTIN (EAN) 4008190046019

MnozZstvi 40 M

Typ TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN Verze

Cislo 0514510000 Svorkovnicova lita, PfisluSenstvi, Ocel, pozinkovany a pasivovany,
objednavky Sitka: 1000 mm, Vy3ka: 35 mm, Hloubka: 7.5 mm

GTIN (EAN) 4008190116620

Mnozstvi 20M

Typ TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ Verze

Cislo 7915060000 Svorkovnicova lista, PfisluSenstvi, Ocel, pozinkovany a pasivovany,
objednavky Sitka: 2000 mm, Vyska: 35 mm, Hloubka: 7.5 mm

GTIN (EAN) 4032248296279

MnozZstvi 40 M

Crimping tools

Vseobecné objednaci udaje

Krimpovaci nastroje pro koncovky s plastovymi objimkami

nebo bez

* Racna zarucuje presné krimpovani
* Moznost uvolnéni v pfipadé chybné manipulace

PZ25S
2903690000

Typ

Cislo
objednavky
GTIN (EAN)

MnozZstvi

4099986027008
18T

Verze

0.14mm?2, 2.5mm?, Lichobéznikové krimpovani

Zakladni moduly

Creation date 06.01.2026 10:48:09 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://eshop.weidmueller.com/p/0383400000
https://eshop.weidmueller.com/p/0514500000
https://eshop.weidmueller.com/p/0514510000
https://eshop.weidmueller.com/p/7915060000
https://eshop.weidmueller.com/p/2903690000

UR20-4COM-IO-LINK

Accessories

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Vseobecné objednaci udaje

Typ UR20-BM-SP
Cislo 1350930000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118402735
MnozZstvi 5 ST

Verze

Replacement part, , Flange-mounted housing

Elektronické moduly

Vseobecné objednaci udaje

Typ UR20-EM-1315740000-SP
Cislo 1347340000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118152050
MnozZstvi 18T

Verze

Replacement part

Plugkit

Vseobecné objednaci udaje

Typ UR20-PK-1315740000-SP
Cislo 2508760000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118525717
MnozZstvi 5 ST

Verze

Replacement part
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