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SM je stitek MultiCard pro znaceni fidicich a signalnich

zarizeni. §t|’tky jsou pfipevnény do drzakd nebo pfilepeny

pomoci samolepici folie. Pfizplisobené znacky lze vytvofit

pomoci znacicich systému PrintJet CONNECT nebo Plot-

ter.

¢ UZivatelé mohou rychle tisknout Stitky podle svych
potieb

* Neni tfteba mit na skladé drahé standardni Stitky

* Vysoce odolny a kvalitni tisk pFi pouziti PrintJet jako
nahrady za ryti

¢ Pro extrémni naroky doporuc¢ujeme ochrannou félii ETO
SM.

¢ Drzaky mohou byt pouZity pro tlacitka o priiméru
22 mm nebo 30 mm od spolec¢nosti Siemens, ABB,
Moeller a Télémécanique

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndm soubor pro nas

software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Verze SwitchMark, Znac¢ky na pfistroje, 44 x 44 mm, pro
vackové prepinace, ABB, Typ ON a OL40, Podle

specifikace zadkaznika

Cislo objednavky 1323640000

Typ SM 44/44-21 MC SDR
GTIN (EAN) 4050118126730
MnozZstvi 4 items

Datum vytvoreni 18.03.2026 04:08:46 MEZ
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 1.2 mm Hloubka (v palcich) 0.0472 inch
Vyska 44 mm Vyska (v palcich) 1.7323 inch
Sitka 44 mm Sitka (v palcich) 1.7323 inch
Praimér 21 mm Cista hmotnost 356g
Teploty

Rozsah provozni teploty -40...100 °C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Uhlikova stopa vyrobku Kolébka k brané 0.039 kg CO2 eq.

Obecné udaje

Verze Ize zapojit

Sitka 44 mm

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2

Rozsah provozni teploty, max. 100 °C

Rozsah provozni teploty, min. -40 °C

Barevny Podle specifikace zadkaznika

Halogen Ne

Zakladni material Polyamid 66

Tisténé znaky VyZaduje soubor M-Print PRO

Pocet znacek v baleni Forma napéjeni MultiCard

kompatibilni tiskarna PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2

Pocet znacek na kombinaci 1 MultiCard = Device markers

Rozsah provozni teploty -40...100 °C

Aplikace/vyrobce pro vackové prepinace, ABB, Typ ON a OL40

Znacky na pFistroje

Pramér 21 mm Halogen Ne
Klasifikace

ETIM 8.0 EC001288 ETIM 9.0 EC001288
ETIM 10.0 EC001288 ECLASS 14.0 27-28-11-04
ECLASS 15.0 27-28-11-04
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