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\/compum

Civka, médény kabel, pruzny, Kat. 7

Vseobecné objednaci udaje

Verze Systémovy kabel, Kat.7 (ISO/IEC 11801), LSZH,
305 m

Cislo objednavky 1333160000

Typ IE-C7FS8LM-305M

GTIN (EAN) 4050118136968

Mnoizstvi 1 items

Baleni jako kabelovy kruh v kartonu
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Osvédcéeni
Schvaleni
!J I
LISTED

ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E349758
Rozméry a hmotnosti
Délka 305 m Délka (v palcich) 12007.874 inch
Cista hmotnost 12320¢
Teploty
Skladovaci teplota -20°C...60°C Provozni teplota -20°C...60 °C
Teplota instalace 0°C..50°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS Vyhovuijici
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Technické specifikace kabelu
Barva oplasténi Purpurova Odolnost viéi olejum No
Pocet vodicu 8 Stinény Ano
Halogen Ne Izolace PE
Odolnost proti Sifeni ohné in accordance with IEC ZkuSebni napéti: stinéni vodi¢-vodi¢ 2,5kV /DCpodobu2s

60332-1
Obecné standardy
C. osvédéeni (cULus) E349758

Standardy

Vseobecné prislusenstvi komunikacniho ISO / IEC 11801:2002, EN
kabelu 50173-1:2007

Neprostupné pro kouf

to IEC 60754-2

Standardy specifické pro kabel

Vseobecné prislusenstvi komunikac¢niho ISO / IEC 11801:2002, EN
kabelu 50173-1:2007

Neprostupné pro kouf

to IEC 60754-2

Elektrické vlastnosti kabelu

Kategorie Kat.7 (ISO/IEC 11801) Provozni napéti 125 V max.

Utlum spojeni do 1000 MHz 80 dB Trida oddéleni podle EN 50174-2 d

Kapacita pfi 1 kHz 44 nF/km Odpor spojeni pfi 10 MHz / m 5.00 mQ

Utlum stinéni do 1000 MHz 60.00 dB Odpor smycky 170 Q/km

Zkus$ebni napéti: stinéni vodi¢-vodi¢ 2,5kV/DCpodobu2s Rozdilovy odpor 5 %

Zpozdéné zkresleni 2.5 ns/100m Charakteristickd impedance 100 £ 5 Q pfi T00MHz
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Mechanické a materialové vlastnosti kabelu

Odolnost vici olejum No Odolné proti UV zareni Ne
Sila pfi vytaZzeni max. 40 N Halogen Ne
Polomér ohybu, min., jen jednou 5 *primér Odolnost proti Sifeni ohné in accordance with IEC

60332-1

Neprostupné pro kouf

to IEC 60754-2

Struktura kabelu

Prameny 7 Prameér plasté 6,0 mm

Barva oplasténi Purpurova Prafez 4*2*AWG 27/7 - 4*2*0,1
mm?2

Stinéni S/FTP Pocet vodicu 8

Pruafez izolace T mm Izolace PE

Prameér plasté, max. 6 mm Material plasté LSZH

Pramér médi 0.43 mm Usporadani jader vodice Krouceny par

Kompletni stinéni Stinici oplet vyroben z Prekryvani opletu stinéni 60 %

médénych dratkd

Material vodice

Neizolovany médény vodi¢

Barevna posloupnost vodi¢l - pard
vodi¢u

bila - modra, bila -
oranzova, bila - zelena, bila
-hnéda

Klasifikace

ETIM 8.0 EC003249 ETIM 9.0 EC003249
ETIM 10.0 EC003249 ECLASS 14.0 27-06-18-01
ECLASS 15.0 27-06-18-01
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Detailni vykres
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