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Obrazek vyrobku

Komplexni pfislusenstvi portfolia Klippon® Connect doko-
nale vyhovuji do posledniho detailu. To usnadriuje montaz
pfi dodrzovani pozadovanych norem.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Podpora pfipojnice, Stfibrna, 85 °C, Sitka: 15 mm,
None, Ocel, galvanizovand, Pfima montaz

Cislo objednavky 1340870000

Typ SH 4C

GTIN (EAN) 4050118208863

Mnozstvi 10 items

Datum vytvoreni 13.04.2026 09:40:51 MEZ
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Technické udaje
Osvédcéeni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 25 mm Hloubka (v palcich) 0.9842 inch
Vyska 25 mm Vyska (v palcich) 0.9842 inch
Sitka 15 mm Sitka (v palcich) 0.5906 inch
Cista hmotnost 24.39¢g
Teploty
Okolni teplota -5°C..40°C Provozni teplota -40 °C...85 °C
Trvala provozni teplota, max. 85 °C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Udaje materialu
Zakladni material Ocel, galvanizovana Barevny Stiibrna
Klasifikace hoflavosti UL 94 None
Dalsi technicka data
Navod k instalaci Pfima montaz Typ montaze Pfiméa montaz
Vseobecné
Pocet pola 1 Navod k instalaci Pfima montaz
Klasifikace
ETIM 8.0 EC001166 ETIM 9.0 EC001166
ETIM 10.0 EC001166 ECLASS 14.0 27-40-06-07
ECLASS 15.0 27-40-06-07
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