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* Vhodné pro kat. 5 (do 100 MHz) a kat. 6 (do 250 MHz,

tfida E)

* Vhodné pro PoE+ (podle IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Typ 3a4)

¢ Ochrana vSech vodic¢ovych dvoulinek

¢ Pfipojeni pomoci konektort samic RJ45

¢ Kovovy kryt

Vseobecné objednaci udaje

Verze Terminal rail fixing, Surge protection, Cat.6, PoE,
802.3 bt at Type 1, 802.3 bt at Type 2, 802.3 bt
at Type 3, 802.3 bt at Type 4

Cislo objednavky 1348590000
Typ VDATA CAT6
GTIN (EAN) 4050118153002
MnozZstvi 1 items
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Osvédcéeni
Schvéleni ( € @

LISTED
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (UL) E311081
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 46 mm Hloubka (v palcich) 1.811 inch
Vyska 75 mm Vyska (v palcich) 2.9527 inch
Sitka 19 mm Sitka (v palcich) 0.748 inch
Cista hmotnost 137 g
Teploty
Skladovaci teplota -40 °C...85 °C Provozni teplota -40 °C...80 °C
Vihkost 0..95 % (bez kondenzace)
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Jmenovité adaje UL
C. osvédé&eni (UL) E311081 Jmenovité napéti UN 48 V
Rozdéleni napéti (VDC) L-G 72V-120V Voltage Breakdown (VDC) L-L b3V-73V
Typ napéti DC
Jmenovité udaje IEC / EN
Vybijeci proud, limp (10/350 ps) 1 kA Jmenovité napéti (DC) 48 V
Jmenovity proud IN TA Stupen ochrany, UP Vodi¢ - vodi¢ 150V
Stupen ochrany, UP vodic¢ - PE 550V Typ napéti AC/DC
Doba odezvy / doba havarijniho stavu <1 ns Objemovy odpor <0.1Q
Frekvenéni rozsah, max. 250 MHz Vhodné pro Zastrcka RJ45
Standardy IEC 61643-21 Kategorie pozadavku podle normy IEC D1, C1,C2,C3

61643-21

Ztrata pri zapojovani < 1 dB pfi 250 MHz Max. trvalé napéti, Uc (AC) 48 V

Max. trvalé napéti, Uc (DC) 50V Proudova zatiZitelnost pfi razovém 1 kA 10/350 ps
proudu D1

Vlastnosti pfi prenosu signalu (-3 dB) 250 kHz Bleskovy testovaci proud, limp (10/350 1 kA
us) vodic-PE

Jmenovity proud zatéze IL TA Vodié-vodi¢, kapacitni odpor pfi 1 MHz, 30 pF
1Vrms

Vybijeci proud In (8/20 us) vodi¢-PE 10 kA Vybijeci proud Imax. (8/20 ps) vodi¢-PE 10 kA

Vodi¢-uzemnéni, kapacitni odpor pfi 20 pF Proudova zatiZitelnost pfi razovém 10 KA

1 MHz, 1 Vrms proudu C2

Koordinace izolace podle normy EN 50178

Kategorie razového napéti [} Zavaznost znecisténi 2
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Obecné udaje

Segment Prepétova ochrana dat Verze Cat.6, PoE, 802.3 btu
typu 1, 802.3 bt u typu 2,
802.3 bt u typu 3, 802.3
bt at Type 4

Design rtzné, Zastrcka adaptéru Barevny Stribfité Seda

Vhodné pro Zastrcka RJ45 Stupen kryti IP20

Nosna lista TS35x 15, TS35x7,b Provozni nadmofrska vyska <2000 m

Data p¥ipojeni

Metoda pfipojeni vodice Port RJ45 Typ pfipojeni Port RJ45

Elektrické udaje

Typ napéti AC/DC

Obecné udaje

Stupen kryti IP20 Barevny Stribrité Seda

Zaruka

Casovy interval 5 let

Klasifikace

ETIM 7.0 EC000943 ETIM 8.0 EC000943

ETIM 9.0 EC000943 ETIM 10.0 EC000943

ECLASS 12.0 27-17-15-03 ECLASS 13.0 27-17-15-03

ECLASS 14.0 27-17-15-03 ECLASS 15.0 27-17-15-03
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Circuit diagram
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