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Vseobecné objednaci udaje

Verze Pfedem smontovany kabel, PAC, Kabel LiYCY,
10,15 1 mm

Cislo objednavky 1350430010

Typ PAC-UNIV-D25M-F-1M

GTIN (EAN) 4032248159864

Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 04.01.2026 10:00:39 MEZ
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Cista hmotnost 276.94 g

Teploty

Skladovaci teplota -10...60 °C Provozni teplota -10..50
Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS Vyhovujici

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351¢28¢190d

Vseobecné udaje

Délka kabelu Tm Vhodné pro Analogové signaly

Zakladni material PVC Kabel Kabel LiYCY

Konektor rozhrani SUB-D MALE 25P Pocet pold, min. 25 pola

Vnéjsi pramér 10,15+ 1 mm Konektor, PLC strana HO0.25/10 (FERRULES
0.25mm?2)

Prafez vodice 0.25 mm?2

Elektrické udaje

Celkovy proud, max. 3A Dovolena sila proudu na vedeni, max. TA

Jmenovité napéti <60 Vdc =25 Vac Odpor <80 mQ/m
Provozni napéti <60VDC=s25VAC Zatizitelnost, vodi¢ / vodice 300 pF/m
Zatizitelnost, vodi¢ / stinéni 300 pF/m

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000237 ETIM 9.0 EC000237
ETIM 10.0 EC000237 ECLASS 14.0 27-24-22-20
ECLASS 15.0 27-24-22-20
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