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Vseobecné objednaci udaje

Verze Surge voltage arrester, Low voltage, Accessories,
Surge protection Il

Cislo objednavky 1351320000

Typ VPU 11 0 PV 600V DC

GTIN (EAN) 4050118158755

Mnozstvi 1 items

Stav objednavky Tento produkt v budoucnu uz nebude k dispozici.

K dispozici do 2026-06-01T00:00:00+02:00

Alternativni vyrobek VPU PV 110 600

Datum vytvoreni 20.03.2026 11:40:06 MEZ
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Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 64 mm Hloubka (v palcich) 2.5197 inch

Vyska 52 mm Vyska (v palcich) 2.0472 inch

Sitka 17.8 mm Sitka (v palcich) 0.7008 inch

Cista hmotnost 735¢g

Teploty

Skladovaci teplota -40°C..80°C Provozni teplota -40 °C...

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Jmenovité udaje IEC / EN

Pocet pola 1 Svodovy proud pfi Un 30 pA

Jmenovité napéti (DC) 600V PV napéti, podle normy IEC <600V
60364-7-712

Typ napéti DC Doba odezvy / doba havarijniho stavu <25 ns

Standardy EN 50539-11 Max. trvalé napéti, Uc (DC) 600V

Vybijeci proud In (8/20 us) vodi¢-PE 20 kA Vybijeci proud Imax. (8/20 ps) vodi¢-PE 40 kA

Stupen kryti Up pfi IN (L/N-PE) <2.2kV Integrovana zalozni pojistka Ne

Koordinace izolace podle normy EN 50178

Kategorie razového napéti [} Zavaznost znecisténi 2

Obecné udaje

Opticky funkéni displej zelena = OK, ¢ervena = Verze Prepétova ochrana ll
svodic¢ je vadny - vyménte
ho
Design Instalaéni kryt; 1TE, Insta Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
IP 20
Barevny OranZova Stupen kryti IP20
Nosna lista TS 35
Technické udaje - fotovoltaika
Standardy EN 50539-11 Stupen kryti Up (+/-, -/PE, +/PE) <2.2kV
Zkratovy proud ISCPV 200 A Ttida pozadavk( Typ
Stupen kryti Up pfi IN (na modul) <2.2kV PV napéti systému, max. Ucpv 600V

Maximalni stejnosmérné provozni napéti 600 V
DC rezimu UPCV +/-, -/PE, +/PE

Datum vytvoreni 20.03.2026 11:40:06 MEZ
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Technické udaje

Data pFipojeni

Typ pfipojeni Ize zapojit Prafez pfipojeni vodica, jemné stacené, 1.5 mm2
min.

Prafez pfipojeni vodicu, jemné stacené, 25 mm?2 Prafez pfipojeni vodicu, splétané, min. 1.5 mm?2

max.

Prafez pfipojeni vodicu, splétané, max. 35 mm?2

Elektrické udaje

Typ napéti DC

Obecné udaje

Pocet pola 1 Stupen kryti IP20
Barevny OranZova

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000941 ETIM 9.0 EC000941
ETIM 10.0 EC000941 ECLASS 14.0 27-17-90-90
ECLASS 15.0 27-17-90-90

Datum vytvoreni 20.03.2026 11:40:06 MEZ
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Circuit diagram
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KFiZzovy Sroubovak, Phillips

KFizovy Sroubovak pro Srouby Phillips, izolovany dle VDE,
SDIK PH DIN 7438, 1SO 8764/2-PH, vystup podle normy
ISO 8764-PH, rukojet SoftFinish

Vseobecné objednaci udaje

Typ SDIKPH1 X 80 Verze
Cislo 2749890000 Sroubovak, Sitka Eepele (B): 1 mm, 80 mm, Tloustka epele (A): 1
objednavky

GTIN (EAN) 4050118897098
MnozZstvi 1ST

Plochy Sroubovak

VDE izolovany plochy Sroubovak, SDI DIN 7437, 1ISO
2380/2, vystup podle DIN 5264, 1ISO 2380/ 1. Rukojet

SoftFinish
Vseobecné objednaci udaje
Typ SDIS 1.0X5.56X125 Verze
Cislo 2749850000 Sroubovak, Sitka &epele (B): 5.5 mm, Délka &epele: 125 mm, Tloustka
objednavky Cepele (A): T mm

GTIN (EAN) 4050118897050
MnozZstvi 18T

Datum vytvoreni 20.03.2026 11:40:06 MEZ
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