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Antény a prisluSenstvi antén (koaxialni kabely a upevrio-

vaci zafizeni)

* Nejmodernéjsi antény

¢ Osvédcené v pramyslu

* Robustni design (ochrana az IP67)

¢ Pro venkovni a vnitfni pouziti

¢ Podpora nejnovéjsi technologie

* AZ Wi-Fi 6 a Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

¢ Podpora az 5G (NR) (700 MHz - 3,8 GHz)

* Také podpora dal$ich technologii (napf. Bluetooth,
GNSS atd.)

¢ Vhodné koaxialni kabely v riznych délkach

¢ Vhodné uchyty na poly a zed’

Vseobecné objednaci udaje

Verze Anténa WLAN, Smérovéa anténa, Dvojité pAsmo
(2,4 GHz / 5 GHz), Zesileni 9 dBi, Svisle, 1x typ N,
samice, spodni, IP67, Impedance: 50 Q

Cislo objednavky 1367140000

Typ IE-ANT-P-ABG-75-9-NF
GTIN (EAN) 4050118186338
MnozZstvi 1 items
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Technické udaje

Osvédcéeni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 35 Hloubka (v palcich) 1.378 inch
Vyska 101 mm Vyska (v palcich) 3.9764 inch
Sitka 80 mm Sitka (v palcich) 3.1496 inch
Cista hmotnost 135.06 g
Teploty
Skladovaci teplota -40°C..80°C Provozni teplota -40 °C...80
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Material pouzdra
Barevny Seda Hlavni material krytu PC
Rozsah dodavky
Rozsah dodavky 1x anténa, 1x montaz na
sténu
Technické udaje
Typ pfipojeni 1x typ N, samice, spodni Impedance 50Q

3dB sitka svazku (horizontalni)

Pasmo 1: 75°, Pasmo 2:
55°

3dB Sitka svazku (vertikalni)

Pasmo 1: 55°, Pasmo 2:
55°

Pomeér stojatych vin <2 SloZeny vykon, max. 10W
pomér zepfedu dozadu Pasmo 1: 15 dB, Pasmo 2: Vyzarovani Smérové
15 dB
Frekvenéni rozsah Pasmo 1: 2400 - 2500 Zisk antény Band 1: 9 dBi, Band 2: 9
(MHz), P4smo 2: 5150 - dBi
5875 (MHz)
Vertikalni naklonéni Pasmo 1: 0°, Pa4smo 2: 0° Polarizace Svisle
Podminky prostiedi
Aplikace pro vnitfni i venkovni Provozni teplota, max. 80
pouziti
Provozni teplota, min. -40 °C Skladovaci teplota, max. 80 °C
Skladovaci teplota, min. -40 °C Zatizeni vétrem Celni, Lateralni, 7 N, pfi
160 Km/h
Klasifikace
ETIM 8.0 EC001698 ETIM 9.0 EC001698
ETIM 10.0 EC001698 ECLASS 14.0 19-07-01-05
ECLASS 15.0 19-07-01-05
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Antény a pfrislusenstvi antén (koaxialni kabely a upeviovaci zafizeni)

Antény a prisluSenstvi antén (koaxialni kabely a

upevihovaci zafizeni)

* Nejmodernéjsi antény

e Osvédcené v pramyslu

* Robustni design (ochrana az IP67)

¢ Pro venkovni a vnitfni pouziti

¢ Podpora nejnovéjsi technologie

e Az Wi-Fi 6 a Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

¢ Podpora az 5G (NR) (700 MHz - 3,8 GHz)

» Také podpora dal$ich technologii (napf. Bluetooth,
GNSS atd.)

¢ Vhodné koaxialni kabely v riznych délkach

* Vhodné uchyty na poly a zed’

Vseobecné objednaci udaje

Typ |IE-CC-NM-RPSMAM-1M Verze
Cislo 2788040000 Anténni kabel, Pripojeni 1:, N samec, Pfipojeni 2:, RP-SMA samec,
objednavky Délka: T m

GTIN (EAN) 4064675066309
MnozZstvi 1ST

Typ |IE-CC-NM-RPSMAM-2M Verze
Cislo 1367110000 Anténni kabel, Pripojeni 1:, N samec, Pfipojeni 2:, RP-SMA samec,
objednavky Délka: 2 m

GTIN (EAN) 4050118186376
MnozZstvi 18T

Typ |IE-CC-NM-RPSMAM-3M Verze
Cislo 2788050000 Anténni kabel, Pripojeni 1:, N samec, Pfipojeni 2:, RP-SMA samec,
objednavky Délka: 3 m

GTIN (EAN) 4064675066316
Mnozstvi 18T

Typ |IE-CC-NM-RPSMAM-4M Verze
Cislo 1367100000 Anténni kabel, Pripojeni 1:, N samec, Pfipojeni 2:, RP-SMA samec,
objednavky Délka: 4 m

GTIN (EAN) 4050118186369
MnozZstvi 1ST

Typ |IE-CC-NM-RPSMAM-5M Verze
Cislo 2788060000 Anténni kabel, Pfipojeni 1:, N samec, Pfipojeni 2:, RP-SMA samec,
objednavky Délka: 5 m

GTIN (EAN) 4064675066323
MnozZstvi 18T
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