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ACT20M: Uzké feseni

¢ Bezpecné a prostorové nenaroc¢né (6 mm) feseni oddé-
leni a pfevodu

* Rychla instalace zdroje napajeni pomoci sbérnice
na nosné listé CH20M

¢ Snadna konfigurace pres prepinac¢ DIP nebo FDT/DTM

software
* Rozsahla osvédceni, jako jsou ATEX, IECEX, GL a DNV

* VVysokéa odolnost proti ruSeni

Vseobecné objednaci udaje

Verze Prevodnik teploty, Tepelnéa spojka, Bez galvanic-
kého oddélené, Vstup : Teplota, termoclanek,
Vystup:1/U

Cislo objednavky 1375500000

Typ ACT20M-TCI-AO-E-S

GTIN (EAN) 4050118259674

MnozZstvi 1 items
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Technické udaje

Osvédcéeni

Schvaleni gt UK
W [ <ew> |ECEX CA

LISTED = APPROVED ATEX - KEMA

ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

C. osvédéeni (cULus) E337701

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 114.3 mm Hloubka (v palcich) 4.5 inch

Vyska 112.5 mm Vyska (v palcich) 4.4291 inch

Sitka 6.1 mm Sitka (v palcich) 0.2402 inch

Cista hmotnost 70¢

Teploty

Skladovaci teplota -40 °C...85 °C Provozni teplota -25°C..70°C

VlIhkost pfi provozni teploté

0...95 % (bez kondenzace)

Vihkost

Rel. vihkost 40 °C / 93 %,
bez kondenzace

Pravdépodobnost selhani

MTBF 189 a

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 7a, 7cl

pouzitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2f6dd957-42 1a-46db-a0c2-cf1609156924

Vstup

Snimac Thermocouples: J, K Pocet vstupl 1

Temperature input range

S mozZnosti konfigurace,
J:(-100...+1200 °C), K:
(-180...+1372 °C), min.
meéfici rozsah 50 °C (TC)

Vystup

Pocet vystupu
Proud impedance zatéze

1
<600 Q

napéti impedance zatéze
Detekce preruseni vodice

210 kQ

Ano, S moznosti
konfigurace, 3,5 mA / 23
mA / zadny

Type

aktivni, pfipojené Fizeni
musi byt pasivni

Vystupni napéti, pozn.

nastavitelné, 0(2)...10 V,
0(1)..5V

Vystupni proud

nastavitelné, 0...20 mA,
4..20 mA

Obecné udaje

Presnost

absolutni pfesnost: <t0,1 % meéficiho rozsahu, Zakladni pfesnost: <t 1 °C

Stupen kryti

IP20
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Napajeci napéti

24V DC 30 %

Cas odezvy

s moznosti konfigurace, = 30 ms, <300 ms

Nosna lista

TS 36

Teplotni soucinitel

0,1 °C/°C, nebo, £0,01% des Messbereichs”C

Delivery state Setting parameters Vstup
Konfigurace 0°C
Setting parameters Vystup 1
Konfigurace 0..20 mA
Setting parameters Vystup 2
Konfigurace 0..20 mA
Setting parameters Potla¢eni hluku
Konfigurace 100 Hz
Setting parameters Detekce chyby snimace
Konfigurace enabled
Setting parameters Uroven chybového vystupu
Konfigurace downscale
Setting parameters Cas odezvy
Konfigurace <30 ms

Jmenovita spotfeba energie 0.5 VA

Konfigurace DIP prepinac

Spotreba elektrické energie, max. 05 W

Spotieba elektrické energie, typ. 0.37W

Delivery state

Input: O °C // Output 1: 0...20 mA // Output 2: 0...20 mA // Noise suppression: 100 Hz //
Sensor error detection: enabled // Output error level: downscale // Step response time: < 30 ms

Koordinace izolace

Normy EMC

IEC 61326-1

Zavaznost znecisténi 2

Galvanické oddéleni

Bez oddéleni

Udaje o Ex aplikacich (ATEX)

Oznacovani

I3 GExnAIIC T4 Ge

IECEx - oznacovani plynu

Ex nA lIC T4 Gc, Norma:
IEC 60079-0-15

Misto instalace

Zaftizeni nainstalované v
bezpeéné oblasti, zéna 2

Data pripojeni

Typ pripojeni Sroubové pripojeni Utahovaci moment, min. 0.4 Nm
Utahovaci moment, max. 0.6 Nm Rozsah sevreni, jmenovité pfipojeni 2.5 mm?
Upinaci rozsah, min. 0.5 mm? Upinaci rozsah, max. 2.5 mm?
Prafez propojeni AWG, min. AWG 30 Prafez propojeni AWG, max. AWG 14
Shoda a schvaleni EMC

Normy EMC IEC 61326-1 Standardy IEC61010-1

Popis soucastek

Popis produktu

Konfigurovatelny snimac teploty ACT20M-TCI-AO-S oddéluje a prevadi analogové signaly.
Analogovy vstupni signal termoclanku (Typ J, K) se linearné prevede na analogovy vystupni signal
a je galvanicky oddélen. Zdroj napajeni je galvanicky oddélen od vstupu a vystupu (3cestné
oddéleni) s vyuzitim pfimych vodi¢i nebo pomoci sbérnice Weidmdiller.

Konfigurovatelny snimac teploty ACT20M-TCI-AO-E-S nabizi stejné funkce, ale nema galvanické

oddéleni.

Datum vytvoreni 27.02.2026 07:15:46 MEZ

Stav katalogu / Nakresy



Datovy list

ACT20M-TCI-AO-E-S

Technické udaje

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002919 ETIM 9.0 EC002919
ETIM 10.0 EC002919 ECLASS 14.0 27-21-01-29
ECLASS 15.0 27-21-01-29
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Connection diagram Dimensional drawing
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example for DIP switch setting example for DIP switch setting
(with ACT20M tool software) (with ACT20M tool software)
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Prazdné

Vseobecné objednaci udaje

MultiFit je systém znacek spole¢nosti Weidmiiller

pouZivany pro svorky od jinych vyrobct. Podobné jako

Dekafix od spole¢nosti Weidmidiller, jsou znacky fady

MultiFit pfipravené k pouziti se standardnim tiskem.

P¥i prvnim pouziti MultiFit doporucujeme provést test na

pouzivanych svorkach se vzorovymi znackami.

¢ Jedna znacka vhodna pro svorky od riiznych vyrobc.

¢ Znacky se standardnim potiskem k okamzitému pouziti

* Prazdné znacky pro tisk pomoci PrintJet CONNECT
nebo plotteru

* Jednotlivé potisténé znacky se dodavaji na zakladé
zdkaznikovych udaju CAE nebo specifikaci

¢ Jeden systém znaceni pro vSechny aplikace

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndam soubor pro nas

software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi poZadavky na znaceni.

Typ MF 5/7.5 MC NE WS Verze
Cislo 1877680000 MultiFit, Oznaceni svorek, 5 x 7.5 mm,
objednavky RKW, Phoenix, Bil&

GTIN (EAN) 4032248468270
MnozZstvi 320 ST

Rozte¢ v mm (P): 7.50 Adels

ACT20 (véetné sbérnice DIN a napajeni)

Vseobecné objednaci udaje

Moduly napajecich adaptérd pro oddélené napajeni a
rozvod napajeciho napéti: pro prevodniky fady ACT20 /
MICROSERIES.

22,5 / 6,1 mm Siroké napdjeci moduly se instaluji pfimo
vedle analogovych prevodnikl. 24 V DC napéjeci napéti
je pak volitelné premosténo pres sbérnici CH20M (fada
ACT20) nebo jednoduse pfemosténo pomoci zasuvnych
propojek ZQV 4N (MICROSERIES).
ACT20-Feed-In-PRO-S také detekuje poruchy ve vSech
zarizenich instalovanych na sbérnici CH20.

V pripadé chyby nebo zavady posle integrované stavové
relé béznou vystrahu k externimu ovladaci. Navic lze

k ACT20 Feed-In PRO-S pfipojit dva zdroje napéajeni
(primarni a zalozni). Dva napajeci moduly pfipojené ke
sbérnici CH20 zarucuji 100 % redundantni napajeni.

Tri LED ukazuji stav napajeni a chybové zpravy.
ACT20M-Feed-In PRO Ize také pouzit v aplikacich Ex
zény2 / Div.2.

Typ ACT20-FEED-IN-PRO-S Verze
Cislo 8965500000 Supply module, Distributes supply voltage to rail bus, Optional
objednavky connection of backup supply

GTIN (EAN) 4032248785117
MnozZstvi 18T
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CH20M BUS SET - Sestava

Vseobecné objednaci udaje

Integrovana sbérnice na nosnou liStu pro modularni

systém pouzder elektroniky.

P¥i napajeni, pfipojovani nebo distribuci v rdmci

modularnich aplikaci m{iZe sbérnice Rail bus nahradit

zdlouhavy proces individualniho zapojeni flexibilnim a

neprerusovanym resenim v celém systému.

Systémova sbérnice je bezpec¢né umisténa do standardni

35 mm montazni listy. Kontaktni blok SMD sbérnice Ize

natavit a spajet, aby byl proces béhem montaze dilt zcela

automatizovan. Odolné zlacené kontaktni plochy zajistuji
staly a spolehlivy kontakt uréeny pro kryty zastavnych
vSech Sitek.

¢ Unikatni rozsah: Integrované pfipojeni zahrnuje vSechny
dostupné Sitky: od 6 mm desticky po velkoplosny kryt o
Sifce 67 mm.

* Snadna udrzba béhem instalace Vyména modulu je
snadn4, a to i ve stavajicich skupindch moduld, -aniz by
to mélo vliv na sousedni moduly.

¢ Univerzalni integrace Nepferusena systémova sbérnice
je bezpecnym zplisobem umisténa do standardni
35 mm montazni listy.

* Spolehlivé: Galvanizovana pozlacené Pét piné-arched
kontaktt slouZi k vytvoreni trvalého kontaktu do
sbérnice listy. PAJENA PRIRUBA THR zaijisti, aby
pripojeni obvodové desky bylo stabilni.

Typ SAMPLE CH20M BUS 250MM Verze

Cislo 1335150000

objednavky Kryt - fada CH20M, Sitka: 25.1 mm
GTIN (EAN) 4050118138382

MnozZstvi 18T

Sbérnicovy systém pro montaz na listu, Ukazkova sada, OMNIMATE

ACT20 (véetné sbérnice DIN a napajeni)

Moduly napéjecich adaptérd pro oddélené napajeni a
rozvod napdjeciho napéti: pro prevodniky fady ACT20 /
MICROSERIES.

22,5 / 6,1 mm Siroké napajeci moduly se instaluji pfimo
vedle analogovych prevodnikl. 24 V DC napajeci napéti
je pak volitelné pfemosténo pres sbérnici CH20M (fada
ACT20) nebo jednoduse pfemosténo pomoci zasuvnych
propojek ZQV 4N (MICROSERIES).
ACT20-Feed-In-PRO-S také detekuje poruchy ve vSech
zarizenich instalovanych na sbérnici CH20.

V pripadé chyby nebo zavady poSle integrované stavové
relé béznou vystrahu k externimu ovladaci. Navic lze

k ACT20 Feed-In PRO-S pfipojit dva zdroje napajeni
(primarni a zalozni). Dva napajeci moduly pfipojené ke
sbérnici CH20 zarucuji 100 % redundantni napajeni.

T¥i LED ukazuji stav napajeni a chybové zpravy.
ACT20M-Feed-In PRO lze také pouzit v aplikacich Ex
zény?2 / Div.2.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ SAMPLE CH20M BUS 250MM Verze
Cislo 1335140000 Sbérnicovy systém pro montaz na listu, Ukazkova sada, OMNIMATE
objednavky Kryt - fada CH20M, Sitka: 25.1 mm

GTIN (EAN) 4050118138375
MnozZstvi 18T
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