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Spole¢nost Weidmiiller nabizi Sirokou fadu nastroja a pfi-

sluenstvi pro kabelaz snimac - akénich ¢lend.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Nastroj k nalisovani koncovek, 4-drazkové krimpo-
vani

Cislo objednavky 1381690000

Typ SAI-TMCSK

GTIN (EAN) 4050118183870

Mnoizstvi 1 items

Datum vytvoreni 12.07.2026 02:27:26 MEZ

Stav katalogu / Nakresy 1


https://eshop.weidmueller.com/p/1381690000

Datovy list

SAI-TMCSK

Technické udaje

Rozméry a hmotnosti
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Délka 178 mm Délka (v palcich) 7.0079 inch
Cist4 hmotnost 288¢g
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Technické udaje
Verze Mechanické, bez
vymeénitelnych vloZek
Popis kontaktu
Type of contact Turned contacts Prafez vodice, max. AWG AWG 20

Prarez vodice, min. AWG

AWG 28

Udaje o nastroji - krimpovani

Krimpovani - typ/profil

4-drazkové krimpovani

Nastavitelny rozsah krimpovani AWG AWG 20, AWG 22, AWG
24, AWG 26, AWG 28

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000168 ETIM 9.0 EC000168
ETIM 10.0 EC000168 ECLASS 14.0 21-04-38-11
ECLASS 15.0 21-04-38-11

Datum vytvoreni 12.07.2026 02:27:26 MEZ

Stav katalogu / Nakresy



