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Vase periferni zafizeni musi by méla byt napajena vétsim
vykonem. S nasim novym zasuvnym konektorem M12 je
mozné bez problémii pripojit vice nez 250 V a 2 A. Kom-
paktni zdsuvné konektory M 12 s kédovym oznacenim A,
K, L, S aT jsou uréeny pro prenos az 630 V AC nebo 60 V
DCa 12 A.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Prichodka skrz panel, Pocet péla: 4, Kédovani: A-
kédovani, M12, 250 V

Cislo objednavky 1383020000

Typ SAIS-WDF-4-M20

GTIN (EAN) 4050118185072

Mnoizstvi 1 items

Datum vytvoreni 14.11.2025 11:26:44 MEZ
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Datovy list
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Osvédéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Cista hmotnost 2458¢g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS Vyhovuijici

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1c533b66-fcff-4dab-b89f-fd55fbfbchb55

Technické udaje - upravitelné zasuvné konektory

Pocet polu 4 Kédovani A-kédovani

Povrch kontaktu Pozlacené Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni

Hlavni material krytu Tlakove lity zinek Odpor izolace 108 Q

Material kontaktu CuZn Prafez vodice, max. 1.5 mm?

Prarez vodice, min. 0.14 mm?2 Jmenovité napéti 250V

Jmenovity proud 8 A Stupen kryti IP67

Cykly zapojovani = 100 Zavaznost znecisténi 3

Kabelova priichodka M 20 Jmenovity proud Kontakty 1-4 8 A, kontakt
52A,2A(8pola)

Pfipojeni stinéni Ne Material krouzku se zavitem Tlakové lity zinek

Rozsah teplot krytu -40..+85°C

Vseobecné technické specifikace

Pocet pola 4 Kédovani A-kédovani
P¥ipojovaci zavit M12 Povrch kontaktu Pozlacené
Typ pfipojeni Sroubové pripojeni Hlavni material krytu Tlakové lity zinek
Odpor izolace 108 Q Material kontaktu CuZn
Jmenovité napéti 250V Jmenovity proud 8A

Stupen kryti IP67 Cykly zapojovani =100
Zavaznost znecisténi 3 Kabelova prichodka M 20
Material krouzku se zavitem Tlakové lity zinek Rozsah teplot krytu -40..+85°C
Klasifikace

ETIM 6.0 EC002925 ETIM 7.0 EC002925
ETIM 8.0 EC002925 ETIM 9.0 EC002925
ETIM 10.0 EC002925 ECLASS 9.0 27-44-01-06
ECLASS 9.1 27-44-01-06 ECLASS 10.0 27-44-01-06
ECLASS 11.0 27-44-01-06 ECLASS 12.0 27-44-01-06
ECLASS 13.0 27-44-01-06 ECLASS 14.0 27-44-01-06
ECLASS 15.0 27-44-01-06
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