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Rozhrani s digitalnim vstupem pres relé jsou uziteCna pro

oddéleni perifernich snimac( od karty a/nebo k pfizplso-

beni provozu danych prvkl na napéti poZzadované DCS.

Tato rozhrani také podporuji dalsi vliastnosti poskytujici

razné vyhody, jako jsou nasledujici:

¢ Redundance: rozhrani maji 2 50polové (AKB) konektory
pro Ucely redundance.

* Mnohé z téchto rozhrani aktivuji relé v pfipadé, Ze u jed-
noho ze dvou zdroju napéti kleslo napéti pod cca 12 V.

» Karty Ize instalovat pomoci pfipojeni se Srouby nebo s
taznou pruzinou.

¢ Vstupni snimace lze pfipojit dvéma zpUsoby: napajené
pfimo z karty nebo pfimo z periferie.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Rozhrani, RS, 2 x AKB (50P), LP2N 5,08 mm
Cislo objednavky 1384280000

Typ TBY-ADV 151-48-PS-2KB-S

GTIN (EAN) 4050118185621

Mnozstvi 1 items

Stav objednavky Tento produkt v budoucnu uz nebude k dispozici.
Posledni datum objed- ~ 2026-02-10T00:00:00+01:00

navky
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Technické udaje
Osvédcéeni
Schvaéleni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 95 mm Hloubka (v palcich) 3.7401 inch
Vyska 131 mm Vyska (v palcich) 5.1575 inch
Sitka 317 mm Sitka (v palcich) 12.4803 inch
Cista hmotnost 910g¢g
Teploty
Skladovaci teplota -40...85 °C Provozni teplota -25..70°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢c, 7a, 7cl
pouzitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 4¢c2bf777-1c3a-4574-9dcf-a43fbd923cdb
Obecné udaje
Stavovy displej LED relé zelena Odpojovac relé Ne
Pojistka relé Ano Stykac Ne
LED stav napéti napajeni zelena Pojistka napajeni TA
Udaje o p¥ipojeni
Pocet polu (Fidici strana) b0podlova zastrcka Napéajeni pripojeni LP 5,08 mm
Pfipojeni (strana periferie) LP2N 5,08 mm Pfipojeni k fidici strané 2 x AKB (50P)
Jmenovité adaje
Mechanicka Zivotnost bx 106 spinaci cykly
Hodnoceni, datovy vstup
Vstupni napéti 48V DC = 10% Vstupni proud 7 mA (pojistka zapnuta) /
0,5 mA (pojistka vypnuta)
Jmenovité udaje, vystup
Typ relé RSS Material kontaktd AgNi gold-plated tenkou
vrstvou
Jmenovité napéti 18..30V DC Max. DC proud 10 mA
Minimalni proud kontaktu 1 mA Minimalni napéti kontaktu 1V
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Jmenovity vstup izolace <50V DC Jmenovity vystup izolace =50V DC
Kategorie prepéti vstup/vstup I} Kategorie prepéti vstup/vystup I}
Kategorie prepéti vystup/vystup I} Zavaznost Urovné znedisténi 2

Test pulzniho napéti (1,2/50us) 1.5 kV Zkusebni napéti izolace AC 0.35 kV
Vzdusny prostor vstup/vystup 255 mm

Pfipojovaci pole

Min. prifez vodice, AWG AWG 26 Typ ptipojeni Sroubové pfipojeni
Objimka s plastovou manzetou, max. 2.5 mm?2 Pruzné s objimkou, min. 0.5 mm?2
Pruzné s objimkou, max. 2.5 mm?2 Pruzné, max. HO5(07) V-K 4 mm?2
Pruzné, min. HO5(07) V-K 0.5 mm?2 Pevné, max. HO5(07) V-U 6 mm?2
Pevné, min. HO5(07) V-U 0.5 mm?2 Délka odizolovani 6 mm
Utahovaci moment, max. 0.6 Nm Utahovaci moment, min. 0.5 Nm
Rozsah upnuti, max. 6 mm?2 Rozsah upnuti, min. 0.13 mm?2
Max. prufez vodice, AWG AWG 12

Pfipojeni napajeni

Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni Upinaci rozsah, min. 0.13 mm?2
Upinaci rozsah, max. 6 mm?2 Pevné, min. HO5(07) V-U 0.5 mm2
Pevné, max. HO5(07) V-U 6 mm?2 Pruzné, min. HO5(07) V-K 0.5 mm?2
Pruzné, max. HO5(07) V-K 4 mm?2 Pruzné s objimkou, max. 2.5 mm?2
Pruzné s objimkou, min. 2.5 mm?2 Koncovka s plastovou objimkou, max. 0.5 mm2
Prifez vodice, min. AWG AWG 12 Priifez vodice, max. AWG AWG 26
Utahovaci moment, min. 0.5 Nm Utahovaci moment, max. 0.6 Nm
Délka odizolovani 6 mm

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002780 ETIM 9.0 EC002780
ETIM 10.0 EC002780 ECLASS 14.0 27-14-11-52
ECLASS 15.0 27-14-11-52
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Jumpers configuration
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