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Vseobecné objednaci udaje

Verze Profil krytu, RS 100 Transparentni, Sitka: 2000
mm

Cislo objednavky 1386220000

Typ ADP 10 S

GTIN (EAN) 4099987167062

Mnozstvi ™
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 24 mm Hloubka (v palcich) 0.9449 inch
Vyska 73 mm Vyska (v palcich) 2.874 inch
Sitka 2000 mm Sitka (v palcich) 78.74 inch
Cista hmotnost 433 ¢g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Udaje o materialu

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Provedeni povrchu neoSetiené
Zakladni material PVC

Obecné udaje

Barevny Transparentni Stupen kryti IP20 v instalovaném stavu
Barevny graf (podobné) -

Dilezita poznamka

Informace o produktu

K dispozici jsou 3 vysky kryciho profilu a ¢elnich desek:

Montaz TS bez krytu: TS 32 = 45 mm, TS35x7,5 = 40,5 mm

Montaz TS s nizkym krytem: TS 32 = 89 mm, TS 35x7,5 = 84,5 mm
MontaZz TS s vysokym krytem: TS 32 =121 mm, TS 35x7,5=116,5 mm
Pfima montaz, bez/nizky/vysoky kryt: 24 / 69 / 99 mm

Rozméry desky plosnych spoja:

Tloustka: 1,6 (£0,2) mm

, Sitka: 100 (+0,5) mm Rozmér ¢asti RS = délka desky s plosnymi spoji - 4,5 mm
Rozmér ¢asti ADP = délka desky s ploSnymi spoji- 1T mm

Priklad:

Délka desky plosnych spoji 160 mm, RS = 155,5 mm, ADP = 159 mm.

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002779
ETIM 10.0 EC002779 ECLASS 14.0 27-19-06-03
ECLASS 15.0 27-19-06-03
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