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Vseobecné objednaci udaje

Cislo objednavky 1392390000
Typ SAI-WDF-3P-M8
GTIN (EAN) 4050118192766
Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 29.12.2025 03:59:42 MEZ

Stav katalogu / Nakresy 1
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Datovy list

SAI-WDF-3P-M8

Technické udaje
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Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti

Cistd hmotnost 21g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢
pouzitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Technické udaje - upravitelné zasuvné konektory

Pocet pola 3 Kédovani M8 = ne

Povrch kontaktu Pozlacené Hlavni material krytu CuZn

Material kontaktu CuZn Jmenovité napéti 30V

Jmenovity proud 4 A Stupen kryti IP67

Rozsah teplot krytu -40 ... +85°C

Vseobecné technické specifikace

Pocet pola 3 Kédovani M8 = ne

P¥ipojovaci zavit M8 konektor samice, M8 Povrch kontaktu Pozlacené
konektor samec

Hlavni material krytu CuZn Material kontaktu CuZn

Jmenovité napéti 30V Jmenovity proud 4 A

Stupen kryti IP67 Rozsah teplot krytu -40..+t85°C

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002925 ETIM 9.0 EC002925

ETIM 10.0 EC002925 ECLASS 14.0 27-44-01-06

ECLASS 15.0 27-44-01-06
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