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Vseobecné objednaci udaje

Verze PCB pripojovaci prvek M 12, Pajené pripojeni, Kat.5
(ISO/IEC 11801), IP65 v souladu s DIN EN 60529

Cislo objednavky 1393470000

Typ IE-M 12-PCBCE-PANEL-A

GTIN (EAN) 4050118194241

MnozZstvi 10 items

Datum vytvoreni 18.12.2025 03:26:56 MEZ
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Cista hmotnost 10.88 g

Teploty

Skladovaci teplota Provozni teplota -40 °C...85 °C

Teplota instalace

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢c

pouZitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289

Technické udaje o zasuvném konektoru DPS

Pocet polu 4 Kédovani D-kédovani

Stupen kryti IP65 v souladu s DIN EN Hlavni material krytu CuZn, Polyamid,
60529 poniklované

P¥ipojovaci zavit M12

Obecné informace

Pocet pola 4 Pfipojeni 1 M12
Pf¥ipojeni 2 Pajené pfipojeni Popis vyrobku Pripojovaci prvek,
nacvakavaci
SloZeni Kompatibilni s technologii Hlavni material krytu CuZn, Polyamid,
Reflow poniklované
Kategorie Kat.5 (ISO/IEC 11801) Pfripojovaci zavit M12
Stupen kryti IP65 v souladu s DIN EN
60529
Dilezita poznamka
Poznamky
Klasifikace
ETIM 8.0 EC003568 ETIM 9.0 EC003568
ETIM 10.0 EC003568 ECLASS 14.0 27-44-01-10
ECLASS 15.0 27-44-01-10
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Rozmérovy vykres

Rozmérovy vykres
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Bohrung fiir Schirmblech
Drilling for shielding sheet

3,54

Leiterplattendicke: 1,6 mm
Thickness of PCB: 1,6 mm

Datum vytvoreni 18.12.2025 03:26:56 MEZ

Stav katalogu / Nakresy



